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EDGE8® MTP® 主干光缆 GE5E5yyQLZDDU-xxxM (yy = 光纤芯数, xxx = 光缆长度)

EDGE8 MTP到LC模块
ECM8-UM08-05-E6Q-ULL

EDGE8 集成光缆模块
ECM8-05E6-QEZB-xxxM

(xxx = 分支长度)

EDGE™ 可转换极性双工
LC集成式联合尾套跳线

E797902QNZ20xxxM
(xxx = 光缆长度)

EDGE8 适配器面板 , 32芯
EDGE8-CP32-V3

EDGE8 分支跳线
HE67908QLZ-JBxxxM
(J = LC 分支类型，xxx

= 分支到MTP光缆长度)

EDGE8 8芯
MTP 到 MTP 跳线

JE6E608QEZ-NBxxxM
(xxx = 光缆长度)

EDGE8 1U 配线架
EDGE8-01U

EDGE8 1U 配线架
EDGE8-01U-SP

EDGE8 2U 配线架
EDGE8-02U

EDGE8 4U 配线架
EDGE8-04U



特性 EDGE8®  解决方案

机柜 最大容量7英尺(44U)
采用2芯LC连接器可达到6336芯，3168 个双工端口

采用8芯 MTP® 连接器可达到25344芯，3168 个MTP端口

光纤

1U 容量

采用2芯LC连接器可达到96芯，48个双工端口

采用8芯 MTP连接器可达到384芯，48个MTP端口

1U-SP 容量

采用2芯LC连接器可达到144芯，72个双工端口

采用8芯 MTP连接器可达到576芯，72个MTP端口

2U 容量

采用2芯LC连接器可达到288芯，144个双工端口

采用8芯 MTP连接器可达到1152芯，144个MTP端口

4U 容量

采用2芯LC连接器可达到576芯，288个双工端口

采用8芯 MTP连接器可达到2304芯，288个MTP端口

模块/面板

1U 容量 12

1U-SP 容量 18

2U 容量 36

4U 容量 72

其他特性
安装选项 机架式安装

托盘类型 滑动式托盘
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