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Fiber to the Home (FTTH)

Gute Griinde, warum Sie Corning Ihr Netzwerk anvertrauen konnen.

Corning ist ein Technologieunternehmen mit breit gefacher-
tem Produktportfolio, das in seiner langen Geschichte
bahnbrechende Innovationen entwickelt hat: Technologien,
die seit Uber 170 Jahre die Welt verandern und das Leben
der Menschen deutlich verbessern.

Unsere Glasfaser-Produkte sind in den FTTH-Netzwerken
der gréBten und erfolgreichsten Unternehmen der Weltim
Einsatz.

Setzen Sie fir |hr Fiber to the home Netzwerk auf eine
passende Losung und machen Sie sich die Bandbreite der
Corning-Produkte zunutze.

In diesem Leitfaden finden Sie alle Informationen zu unseren
beliebtesten Produkten fir lhr FTTx Netzwerk, die Innen
helfen, Zeit und Geld zu sparen — unabhangig ob es um die
NE2, 3 oder NE4 und 5 geht.

Sind Sie auf der Suche nach Produkten fiir Inr Rechenzentrum
oder Lokales Netzwerk LAN? Unsere Kernproduktekataloge
aus diesen Bereichen kdnnen Ihnen hierbei weiterhelfen.
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https://www.corning.com/catalog/coc/documents/selection-guides/LAN-1459-DE.pdf
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Betriebsstelle: Der Netzknoten

Das Herzsttick jedes Netzwerkes ist die Betriebs- bzw. Vermitt-
lungsstelle, die Kopfstelle (headend — HE) oder der Point of
Presence (PoP) — allgemein auch als Netzknoten bezeichnet.
Hier ist Zuverlassigkeit das A und O, und Sie bendtigen
Produkte, welche die Leistungsfahigkeit Inres Netzwerkes
auch fur die mittel- bis langfristige Zukunft gewahrleisten.

Corning Optical Communications

< A D>

Um Aufbau und Anschluss lhres Netzknotens zu vereinfachen,
haben wir vielseitige Produktfamilien entwickelt, die durch
ihren branchenweit fuhrende Leistungsdichte bestechen, die
ein beispielloses Anpassen der Dimensionierung ermdglichen
sowie die geringsten Gesamtkosten (total cost of ownership —
TCO) verursachen.
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Lésungen im Uberblick

Centrix™ EDGE™ ‘ PasMAX™ ‘ Unisub HD

T
Systemmerkmale Hochdichte Spleil3lésung Hochdichte ,Plug & Play” Lésung Einzelfaser Management Einfachheit
HD-3000+-Steckverbinder (Ports) v v v
pro Gestell
Einzelfaser Management v
Verbindungskabelmanagement im v v v v
Gestell
Cross-Connect von links nach rechts
(zentrales Verbindungskabel- v v v
management)
Trennung Yon Spleip-/ v v v
Steckverbindungen
Frontseitiger Zugang (Wand- / v v v
Riicken an Riicken Montage)
Montage im 19-Zoll-Rahmen v v v v
Vorkonfektionierte Baugruppe v v v
Schwenkbare Kassetten v v
Geschiitzte Kabelfiihrung fiir v v v v
Verbindungskabel
Plug & Play™-Option v v
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https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/applications/central-office-headend-solutions/solutions/centrix.html
https://www.corning.com/data-center/emea/de/home/solutions/edge.html
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/LWL-Anschlusskomponenten/Geh%C3%A4use/Unisub-HD-Subrack-f%C3%BCr-19-Rahmen/p/unisub-hd
https://www.corning.com/emea/de/search.html?productsSearchState=&resourcesSearchState=&relatedContentSearchState=&initialResultType=products&searchText=pasmax&search-region=DE

Lésungen im Uberblick

LC-Stecker

SC-Stecker

LSH-Stecker

MTP® / MPO-Stecker

Skalierungsschritte (Ports)

Anschliisse im 2200 mm hohen
Gestell

LC-Ports pro m*

Integration von optischen
Komponenten

Zone 4 Einstufung (Erdbeben)

GR-449-Grundflache

300 mm Tiefe

Optionaler Wandschrank

Material der Module

Centrix™ EDGE™ PasMAX™ Unisub HD
p—
v v v v
v v v
v v
v v
12 8/12 96 24
4320LC 5760 LC 960SC 3,840LC
16.000 1.520 2.666 14,222
v v v v
Sperzielle Gestellkonstruktion
v
4 v Ruckseitige Kabeleinflhrung v v
v
Plastik Plastik Metall Metall

Corning Optical Communications
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Das Centrix™ System im Uberblick

Das Centrix™ System ist ein Glasfaser-Managementsystem fir hohe Glas-
faserdichte. Es kommt in Vermittlungsstellen, Kopfstellen, Rechenzentren
sowie anderen Weitverkehrsnetz-Anwendungen zum Einsatz, wo eine hohe
Leistungsdichte mit innovativem Verbindungskabelmanagement in Einklang
gebracht wird.

Centrix unterstitzt bis zu 4320 LC- bzw. 2880 SC-Steckverbindungen pro
Gestell (16.000 LC-Verbindungen pro Quadratmeter in einer Quad-Anordnung)
und ist in einem frontseitig zugangigem Schrank erhéltlich, welcher sowohl
eine Wandmontage als auch eine Riicken-an-Ricken-Anordnung ermoglicht.
Das Gestell bietet verbesserte Verbindungskabelkanale fir Patchkabel und
verringert so die Gefahr des Verhedderns oder Auftirmens. Wenn Einzel-
faser-Patchkabel fur das Rangieren verwendet werden, empfehlen wir den
Einsatz von 4 m langen, 1,6 mm Patchkabeln in einem Einzelgestell oder flr
Gruppen bis zu 4 Gestellen (Quad-Konfiguration). Die Grundlage von Centrix
bildet die Kassette, die so konfektioniert werden kann, dass vielféltige optische
Komponenten (Splitter, Wellenlangenmultiplexer (WDM), Dampfungsglieder,
etc.) Platz finden. Sie bietet sowohl Anpassungsfahigkeit als auch Funktions-
vielfalt ohne Einschrankungen bei hoher Leistungsdichte. Jede Kassette
verflgt Uber Elemente zum Fihren der Lichtwellenleiter sowie einen Spleip-
bereich und bietet Platz fir bis zu 24 SC- oder bis zu 36 LC-Kupplungen.

Ein einfacher Zugang zu den einzelnen Adaptern wird durch das Herausziehen
der Kassette und den herunterklappbarem Schutzbereich ermdglicht.

Die Gehause kdnnen leer geordert werden, oder sie sind bereits mit Kassetten

bestlckt, die das Spleien im Gestell erlauben. Erhéltlich als THE mit 3 Kasset-
ten, 2HE mit 6 Kassetten oder als 4HE mit 12 Kassetten.

Corning Optical Communications < ﬁ >

Centrix System: passiver optischer Verteiler

Centrix Gehduse mit Kassetten
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Centrix” Schranke und Zubehor

Artikelnummer

Produktbeschreibung

CTX-CAB-F2209NNRNB

Einzelschrank Frontseitiger Zugang (H x B x T) 2200 mm x 900 mm x 300 mm, Kabeleinfiih-
rung auf der rechten Seite, ohne Wande und Tur, mit unteren Bodenkanal, nicht vormontiert

CTX-CAB2F2218PGBNB

Doppelschrank Frontseitiger Zugang (H x B x T) 2200 mm x 1800 mm x 300 mm, Kabeleinfih-
rung auf beiden Seiten, Wande, Tur mit Fenster, mit unteren Bodenkanal, nicht vormontiert

CTX-CAB4F2218PGBNB

Vierfachschrank Frontseitiger Zugang (H x B x T) 2200 mm x 1800 mm x 600 mm, Kabelein-
flhrung auf beiden Seiten, Wande, Tur mit Fenster, mit unteren Bodenkanal, nicht vormontiert

Artikelnummer

Produktbeschreibung

CAB-WL2009RN

Rickwand Bausatz (H x B) 2200 mm x 900 mm Schrank

CAB-WL2203SN

Seitenwande fir 2200 mm Schrank

CAB-DR2209SGB

Bausatz Turen (Tur mit Fenster, mit Schloss) fur (H x B) 2200 mm x 900 mm Schrank

CAB-DR2209SMN

Bausatz Turen (Metalltir mit Schloss) fir (H x B) 2200 mm x 900 mm Schrank

CAB-WS Spleilz- und Arbeitstisch furr Schrank

CAB-DP-A4 Dokumentationstasche A4

CAB-SR-CBL Kabelabfangungsplatte

CAB-MTFR Montageset zur Befestigung des Schrankes am Boden

CAB-MTWL Montageset zur Befestigung des Schrankes an der Wand

CAB-FC Montageset fiir nebeneinander oder hintereinander stehende Schranke
CAB-SR-SPP Befestigungsplatte zur Abfangung von Minirdhrchen

CAB-BKT-MTP48

Schrankzubehdr — Adapterhalterung 48 x MTP®

CTX-SERVICE-BKT

Service Bracket, zur Fixierung der Kassette fir Installations- und Wartungsarbeiten

CAB-TT-050M

Faserschutzhtille 3 mm fir bis zu 36 Fasern, 50 m

CAB-TT-TOOL

Schneidwerkzeug zum Offnen der Faserschutzhille

*zusdtzliche Konfigurationen inkl. vormontierter Optionen méglich, siehe Online-Katalog.

Corning Optical Communications < ﬁ >

-
CORNING !

Centrix Schrank ohne Bodenkanal

Erfahren Sie mehr

Uber Centrix
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTX-CAB-F2209NNRNB
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTX-CAB2F2218PGBNB
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTX-CAB4F2218PGBNB
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-WL2009RN
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-WL2203SN
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-DR2209SGB
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-DR2209SMN
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-WS
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-DP-A4
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-SR-CBL
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-MTFR
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-MTWL
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-FC
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-SR-SPP
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-BKT-MTP48
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTX-SERVICE-BKT
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-TT-050M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-TT-TOOL
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/applications/central-office-headend-solutions/solutions/centrix/centrix-cabinets.html
https://www.corning.com/catalog/coc/documents/solution-specifications/CRR-1075-A4-DE.pdf
https://www.corning.com/catalog/coc/documents/solution-specifications/CRR-1075-A4-DE.pdf

Centrix"” Gehause und Kassetten

Artikelnummer Produktbeschreibung

CTX-SIU Centrix THE Gehause, 3 Kassettenpositionen fur bis zu 3 Kassetten
CTX-S2U Centrix 2HE Gehause, 6 Kassettenpositionen fir bis zu 6 Kassetten
CTX-S4U Centrix 4HE Gehause, 12 Kassettenpositionen fir bis zu 12 Kassetten

Centrix Kassetten*

Artikelnummer Produktbeschreibung

Centrix SpleiBkassetten mit Kupplung und Singlemode -Pigtails in VDE Farbcodierung, Grade B, KrimpspleiBschutz

CTXCPP12-B3-2RCO00-VDE Kassette mit 12 LC APC

CTXCPP24-B3-2RCO00-VDE Kassette mit 24 LC APC

CTXCPP36-B3-2RCO00-VDE Kassette mit 36 LC APC Centrix Gehduse mit Kassetten
CTXCPP12-6C-2RCO00-VDE Kassette mit 12 SC APC

CTXCPP24-6C-2RCO00-VDE Kassette mit 24 SC APC

Centrix Patchkassetten mit Kupplungen, linksseitige Verbindungskabelfiihrung, Frontzugang

CTXCAI2-6CL Kassette mit 12 SC APC

CTXCA24-B3L Kassette mit 24 LC APC

Centrix Splitter-Kassetten mit LC APC Kupplungen (Splitterein- und -ausgénge konfektioniert)

CTXCMA00-B3-SP2102 Kassette mit2x1:2

CTXCMA00-B3-SPTIO2 Kassette mit12x1:2

CTXCMA00-B3-SP1104 Kassette mit1x1:4

CTXCMA00-B3-SP7104 Kassette mit 7 x1:4

CTXCMAOO-B3-SP3108 Kassette mit 3x1:8

CTXCMAOO-B3-SP4108 Kassette mit 4 x1:8

CTXCMAOQO-B3-SPI1I6 Kassette mit1x 116

CTXCMA00-B3-SP2116 Kassette mit 2x1:16 4 HE-Gehduse mit LC-UPC-Kassetten
CTXCMAOQQ-B3-SP1132 Kassette mit 1x1:32

*zusdtzliche Konfigurationen (inkl. WDM-Kassetten) erhdiltlich, weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Katalog.
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTX-S1U
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTX-S2U
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTX-S4U
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCPP12-B3-2RC000-VDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCPP24-B3-2RC000-VDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCPP36-B3-2RC000-VDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCPP12-6C-2RC000-VDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCPP24-6C-2RC000-VDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCA12-6CL
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCA24-B3L
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCMA00-B3-SP2102
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCMA00-B3-SPT102
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCMA00-B3-SP1104
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCMA00-B3-SP7104
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCMA00-B3-SP3108
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCMA00-B3-SP4108
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCMA00-B3-SP1116
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCMA00-B3-SP2116
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCMA00-B3-SP1132
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/anwendungen/vermittlungsstelle-hauptverteiler/systemloesungen/centrix/centrix-kassetten.html?

Centrix" Kassetten

Centrix Kassetten*

Artikelnummer Produktbeschreibung

Centrix Splitter-Kassetten mit SC APC Kupplungen (Splitterein- und -ausgénge konfektioniert)
CTXCMAOO-6C-SP1102 Kassetten mit 1x1:2

CTXCMAOQ-6C-SP8102 Kassetten mit 8 x1:2

CTXCMAOO-6C-SP1104 Kassetten mit 1x1:4

CTXCMAQO-6C-SP4104 Kassetten mit 4 x1:4

CTXCMAQO-6C-SP1108 Kassetten mit 1x1:8

CTXCMAQO-6C-5P2108 Kassetten mit 2x1:8

CTXCMAQO-6C-SPI116 Kassetten mit 1x1:16

**zusdtzliche Konfigurationen (inkl. WDM-Kassetten) erhditlich, weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Katalog.

Centrix THE Gehduse Centrix SpleiBkassette mit rechtsseitiger Verbindungskabelfiihrung Centrix Splitter Kassette
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCMA00-6C-SP1102
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCMA00-6C-SP8102
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCMA00-6C-SP1104
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCMA00-6C-SP4104
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCMA00-6C-SP1108
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCMA00-6C-SP2108
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CTXCMA00-6C-SP1116
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/anwendungen/vermittlungsstelle-hauptverteiler/systemloesungen/centrix/centrix-kassetten.html?

Konfektionierte Glasfaserkabel

Einzelfaser Patchkabel (1,6 mm Durchmesser)

Artikelnummer */** Stecker Produktbeschreibung

F222201G1Z16004M LC APC-LC APC LC APC zu LC APC Patchkabel, eine Faser, halogenfreies Festaderkabel, 1,6 mm, Corning® SMF-28° Ultra Faser, 4 m
F022201G1Z16004M LC APC-LC UPC LC APC zu LC UPC Patchkabel, eine Faser, halogenfreies Festaderkabel, 1,6 mm, SMF-28 Ultra Faser, 4 m
F224401G1216004M LC APC-SC APC LC APC zu SC APC Patchkabel, eine Faser, halogenfreies Festaderkabel, 1,6 mm, SMF-28 Ultra Faser, 4 m
F225801G1Z16004M LC APC-SC UPC LC APC zu SC UPC Patchkabel, eine Faser, halogenfreies Festaderkabel, 1,6 mm, SMF-28 Ultra Faser, 4 m
F020201G1Z16004M LC UPC-LC UPC LC UPC zu LC UPC Patchkabel, eine Faser, halogenfreies Festaderkabel, 1,6 mm, SMF-28 Ultra Faser, 4 m
F024401G1Z216004M LC UPC-SC APC LC UPC zu SC APC Patchkabel, eine Faser, halogenfreies Festaderkabel, 1,6 mm, SMF-28 Ultra Faser, 4 m
FO025801G1Z16004M LC UPC-SC UPC LC UPC zu SC UPC Patchkabel, eine Faser, halogenfreies Festaderkabel, 1,6 mm, SMF-28 Ultra Faser, 4 m
F444401G1216004M SC APC-SC APC SC APC zu SC APC Patchkabel, eine Faser, halogenfreies Festaderkabel, 1,6 mm, SMF-28 Ultra Faser, 4 m
F445801G1216004M SC APC-SCUPC SC APC zu SC UPC Patchkabel, eine Faser, halogenfreies Festaderkabel, 1,6 mm, SMF-28 Ultra Faser, 4 m
F585801G1Z216004M SC UPC-SCUPC SC UPC zu SC UPC Patchkabel, eine Faser, halogenfreies Festaderkabel, 1,6 mm, SMF-28 Ultra Faser, 4 m

* Zusdtzliche Langen verfiigbar, Artikelnummern kénnen durch Modifikation der letzten 4 Ziffern erstellt werden, z.B. 010M fiir ein 10 Meter Patchkabel
**1,2 und 2,0 mm Durchmesser verfiigbar, Teilenummern kénnen durch Andern von G1Z16 zu G1Z12 (1,2 mm) oder G1Z20 (2,0 mm) erstellt werden.

Mehrfaser Patchkabel (900 um Kabeldurchmesser)

Artikelnummer * /** Stecker Produktbeschreibung

C2222AKGLZBCXCXP10OM LC APC-LC APC LC APC to LC APC, 432 F, 900 pm Peitsche mit 36 Faser Centrix Abstufung, Corning® SMF-28° Ultra Faser, 100 m
CO022AKGLZBCXCXPIOOM LC APC Pigtail Pigtail LC APC, 432 F, 900 um Peitsche mit 36 Faser Centrix Abstufung one side (inside drum), Corning SMF-28 Ultra Faser, 100 m
C4444U8GLZBCTCTPIOOM SC APC-SC APC SC APC to SC APC, 288 F, 900 pm Peitsche mit 24 Faser Centrix Abstufung, Corning SMF-28 Ultra Faser, 100 m
C0044U8GLZBCTCTPIOOM SC APC Pigtail Pigtail SC APC, 288 F, 900 um Peitsche mit 24 Faser Centrix Abstufung one side (inside drum), Corning SMF-28 Ultra Faser, 100 m

*Zusdtzliche Ldngen verfligbar, Artikelnummern kénnen durch Modifikation der letzten 4 Ziffern erstellt werden, z.B. O10M fiir ein 10 Meter Patchkabel
** Der Zahl 2 und 3 imArtikelnummer wdhlt den Stecker am ersten Ende (AuBenseite Trommel), Position 4 und 5 wéhlt den Stecker innen an der Trommel. Bitte dndern Sie nach Bedarf.

Ny g7 T | v e | g | |

LC APC-LC APC Patchkabel SC APC-SC APC Patchkabel LC UPC-LC UPC Patchkabel SC UPC-SC UPC Patchkabel LC UPC-SC UPC Patchkabel
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/F222201G1Z16004M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/F022201G1Z16004M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/F224401G1Z16004M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/F225801G1Z16004M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/F020201G1Z16004M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/F024401G1Z16004M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/F025801G1Z16004M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/F444401G1Z16004M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/F445801G1Z16004M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/F585801G1Z16004M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/C2222AKGLZBCXCXP100M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/C0022AKGLZBCXCXP100M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/C4444U8GLZBCTCTP100M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/C0044U8GLZBCTCTP100M

Konfektionierte Glasfaserkabel und Anschlusskabel

Vorkonfektioniertes 12 Faser Stammkabel (beidseitig versteckert)*

Artikelnummer */** Stecker Produktbeschreibung Aussendurchm. g N
~ LC APC zu LC APC, 12 Faser halogenfreies Breakoutkabel, 2,0 y \
C222212G6ZDLALAPQISM LCAPC-LCAPC mm, Corning® SMF-28° Ultra Faser, 15 m 20mm 1 \‘\

C022212G6ZDLALAPQISM LCAPC-LCUPC | LC APC zu LC UPC, 12 Faser halogenfreies Breakoutkabel, 2,0 mm, SMF-28 Ultra Faser, 15m 2,0mm 'a'/"

C224412G6ZDLALAPQISM LC APC-SC APC | LC APC zu SC APC, 12 Faser halogenfreies Breakoutkabel, 2,0 mm, SMF-28 Ultra Faser, 15m 2,0mm =

s

C225812G6ZDLALAPQISM LCAPC-SCUPC | LC APC zu SC UPC, 12 Faser halogenfreies Breakoutkabel, 2,0 mm, SMF-28 Ultra Faser, 15m 2,0mm

C020212G6ZDLALAPQISM LCUPC-LCUPC | LCUPC zu LC UPC, 12 Faser halogenfreies Breakoutkabel, 2,0 mm, SMF-28 Ultra Faser, 15m 2,0mm

C024412G6ZDLALAPOISM LC UPC-SC APC | LCUPC zu SC APC, 12 Faser halogenfreies Breakoutkabel, 2,0 mm, SMF-28 Ultra Faser, 15m 2,0mm

12F halogenfreies Breakoutkabel LC/APC zu LC/UPC
C025812G6ZDLALAPQISM LC UPC-SCUPC | LC UPC zu SC UPC, 12 Faser halogenfreies Breakoutkabel, 2,0 mm, SMF-28 Ultra Faser, 15m 2,0mm

C444412G6ZDLALAPOISM | SC APC-SC APC | SC APC zu SC APC, 12 Faser halogenfreies Breakoutkabel, 2,0 mm, SMF-28 Ultra Faser, 15m 2,0mm

C445812G6ZDLALAPOISM | SCAPC-SC UPC | SC APC zu SC UPC, 12 Faser halogenfreies Breakoutkabel, 2,0 mm, SMF-28 Ultra Faser, 15m 2,0mm .
C585812G6ZDLALAPOISM SCUPC-SCUPC | SC UPC zu SC UPC, 12 Faser halogenfreies Breakoutkabel, 2,0 mm, SMF-28 Ultra Faser, 15m 2,0mm \‘
Vorkonfektioniertes 12 Faser Stammkabel (einseitig versteckert)* "’/
Artikelnummer */** Stecker Produktbeschreibung Aussendurchm.
CO02212G6ZDLALAPOISM LCAPC LC/APC, 12 Faser halogenfreies Anschlusskabel (Festader, Breakout), 2,0 mm, 20mm
— SMF-28 Ultra Faser, 15 m
CO00212G6ZDLALAPOISM LCUPC LC/UPC, 12 Faser halogenfreies Anschlusskabel (Festader, Breakout), 2,0 mm, 20mm
e SMF-28 Ultra Faser, 15m
C004412G67DLALAPOISM SCAPC SC APC, 12 Faser halogenfreies Anschlusskabel (Festader, Breakout), 2,0 mm, 20mm
—_— SMF-28 Ultra Faser, 15m
CO05812G6ZDLALAPOISM SCUPC SC/UPC, 12 Faser halogenfreies Anschlusskabel (Festader, Breakout), 2,0 mm, 20mm
S — SMF-28 Ultra Faser, 15m
Pigtail Pack (einseitig versteckert)*
Artikelnummer * /** Stecker Produktbeschreibung
FK12-002201G1Z09AA002M | LC APC 12 halogenfreie LC/APC-Pigtail Pack (12 Farben), 900 um, SMF-28 Ultra Faser, 2 m
FK12-004401G1Z09AA002M | SC APC 12 halogenfreie SC APC-Pigtail Pack (12 Farben), 900 um, SMF-28 Ultra Faser, 2m
FK12-000201GIZO9AA002M | LCUPC 12 halogenfreie LC/UPC-Pigtail Pack (12 Farben), 900 pm, SMF-28 Ultra Faser, 2m
FK12-005801GIZO9AA002M | SC UPC 12 halogenfreie SC/UPC-Pigtail Pack (12 Farben), 900 pm, SMF-28 Ultra Faser, 2m Pigtail Pack (einseitig versteckert mit 12 LC/APC )
*Zusdtzliche Ldngen verfiigbar, Artikelnummern kénnen durch Modifikation der letzten 5 Ziffern erstellt werden, z.B. 0010M fiir ein 10 Meter Kabel
**Der Zahl 2 und 3 im Artikelnummer wdahlt den Stecker am ersten Ende (AuBenseite Trommel), Position 4 und 5 wdhlt den Stecker innen an der Trommel.
Bitte dndern Sie nach Bedarf. EI E Erfahren Sie mehr:
Corning konfektionierte
E Glasfaserkabel
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/C222212G6ZDLALAP015M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/C022212G6ZDLALAP015M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/C224412G6ZDLALAP015M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/C225812G6ZDLALAP015M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/C020212G6ZDLALAP015M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/C024412G6ZDLALAP015M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/C025812G6ZDLALAP015M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/C444412G6ZDLALAP015M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/C445812G6ZDLALAP015M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/C585812G6ZDLALAP015M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FK12-002201G1Z09AA002M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FK12-004401G1Z09AA002M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FK12-000201G1Z09AA002M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FK12-005801G1Z09AA002M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/C002212G6ZDLALAP015M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/C000212G6ZDLALAP015M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/C004412G6ZDLALAP015M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/C005812G6ZDLALAP015M
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/products/fiber-optic-cable-assemblies.html
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/products/fiber-optic-cable-assemblies.html

Das PasMAX™ System im Uberblick

Cornings PasMAX™ System ist eine Einzel- und Mehrfaser-Management-System
(E&MMS) Losung, speziell ausgelegt fir Anwendungen mit hohen Sicherheits-
anforderungen, z. B. Vermittlungsstellen, Kopfstationen oder zentrale
Netzknoten, bei der es immer wieder zu Anderungen der SpleiBverbindungen
kommt. Das System bietet Platz fir die unterschiedlichsten Kabelanschluss-
varianten, darunter das Rangieren bzw. Stecken/SpleiBen von Pigtails und
eingehendem Kabel, reines Rangieren von vorkonfektionierten Kabeln sowie
reines Spleien von Kabeln.

Weitere optische Komponenten wie Wellenlangenmultiplex-filter oder
Splitter/Koppler kdnnen ebenfalls integriert werden. Unser PasMAX System
wurde fur eine einfache Installation und Wartung entworfen, und es stellt
sicher, dass die bestehenden Verbindungen zu jeder Zeit vor ungewollter
Unterbrechung geschitzt sind.

Die E&MMS-Losung ermoglicht den Zugriff auf einzelne Fasern, ohne andere
Verbindungen zu beeintrachtigen. Fir zusétzlichen Schutz der Verbindung
sorgt eine integrierte Verbindungskabel-Fihrung.

Leitungen zu den Teilnehmern (L) und Ubertragungseinrichtungen (U) kdnnen
fur maximale Flexibilitat auf Wunsch gemischt werden. Das System besteht
aus einem frontseitig zugangigem Gestell mit passenden Baugruppen fir
das SpleiBen und Rangieren. Ein umfangreiches Angebot an Zubehor er-
maoglicht es, das System an die jeweiligen Gegebenheiten Ihres Netzwerkes
anzupassen.

Corning Optical Communications < A >

PasMAX Patch- und SpleiB-Baugruppe
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PasMAX" Kabeliibergangsgestell/SpleiBkonzentrator

PasMAX™ KUG-Gestell

Artikelnummer

Produktbeschreibung

PMX96-CAB-F2212NNBNB

(HxBxT)2200 mm x1200 mm x 3300 mm, PasMAX Gestell, zerlegt, zum Einbau von
SpleiRbaugruppe 2U 96F

Artikelnummer

PasMAX SpleiB-Baugruppe*

Produktbeschreibung

PMX-0S00720000N0O4

2HE, Schwenkschubladen fir 72 Fasern, keine Adapter/ Anschlusskabel,
Einzelfaser-Management, Krimpsplei3schutz

PMX-0S01920000N09

2 HE, Schwenkschubladen fiir 192 Fasern in 21 Zoll, 32 Single Element/ SE SpleiRkassetten
fur KrimpspleiRschutz

PasMAX Gestell Zubehor*

Artikelnummer

Produktbeschreibung

CAB-FA-22-12-DR-L-M

Linke Tur fur das Gestell (Hx B x T) 2200 mm x 1200 mm, Metall

CAB-FA-22-12-DR-R-G

Rechte Tur fur das Gestell (H x B x T) 2200 mm x 1200 mm, Metall mit Glaselement

CAB-FA-KIT-12-ROOF

Dachbausatz fir das Gestell 200 mm

CAB-FA-KIT-12-STRN

Kabelabfangungplatte

CAB-FA-KIT-22-12-RW

Ruckwande fur das Gestell (H x B) 2200 mm x 1200 mm

CAB-FA-KIT-22-SW

Seitenwande fur das Gestell (H) 2200 mm

CAB-FA-KIT-4U-SC-STRN

Kabelabfangungsplatte 4 HE fur SpleiRkonzentrator links

CAB-FA-KIT-TBRC

Kabelbriicke zum reihentbergreifenden Schalten

CAB-WS

SpleiR- und Arbeitstisch fur das Gestell

CAB-FC

Montageset fir nebeneinander oder hintereinander stehende Schranke

*zusdtzliche Konfigurationen inkl. vormontierter Optionen mdglich, siehe Online-Katalog.

PasMAX SpleiB-Baugruppe

Corning Optical Communications

Spleip- und Arbeitstisch

PasMAX Gestell

FTTH Netzwerk Kernprodukte EMEA | CRR-718-DE | 14



https://www.corning.com/emea/de/search.html?productsSearchState=&resourcesSearchState=&relatedContentSearchState=&initialResultType=products&searchText=pasmax&search-region=DE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/PMX96-CAB-F2212NNBNB
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-FA-22-12-DR-L-M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-FA-22-12-DR-R-G
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-FA-KIT-12-ROOF
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-FA-KIT-4U-SC-STRN
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-FA-KIT-22-12-RW
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-FA-KIT-22-SW
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-FA-KIT-4U-SC-STRN
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-FA-KIT-TBRC
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-WS
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CAB-FC
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/PMX-0S00720000N04
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/PMX-0S01920000N09

PasMAX™ System

Artikelnummer Produktbeschreibung

PMX96-CAB-F2209NNRNB (HxBxT) 2200 mm x 900 mm x 300 mm, PasMAX Gestell 96F, zerlegt, keine Seitenwande, keine Tiren, Kabeleingang auf der rechten Seite, mit Bodenkanal
OLM-CAB-F2206NNNNB (HxBxT) 2200 mm x 600 mm x 300 mm, Rahmen fir das Uberléngenma—nagement, zerlegt, keine Seitenwande, keine Turen, mit Bodenkanal
PasMA Pa d SpleiB-Baugruppe

Artikelnummer Produktbeschreibung

PMX-3S0072B322T04 4HE, 3 Schwenkschubladen fir 72 Fasern, LC APC-Adapter, mit Anschlusskabeln, Einzelfaser-Management, Krimpspleischutz
PMX-3500726C44T04 4HE, 3 Schwenkschubladen fir 72 Fasern, SC APC-Adapter, mit Anschlusskabeln, Einzelfaser-Management, Krimpspleischutz
Artikelnummer Produktbeschreibung

PMX-KIT-19IN Montagewinkel 19-Zoll

S46998-A5-R171 Biindeladerschutzhille 15 mm, inkl. Werkzeug, 50 m

S46998-A5-R177 Biindeladerschutzhille 8 mm, inkl. Werkzeug, 100 m

PasMAX 4U 96 Faser Patch & SpleiB-Baugruppe PasMAX 4U 96 Fase Patch & SpleiB-Baugruppe
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/PMX-3S0072B322T04
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/PMX-3S00726C44T04
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/PMX-KIT-19IN
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/S46998-A5-R171
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/S46998-A5-R177
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/PMX96-CAB-F2209NNRNB
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/OLM-CAB-F2206NNNNB
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NE3 Zugangs- und Verteilnetz

Heutzutage sind auf der ganzen Welt tber drei Milliarden
Kilometer Glasfasern verlegt und Corning ist in dieser Branche
—damals wie heute — fuhrend bei Innovation und Qualitat.

Vor Uber 50 Jahren entwickelte Corning die ersten verlust-
armen Glasfasern: Diese Erfindung war die Initialzindung flr
eine kommunikationstechnische Revolution, welche die Welt
flrimmer verdnderte.

FTTH Netzwerk Kernprodukte EMEA | CRR-718-DE | 16
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Farbcodierungen nach Telcordia oder VDE Norm

Zur fehlerfreien Zuordnung und sicheren Montage von Glas-
fasern und Bindeladern werden diese in den Kabeln einge-
farbt. Historisch bedingt gibt es kunden- und landerspezifische
Unterschiede bei der Reihenfolge der verwendeten Farben.

In Deutschland sind dabei die Farbcodierungen nach Telcordia
bzw. nach DIN VDE am gebrauchlichsten.

FUr die Markierung nutzt man hierbei die 12 Farben, bei mehr
als 12 Fasern in einer Ader oder bei einer gro3en Anzahl
Bundeladern nutzt man zusatzlich schwarze Ringmarkierungen
um einer Verwechslung vorzubeugen. Nachfolgend haben
wir Ihnen die Reihenfolge der Farbcodierungen visualisiert
dargestellt. Die Materialnummern der AuBenkabel mit DIN VDE
Farbkodierungen sind am Ende mit ,DE®, die flr Telcordia mit
.20" gekennzeichnet.

Corning Optical Communications

Farbcodierung

Farbcodierung nach VDE* Faser/Ader | Farbcodierung nach Telcordia*

blau

4 braun
weiB 5 grau
grau 6 weif
braun
violett schwarz
schwarz violett
orange rosa
tiirkis

rot schwarzer Ring blau schwarzer Ring
griin schwarzer Ring orange schwarzer Ring
blau schwarzer Ring griin schwarzer Ring
gelb schwarzer Ring braun schwarzer Ring
weiB schwarzer Ring 17 grau schwarzer Ring
grau schwarzer Ring 18 wei schwarzer Ring
braun schwarzer Ring rot schwarzer Ring
violett schwarzer Ring 20 transparent schwarzer Ring
tlirkis schwarzer Ring 21 gelb schwarzer Ring
natur schwarzer Ring 22 violett schwarzer Ring
orange schwarzer Ring 23 rosa schwarzer Ring

schwarzer Ring 24 tlirkis schwarzer Ring

*die Corning-Artikelnummern nach VDE-Farbcodierung besitzen am Ende héufig ein ,DE*
(2.B.: 024EPG-T3122PDE), wdhrend die Telcordia eine ,20* am Ende besitzen (z.B.: 024EPG-T3122P20)

FTTH Netzwerk Kernprodukte EMEA | CRR-718-DE | 17



Die Corning® SMF-28° Ultra-Glasfaser

Die Corning® SMF-28° Ultra-Faser erflllt die Richtlinie G.652.D
der ITU-T (Standardisierungssektor der Internationalen
Fernmeldeunion). Dank Low-Loss-Technologie ist sie noch
verlustarmer und zeichnet sich durch verbesserte Biegsamkeit
aus. Die Biegeeigenschaften dieser Faser Ubertreffen die ITU-T
Richtlinie G.657.A1 und lassen sich spleiBen wie die bereits im
Feld befindlichen Einmoden-Fasern, z.B. die Glasfaser Corning®
SMF-28€°. Die SMF-28 Ultra-Faser besticht durch branchen-
weit filhrende Eigenschaften fir Dampfung, Makrokrim-
mungsverluste und Ausbreitungswerte im Polarisationsmodus.
Sie bildet so eine solide Grundlage fir neue Netzwerkimple-
mentierungen sowie Upgrades in bestehenden Netzwerken.

Bendable ‘
Compatible 1
ThechoicelsSPeg ¢

B

B
- Ultra optica
fiber

Maximale Dampfung

Wellenlange (nm) Maximalwert* (dB/km)
1310 <032

1383** <032

1490 <021

1550 <018

1625 =020

*Alternative Ddmpfungsoptionen auf Anfrage verfiigbar.
**Die Ddmpfungswerte bei dieser Wellenldnge spiegeln die Leistung nach Alterung durch Wasserstoff-
einwirkung wider.

Makrobiegungsverlust

Wickeldorn-Radius (mm) | Windungzahl Wellenlénge (nm) Induzierte Dampfung*** (dB)
10 1 1550 <0,50

10 1 1625 =15

15 10 1550 <0,05

15 10 1625 <0,30

25 100 1310, 1550, 1625 <0,01

***Die induzierte Ddmpfung, die durch die Wicklung der Glasfaser um einen Wickeldorn mit einem
bestimmten Radius bewirkt wird.

Modenfeldurchmesser

Wellenlange (nm) MFD (um)
1310 92+04
1550 104+05
Polarisationsmodendispersion (PMD)

Wert (ps/vkm)
PMD Link Design Wert =< 0,04%***
Maximale Einzelfaser-PMD <0]

SMF-28 Ultra-Faser Spule

Corning Optical Communications <

****Entspricht IEC 60794-3: 2001, Abschnitt 5.5, Methode 1, (m = 20, Q = 0,01 %), September 2001.
Die Werte der Kabel kénnen je nach Kabeldesign variieren, Details entnehmen Sie bitte den
Kabeldatenbldttern.
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Vorkonfektionierte FTTx Lésungen

Evolv™ Lésung mit Pushlok™ Technologie ist die entscheidende Komponen-
te, die kleinere Terminals als je zuvor fir FTTx-Netzwerke ermdglicht. Diese
Steckverbinder-Losung ermdglicht es, Netzverbindungen ohne aufwendiges
SpleiBen zu erstellen. So wird der GlasfaseranschluB nahezu zum Kinder-
spiel. Entworfen fir die Verwendung in nahezu jeder Zugangsnetzwerkum-
gebung. Das Terminal ist klein genug, um in bestehenden Kunststoff- bzw.
Betonschachten platziert zu werden, wenn der Platzbedarf kritisch ist, wie
auch an Gebaudefassaden oder in Antennen-Standorten (Mast- oder Strang-
montage). Verbesserte Asthetik fir bessere Akzeptanz beim Endverbraucher.

Mit Corning's bewéhrter Pushlok®-Technologie Losungen sind Netzwerk-
installationen so einfach wie Driicken. Klicken. Verbunden.

Die neueste Entwicklung ist der Mehrfaser-Pushlok-Steckverbinder —
eine 12-Faser-Option im selben kompakten Formfaktor wie der Einzelfa-
ser-Steckverbinder.

Evolv®-Terminals, die Multifaser-Pushlok-Ports und -Steckverbinder nutzen,
adressieren eine Vielzahl von logistischen und Umwelt-Herausforderun-
gen, indem sie die Geschwindigkeit der Fehlerbehebung erhéhen und die
Kostenfolgen von Reparaturarbeiten senken. Wenn Komponenten jemals
beschadigt werden, kdnnen einzelne Elemente ausgetauscht werden, um
die Netzwerkausfallzeit zu reduzieren. Der Mehrfaser-Pushlok-Steckverbin-
der und das integrierte Terminal fir Mehrfaser-Drop-Kabel wurden sorgfaltig
entwickelt, um eine breite Palette von Einsatzbedurfnissen zu adressieren.

Corning Optical Communications < ﬁ >

Evolv™ Terminals mit Pushlok™ Technologie

Mehrfaser-Pushlok-Steckverbinder

Mehrfaser Pushlok- Stecker und -Kupplung
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https://www.corning.com/catalog/coc/documents/solution-specifications/CRR-1482-A4-DE.pdf

Evolv® Mehrfaser Terminals mit Pushlok™ Technologie

Evolv™ Terminal mit Pushlok Technologie, SST Kabel mit Mehrfaserkabelstecker, dielektrisch

Artikelnummer

Produktbeschreibung

DFA4F1FDDITI010MOP

Terminal mit 4 Einfaser Ports, SST Kabel 10 m

DFA8FIFDDITIOIOMOP

Terminal mit 8 Einfaser Ports, SST 10 m

DFATFIFDDITIOIOMOP

Terminal mit 12 Einfaser Ports, SST 10 m

Evolv™ Terminal mit Pushlok Technologie, Round Drop Kabel mit Mehrfaserkabelstecker, dielektrisch

Artikelnummer

Produktbeschreibung

DBA4F104D1T2010MOP

Terminal mit 4 Einfaser Verteileranschliissen, 4 Faser Round Drop Kabel
Aussendurchmesser 4,6 mm, 10 m

Evolv Terminal mit Mehrfaser Stecker

Artikelnummer

(Eingang) und Einfaser Ports (Ausgang)

Produktbeschreibung

Evolv Terminal mit Pushlok Technologie, SST-Zuleitungskabel mit
Mehrfaserkabelstecker, dielektrisch

DFA4F100DIT3000S0P

Terminal mit 4 Einfaser Ports (Ausgang) und einem 4F Mehrfaser Pushlok Stecker (Eingang)

DFA8F100DIT3000SOP

Terminal mit 8 Einfaser Ports (Ausgang) und einem 8F Mehrfaser Pushlok Stecker (Eingang)

DFATF100DIT3000SOP

Terminal mit 12 Einfaser Ports (Ausgang) und einem 12F Mehrfaser Pushlok Stecker (Eingang)

Evolv Terminal mit Mehrfaser Ports a 4 Fasern, SST Kabel mit offenem Faserende zum SpleiBen, dielektrisch

Artikelnummer Produktbeschreibung

DBA4M416 TINCOIOMOP

Terminal mit 4 Mehrfaser Ports a 4 Fasern mit SST Kabel 16F, 10m

Corning Optical Communications

Evolv Terminal mit Mehrfaser Pushlok Technologie

q Erfahren Sie mehr
Uber Evolv Terminals mit
Pushlok Technologie



https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/LWL-Anschlusskomponenten/Terminals/Speziell-gesch%C3%BCtzte-Terminals/Evolv%E2%84%A2-Terminal-mit-Pushlok%E2%84%A2-Technologie/p/evolv-hc-terminal-with-pushlok-technology
https://www.corning.com/catalog/coc/documents/solution-specifications/CRR-1417-A4-DE.pdf
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/DFA4F1FDD1T1010M0P
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/DFA8F1FDD1T1010M0P
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/DFATF1FDD1T1010M0P
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/DFA4F100D1T3000S0P
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/DFA8F100D1T3000S0P
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/DFATF100D1T3000S0P
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/DBA4M416T1NC010M0P
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/DBA4F104D1T2010M0P

Konfektionierte Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie

Evolv™ Vorkonfektionierte Mehrfaser Kabel mit Pushlok™ Technologie

Artikelnummer

Produktbeschreibung

00T204ZB4D3EQIOM-P

Konfektioniertes Evolv® 4,6 mm Round Drop Kabel Pigtail (einseitig versteckert) Mehrfaser Stecker 4 Fasern, dielektrisch, 10 m

T2T7204ZB4D3EOIOM-P

Konfektioniertes Evolv 4,6 mm Round Drop Patchkabel (beidseitig versteckert) Mehrfaser Stecker 4 Fasern, dielektrisch, 10 m

00T2047B4DIEOIOM-P

Konfektioniertes Evolv SST Drop Kabel Pigtail (einseitig versteckert) Mehrfaser Stecker 4 Fasern, dielektrisch, 10 m

T2T2047B4DIEQIOM-P

Konfektioniertes Evolv SST Drop Patchkabel (beidseitig versteckert) Mehrfaser Stecker 4 Fasern, dielektrisch, 10 m

00T1042B4DIEQIOM-P

Konfektioniertes Evolv SST Drop Pigtail (einseitig versteckert) Mehrfaser Kupplung 4 Fasern, dielektrisch, 10 m

00T212ZB4DIEOIOM-P

Konfektioniertes Evolv SST Drop Pigtail (einseitig versteckert) Mehrfaser Stecker 12 Fasern, dielektrisch, 10 m

T2T212ZB4DIEOIOM-P

Konfektioniertes Evolv SST Drop Patchkabel (beidseitig versteckert) Mehrfaser Stecker 12 Fasern, dielektrisch, 10 m

00T112ZB4DIEOIOM-P

Konfektioniertes Evolv SST Drop Pigtail (einseitig versteckert) Mehrfaser Kupplung 12 Fasern, dielektrisch, 10 m

T1T2047B4DIEOIOM-P

Konfektioniertes Evolv SST Drop Verlangerungskabel (beidseitig versteckert), Mehrfaser Stecker, Mehrfaser Kupplung, 4 Fasern, dielektrisch, 10 m

TIT212ZB4DIEOIOM-P

Konfektioniertes Evolv SST Drop Verlangerungskabel (beidseitig versteckert), Mehrfaser Stecker, Mehrfaser Kupplung, 12 Fasern, dielektrisch, 10 m

Mehrfaser Pushlok Stecker

Corning Optical Communications

Mehrfaser Pushlok Kupplung

Konfektioniertes Round Drop Patchkabel , beidseitig versteckert

Erfahren Sie mehr

in unserem Produktdatenblatt
flr Evolv Terminals mit
Pushlok Technologie
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https://www.corning.com/fiber-to-the-premise/emea/de/home/solutions/evolv-hardened-connectivity-solutions.html
https://www.corning.com/fiber-to-the-premise/emea/de/home/solutions/evolv-hardened-connectivity-solutions.html
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/00T204ZB4D3E010M-P
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/T2T204ZB4D3E010M-P
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/00T204ZB4D1E010M-P
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/T2T204ZB4D1E010M-P
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/00T104ZB4D1E010M-P
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/00T212ZB4D1E010M-P
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/T2T212ZB4D1E010M-P
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/00T112ZB4D1E010M-P
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/T1T204ZB4D1E010M-P
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/T1T212ZB4D1E010M-P

Zubehor fir Evolv™ mit Pushlok™ Technologie

Zubehor

Artikelnummer Produktbeschreibung

CLEANER-PUSHLOK-MF Evolv™ Reinigungswerkzeug flr Steckverbinder mit Mehrfaser Pushlok™ Technologie.

EHC-CVR-A4-GRAY Evolv 2- und 4-Port Terminal Abdeckung

EHC-CVR-A8-GRAY Evolv 6- und 8-Port Terminal Abdeckung

EHC-CVR-B8-GRAY Evolv 12- und 16-Port Terminal Abdeckung, 2 Reihen mit 8 Anschlissen

EHC-CVR-AT-GRAY Evolv 12-Port Terminal Abdeckung, 1Reihe mit 12 Anschllissen

EHC-BKT-HH Terminal Wand-/Masthalterung , kompatibel mit allen Evolv-Terminals (2, 4, 6, 8,12 und 16 Ports)

EHC-BKT-MOBSP Evolv Montagehalterung fir Schachte

\
. i 4
4

Evolv™ Reinigungswerkzeug fir Steckverbinder mit Mehrfaser Montagewinkel Terminal Wand-/Masthalterung fiir Evolv-Terminals Terminal Abdeckung
Pushlok™ Technologie. (EHC-BKT-HH)
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CLEANER-PUSHLOK-MF
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/EHC-CVR-A4-GRAY
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/EHC-CVR-A8-GRAY
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/EHC-CVR-B8-GRAY
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/EHC-CVR-AT-GRAY
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/EHC-BKT-HH
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/EHC-BKT-MOBSP

Mikrorohrchen Losung

Cornings Mini- und Mikrokabelldsungen MiniXtend® bedient
die gegenwartige Nachfrage nach unbegrenzter Bandbreite
und beugt einer zunehmenden Kapazitatstuberlastung der
verflgbaren Rohrleitungskapazitaten vor. Die Kabel wurden
speziell entwickelt, um in Mikroréhrchen (Speed-Net-Rohre)
eingeblasen zu werden. Sie sind bis zu 50 Prozent kleiner als
herkdmmliche Kabel und bieten hohe Faserzahlen bei
geringem Kabeldurchmesser und Gewicht.

Die folgenden Innovationen zeichnen Cornings Mikrokabel-
l6sung aus:

Das MiniXtend Kabel mit garnfreier FastAccess™ Technologie*
hat die gleichen Abmessungen und Faserzahlen (12—144 Fasern)

wie das urspriingliche MiniXtend-Kabel, verfligt aber auch Uber
die zeitsparende und sichere, garnfreie FastAccess-Technologie.
Diese wegweisende Neuerung im Kabeldesign macht die
Verwendung von Halte- und wasserabweisenden Garnen
Uberfllssig, ermoglicht so einen bis zu 70 Prozent schnelleren
Kabelzugang und verringert das Risiko von Schaden an den
Biindeladern.

Das MiniXtend HD Kabel mit garnfreier Fast Access Tech-
nologie hat die hdchste Faserdichte und besteht aus bis zu
288 Corning® SMF-28° Ultra 200 um Fasern. Es ist bis zu

20 Prozent kleiner als herkdmmliche Minikabel.

*Cornings geschiitzte Innovation der garnfreien FastAccess Technologie bezieht sich auf die Kombination
der FastAccess-Technik des Kabelmantels -die ein schnelleres und sicheres Offnen des Mantels

ermoglicht- und des Fertigungsprozesses, welcher die Notwendigkeit der Verwendung von Haltegarnen
und QuellflieBtapes lberflissig macht.

w— .
1 S

Kabel mit garnfreier FastAccess Technologie FRECAP 2 Muffe

Corning Optical Communications

FAN Glasfaser-Netzverteiler (G-NVT)
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Mini- und Mikrokabel

MiniXtend® Zentralader Kabel (Faser- und Aderfarben nach VDE)*

Artikelnummer Fasern Produktbeschreibung Aussendurchmesser Kabel | Innerer Rohrdurchmesser Min. MuffengroBe
0047ZK4-13122ADE | 4 MiniXtend Zentralader Kabel 4F E9 ITU G652.D ITU G657A1CT 1.7 25mm 4mm GroRe O
0067K4-13122ADE 6 MiniXtend Zentralader Kabel 6F E9 ITU G652.D ITU G657A1CT 1.7 25mm 4mm GroRe O
0087K4-13122ADE 8 MiniXtend Zentralader Kabel 8F E9 ITU G652.D ITU G657A1CT 1.7 25mm 4mm GroRe O
012ZK4-13122ADE 12 MiniXtend Zentralader Kabel 12F E9 ITU G652.D ITU G657A1CT 1.7 25mm 4mm GroRe O
0247K4-13142ADE 24 MiniXtend Zentralader Kabel, 24 F, E9, SMF-28 Ultra, 200 ITU-T G652.D ITU-T G657A1CT 1.7 25mm 4mm GroRe O
0367K4-13142ADE 36 MiniXtend Zentralader Kabel, 36 F, E9, SMF-28 Ultra, 200 ITU-T G652.D ITU-T G657A1CT 2.0 29 mm 4mm GroRe O

MiniXtend Kabel mit garnfreier FastAccess™ Technik** (Faser- und Aderfarben nach VDE)*

Artikelnummer Fasern Produktbeschreibung Aussendurchmesser Kabel | Innerer Rohrdurchmesser Min. MuffengréBe
024ZMA4-T3F22ADE | 24 MiniXtend Kabel 2 x12 E9 ITU G652.D ITU G657A1LT 1.4 54mm 8mm GroRe O
048ZM4-T3F22ADE | 48 MiniXtend Kabel 4 x12 E9 ITU G652.D ITU G657.A1LT 1.4 54mm 8mm GroRe O
096ZM4-T3F22ADE | 96 MiniXtend Kabel 8 x12 E9 ITU G652.D ITU G657A1LT 1.4 6,3mm 8mm GroRel

144ZM4-T3F 22ADE

44 MiniXtend Kabel 12x12 E9 ITU G652.D ITU G657A1LT 1.4 81mm 10 mm GroRe 1,5

*Die von Corning entwickelte bindemittelfreie FastAccess-Technologie bezieht sich auf die Kombination einer Corning FastAccess-Technologieummantelung mit einer innovativen Technologie, die verwendet wird,
um die Kabelkonstruktion durch den Herstellungsprozess zu binden, wodurch der Einsatz von Bindegarnen und Wasserblockierbdndern entféllt.

MiniXtend HD Kabel mit garnfreier FastAccess Technik (Faser- und Aderfarben nach VDE)*

Artikelnummer Fasern Produktbeschreibung Aussendurchmesser Kabel | Innerer Rohrdurchmesser Min. MuffengroBe
144ZH4-Y3F40ADE | 144 MiniXtend HD Cable 6 x 24 E9 SMF-28 Ultra 200 ITU G652.D ITU G657A1LT 1.7 6,3mm 8mm GroRe 15
192ZH4-Y3F40ADE | 192 MiniXtend HD Cable 8 x 24 E9 SMF-28 Ultra 200 ITU G652.D ITU G657A1LT 1.7 75mm 10 mm GroRe 15
216ZH4-Y3F40ADE | 216 MiniXtend HD Cable 9 x 24 E9 SMF-28 Ultra 200 ITU G652.D ITU G657A1LT 1.7 81mm 10 mm GroRe 15
2887H4-Y3F40ADE | 288 MiniXtend HD Cable 12 x 24 E9 SMF-28 Ultra 200 ITU G652.D ITU G657A1LT 1.7 9,7 mm 12mm GroRe 15
2887H4-S3F40ADE | 288 MiniXtend HD Cable 8 x 36 E9 SMF-28 Ultra 200 ITU G652.D ITU G657.A1LT 2.0 8,1mm 10 mm GroRel
432ZH4-S3F40ADE | 432 MiniXtend HD Cable 12 x 36 E9 SMF-28 Ultra 200 ITU G652.D ITU G657.A1LT 2.0 10,8 mm 14 mm Grofe 2

*Zusdtzliche Faserzahlen, Fasertypen verfiigbar, weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Katalog.

24 Fasern MiniXtend Cable mit garnfreier 144 Fasern MiniXtend Kabel mit garnfreier 288 Fasern MiniXtend HD Kabel mit garnfreier BPEO Grope 1
FastAccess Technik FastAccess Technik FastAccess Technik
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/024ZM4-T3F22ADE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/048ZM4-T3F22ADE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/096ZM4-T3F22ADE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/144ZM4-T3F22ADE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/144ZH4-Y3F40ADE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/192ZH4-Y3F40ADE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/216ZH4-Y3F40ADE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/288ZH4-Y3F40ADE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/288ZH4-S3F40ADE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/432ZH4-S3F40ADE
https://www.corning.com/fiber-to-the-premise/emea/de/home/solutions/minixtend.html
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/004ZK4-13122ADE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/006ZK4-13122ADE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/008ZK4-13122ADE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/012ZK4-13122ADE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/024ZK4-13142ADE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/036ZK4-13142ADE

FRECAP 2 Muffen

Artikelnummer

Produktbeschreibung

FRECAP2 Zubehor

Artikelnummer

Produktbeschreibung

FC2-S-MAX-00000000000-WW

FRECAP2 Muffe mit Gel-Dichtung, GroRe S, fiir 48 SC (6 F) oder
24 SE (12 F) MAX-Kassetten, ohne: Spleil3kassetten, Zugentlas-
tung, Dichtsegmente

FC2-M-MAX-00000000000-WW

FRECAP Muffe mit Gel-Dichtung, GroRe M, fir 72 SC (6 F) oder
36 SE (12 F) MAX-Kassetten, ohne: Splei3kassetten, Zugentlas-
tung, Dichtsegmente

FC2-L-MAX-00000000000-WW

FRECAP Muffe mit Gel-Dichtung, GréRe L, fur 120 SC (6 F) oder
60 SE (12 F) MAX-Kassetten, Blindeladerablage (8 x 3,5 m), ohne:
SpleiRkassetten, Zugentlastung, Dichtsegmente

Artikelnummer

FRECAP2 Kabeleingangs—Segmente

Produktbeschreibung

FC2-SEG-1x12-18

1Kabeleingang 12-18 mm oder Mikrorohr 12, 14 und 16 mm,
Zugentlastung inklusive

FC2-SEG-1x18-25

1Kabeleingang 18-25 mm, Zugentlastung inklusive

FC2-SEG-1x25-28

1Kabeleingang 25-28 mm, Zugentlastung inklusive

FC2-SEG-2x7-14

2 Kabeleingange 7-14 mm oder 7, 10 und 12 mm Mikrorohre;
Zugentlastung und Blindstopfen inklusive

FC2-SEG-4x5-8

4 Kabeleingdnge 5-8 mm oder 7 mm Mikrorohre, Zugentlastung
und Blindstopfen inklusive

FC2-SEG-BLIND

Blind-Segment

FC2-CBL-STRAIN-REL

AuRenkabelhalterung

FC2-WALL-POLE-MNT

Wand-/ Mastbefestigungsvorrichtung

FC2-INSTALL-HOLDER

Tischbefestigung

S46998-A002-R497

MAX SpleiRkassette SC SpleiRkassette fur 12 Krimp-SpleiRschutz,
Pack a 6 Stlick

546998-A2-R95

MAX SpleiRkassette SE Spleil3kassette fur 12 x Krimp-
SpleiRschutz, Pack a 3 Stlick

S46998-A2-R94

MAX SpleiRkassette SC Splei3kassette fir 6 x Schrumpf-
Spleil3schutz, Pack a 6 Stiick

S46998-A2-R96

MAX SpleiRkassette SE SpleilRkassette fir 12 x Schrumpf-
SpleiRschutze, Pack a 3 Stiick

546998-A2-R316

MAX SpleiRkassette SE, Wassersensor, schwarz

546998-A2-R152

Deckel fur SC Splei3kassette

546998-A2-R153

Deckel fur SE Splei3kassette

S46998-A19-R20

Erdungskit, 2 x Erdungskabel: 260 mm x 2,5 mm

FRECAP2 Muffe GrépBe S

Corning Optical Communications

FRECAP2 Kabeleingang-Segment 1x18-25 mm

< A D>

SC MAX SpleiBkassette
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FC2-S-MAX-00000000000-WW
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FC2-M-MAX-00000000000-WW
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FC2-L-MAX-00000000000-WW
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FC2-SEG-1x12-18
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FC2-SEG-1x18-25
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FC2-SEG-1x25-28
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FC2-SEG-2x7-1
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FC2-SEG-4x5-8
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FC2-SEG-BLIND
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FC2-CBL-STRAIN-REL
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FC2-WALL-POLE-MNT
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FC2-INSTALL-HOLDER
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/S46998-A002-R497
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/S46998-A2-R95
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/S46998-A2-R94
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/S46998-A2-R96
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/S46998-A2-R316
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/S46998-A2-R152
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/S46998-A2-R153
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/S46998-A19-R20

FAN Netzverteiler (NVt)

FAN Netzverteiler (NVt)

Artikelnummer

Produktbeschreibung

FAN-LGYE-BOO-60A-KOBBA-WW

FAN Netzverteiler, fir 60 Rohrchen

FAN-LGYE-BOO-96E-KBBAB-WW

FAN Netzverteiler, fir 96 Réhrchen

FAN-LGYE-BOO-12F-KCCCC-WW

FAN Netzverteiler, far 120 Réhrchen

NVt-Zubehor

Artikelnummer

Produktbeschreibung

NVT144-STRN-36-25-WW

Zugabfangungsplatte zur Befestigung von bis zu 36 Mikrokabeln mit 2,5 mm Durchmesser

NVT144-STRN-GRV-WW

Zugabfangungsplatte zur Befestigung von bis zu 20 Bindeladerschutzhillen mit 5 mm Durchmesser

NVT144-STRREL-HYBRID

Hybridsortierung Blindelader 8 x Blindeladerschutzschlauch 5 mm 24 x 2,5 mm

NVT144-SPARE-STRREL-HK

NVT Zugentlast Hauptkabel 3 x13-15 mm

NVT144-SPARE-STRREL -HKT!

NVT Zugentlast Hauptkabel 3x11-13 mm

546998-A17-R95

Kabelblgelschelle 12-18 mm 1fach

NVT144-DUALCLAMP-1216-DT

Kabelbtgelschelle 12-16 mm 2 fach

NVT144-DUALCLAMP-1622-DT

Kabelbtigelschelle 16-22 mm 2 fach

546998-A5-R171

Bundeladerschutzhiille 15 mm, inkl. Werkzeug 50 m

546998-A5-R177

Buindeladerschutzhtlle 8 mm, inkl. Werkzeug 100 m

SHR-05-6NB,

Bundeladerschutzhtille 5 mm, inkl. Werkzeug 100 m

KVZ-GRND-KIT

Erdungsset fur Staberder

FAN Netzverteiler mit 96 Rérchen

Corning Optical Communications < A >
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FAN-LGYE-B0O-60A-K0BBA-WW
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FAN-LGYE-B0O-96E-KBBAB-WW
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FAN-LGYE-B0O-12F-KCCCC-WW
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/KVZ92-STRN-36-25-WW
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/NVT144-STRN-GRV-WW
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/NVT144-STRREL-HYBRID
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/NVT144-SPARE-STRREL-HK
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/NVT144-SPARE-STRREL-HK11
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/NVT144-SPARE-STRREL-HK11
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/S46998-A5-R171
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/S46998-A5-R177
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/SHR-05-6NB
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/NVT144-DUALCLAMP-1216-DT
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/NVT144-DUALCLAMP-1622-DT
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/KVZ-GRND-KIT
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/NVT144-STRN-36-25-WW
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/NVT144-STRN-GRV-WW
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/NVT144-STRREL-HYBRID
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/NVT144-SPARE-STRREL-HK
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/NVT144-SPARE-STRREL-HK11
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/S46998-A17-R95
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/S46998-A5-R171
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/S46998-A5-R177
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/SHR-05-6NB

Losungen fur Kabelrohranlagen

Rohrleitungen bieten eine zusatzlichen Schutz fur Glas-
faser-kabel. Sie werden Ublicherweise unterirdisch verlegt,
im Anschluss werden die Kabel eingeblasen, eingesplilt,
eingezogen oder in die Rohrleitung eingeschoben.

Corning Optical Communications

Das ALTOS™ Loose Tube Kabel ist das am haufigsten einge-
setzte dielektrische AuBenkabel. Es wird in ein Rohr geblasen,
gespult oder gezogen. Das Rohr schutzt das Kabel wahrend
seiner Lebensdauer.

Erfahren Sie mehr
Uber ALTOS Kabel und
Glasfasermuffen



https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/produkte/glasfaser-muffen-und-kabel/glasfaser-muffenloesungen-fuer-altos-kabel.html
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/produkte/glasfaser-muffen-und-kabel/glasfaser-muffenloesungen-fuer-altos-kabel.html

Aupenkabel

SST Zentralader Kabel mit dielektrischer Armierung fiir den Aussenbereich (Faser- und Aderfarben nach VDE)*

Artikelnummer Anzahl Fasern | Produktbeschreibung Aussendurchmesser Kabel
004EEG-13122ADE 4 SST Zentralader AuRenkabel mit dielektrischer Armierung 4 Fasern E9 Corning® SMF-28° ITU G652.D CT 3.0 6,4 mm
OI2EEG-13122ADE 12 SST Zentralader AuRenkabel mit dielektrischer Armierung 12 Fasern E9 SMF-28 ITU G652.D CT 3.0 6,4 mm

ALTOS™ Minibiindel Kabel fiir den Aussenbereich (Faser- und Aderfarben nach VDE)*

Artikelnummer Anzahl Fasern | Produktbeschreibung Aussendurchmesser Kabel
024EP4-T3122PDE 24 ALTOS™ Minibiindel AuRenkabel 2 x 12 Fasern E9 SMF-28 ITU G652.D LT 2.0 8,3mm
048EP4-T3122PDE 48 ALTOS Minibiindel AuRenkabel 4 x 12 Fasern E9 SMF-28 ITU G652.D LT 2.0 8,3 mm
096EP4-T3122PDE 96 ALTOS Minibiindel AuRenkabel 8 x 12 Fasern E9 SMF-28 ITU G652.D LT 2.0 9,5mm
144EP4-T3122PDE 144 ALTOS Miniblindel AuRenkabel 12 x12 Fasern E9 SMF-28 ITU G652.D LT 2.0 122 mm
192EP4-T3122PDE 192 ALTOS Miniblindel Auenkabel 16 x 12 Fasern E9 SMF-28 ITU G652.D LT 2.0 123 mm
216EP4-T3122PDE 216 ALTOS Miniblindel AuBenkabel 18 x 12 Fasern E9 SMF-28 ITU G652.D LT 2.0 123 mm
288EP4-T3122PDE 288 ALTOS Miniblindel AuRenkabel 24 x 12 Fasern E9 SMF-28 ITU G652.D LT 2.0 14,2 mm

ALTOS Minibiindel Kabel mit dielektrischer Armierung fiir den AuBenbereich (Faser- und Aderfarben nach VDE)*

Artikelnummer Anzahl Fasern | Produktbeschreibung Aussendurchmesser Kabel
024EPG-T3122PDE 24 ALTOS Minibndel AuRenkabel mit dielektrischer Armierung 2 x 12 Fasern E9 SMF-28 [TU G652.D LT 2.0 8,7 mm
048EPG-T3122PDE 48 ALTOS Minibndel AuRenkabel mit dielektrischer Armierung 4 x 12 Fasern E9 SMF-28 ITU G652.D LT 2.0 8,7 mm
0Q96EPG-T3122PDE 96 ALTOS Minibndel AuRenkabel mit dielektrischer Armierung 8 x12 Fasern E9 SMF-28 ITU G652.D LT 2.0 9,9 mm
144EPG-T3122PDE 144 ALTOS Minibndel AuRenkabel mit dielektrischer Armierung 12 x 12 Fasern E9 SMF-28 ITU G652.D LT 2.0 12,6 mm
192EPG-T3122PDE 192 ALTOS Minibndel AuRenkabel mit dielektrischer Armierung 16 x 12 Fasern E9 SMF-28 ITU G652.D LT 2.0 12,9 mm
216EPG-T3122PDE 216 ALTOS Minibndel AuRenkabel mit dielektrischer Armierung 18 x 12 Fasern E9 SMF-28 ITU G652.D LT 2.0 12,9 mm
288EPG-T3122PDE 288 ALTOS Miniblindel AuRenkabel mit dielektrischer Armierung 24 x 12 Fasern E9 SMF-28 ITU G652.D LT 2.0 14,7 mm

*Zusdtzliche Faserzahlen und Ummantelungsoptionen verfligbar, weitere Informationen finden Sie auf der Webseite.

F“ —_—

SST Zentralader AuBenkabel mit dielektrischer Armierung ALTOS Minibiindel AuBenkabel
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/004EEG-13122ADE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/012EEG-13122ADE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/024EPG-T3122PDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/048EPG-T3122PDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/024EPG-T3122PDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/144EPG-T3122PDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/192EPG-T3122PDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/216EPG-T3122PDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/288EPG-T3122PDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/024EP4-T3122PDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/048EP4-T3122PDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/096EP4-T3122PDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/144EP4-T3122PDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/192EP4-T3122PDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/216EP4-T3122PDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/288EP4-T3122PDE
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/produkte/fiber-optic-cables.html
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/products/fiber-optic-cable/outdoor-cables/altos-gel-free-with-binderles-fastaccess-technology.html

Aupenkabel

ALTOS™ AuBenkabel mit Corning® SMF-28® Ultra Fibre und garnfreier FastAccess™ Technik (Faser- und Aderfarben nach VDE)*

Artikelnummer

Anzahl Fasern

Produktbeschreibung

AuBendurchmesser Kabel
012ZP4-T3F20DDE 12 ALTOS™ AuRenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess™ Technik, 1x12 F, Corning® SMF-28° Ultra, LT 2.0 HDPE 8,5mm
024ZP4-T3F20DDE 24 ALTOS AuRenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess Technik, 2 x12 F, Corning SMF-28 Ultra, LT 2.0 HDPE 8,5mm
048ZP4-T3F20DDE 48 ALTOS AuRenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess Technik, 4 x12 F, Corning SMF-28 Ultra, LT 2.0 HDPE 8,5mm
072ZP4-T3F20DDE 72 ALTOS AuRenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess Technik, 6 x 12 F, Corning SMF-28 Ultra, LT 2.0 HDPE 8,5mm
096ZP4-T3F20DDE 96 ALTOS AuRenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess Technik, 8 x 12 F, Corning SMF-28 Ultra, LT 2.0 HDPE 9,7 mm
144ZP4-T3F20DDE 144 ALTOS AuRenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess Technik, 12 x 12 F, Corning SMF-28 Ultra, LT 2.0 HDPE 12,4 mm
144ZR4-Y3F20DDE 144 ALTOS AuRenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess Technik, 6 x 24 F, Corning SMF-28 Ultra, LT 2.3 HDPE 9,3mm
192ZR4-Y3F20DDE 192 ALTOS AuRenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess Technik, 8 x 24 F, Corning SMF-28 Ultra, LT 2.3 HDPE 10,7 mm
288ZR4-Y3F20DDE 288 ALTOS AuRenkabel, gelfrei, dielektrisch mit garnfreier FastAccess Technik, 12 x 24 F, Corning SMF-28 Ultra, LT 2.3 HDPE 13,7 mm

*

und des Fertigungsprozesses, welcher die Notwendigkeit der Verwendung von Haltegarnen und QuellflieBtapes lberflissig macht.

ALTOS AuBenkabel, 8x12 F

Corning Optical Communications

ALTOS AuBenkabel, 6x12 F

OO
iz

Cornings geschiitzte Innovation der garnfreien FastAccess Technologie bezieht sich auf die Kombination der FastAccess-Technik des Kabelmantels — die ein schnelleres und sicheres Offnen des Mantels erméglicht —

Fir weitere Details tber
gelfreies ALTOS Biindelader-
kabel mit garnfreier FastAccess-
Technologie besuchen Sie:
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/012ZP4-T3F20DDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/024ZP4-T3F20DDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/048ZP4-T3F20DDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/072ZP4-T3F20DDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/096ZP4-T3F20DDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/144ZP4-T3F20DDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/144ZR4-Y3F20DDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/192ZR4-Y3F20DDE
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/288ZR4-Y3F20DDE
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/produkte/fiber-optic-cables.html
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/produkte/fiber-optic-cables.html

BPEO Glasfasermuffen

Artikelnummer Produktbeschreibung
FQ100082228 BPEO-SO-FDP-DROP BPEO SO FDP Drop, IP 68, schwarz, GroRe O, Organizer fir bis zu 4 SpleiRkassetten
UuU009372267 BPEO-SO-FDP-BRANCH BPEO SO FDP Branch, IP 68, schwarz, Organizer fir bis zu 6 SpleiRkassetten

BPEO S1GréBe 1

Artikelnummer

Produktbeschreibung

FQI00080834

BPEO-S1-FDP-DROP Faserverteilpunkt flr bis zu 16 Drop-Kabel. Organizer fir bis zu 12 Splei3kassetten.

UU001507605

BPEO-S1-FDP-BRANCH Faserverteilpunkt fir bis zu 10 Drop-Kabel. Organizer fiir bis zu 12 SpleiRkassetten

N502030A BPEO-S1-FDP-BRANCH-7PAS Faserverteilpunkt fir bis zu 10 Drop-Kabel. Organizer fur bis zu 7 Spleil3kassetten

FQ100068185 BPEO-S1-EOC Kabelendmuffe fir bis zu vier Kabel. Organizer fir bis zu 12 Spleil3kassetten

N502032A BPEO-S1-CDP-7PAS Kabelverzweiger fiir eine ungeschnittene Biindelader und zwei Abzweigkabel Organizer fiir bis zu 7 SpleiRkassetten
N502031A BPEO-SI-EDP-7PAS Kabelende fiir eine ungeschnittene Blindelader und vier Abzweigkabel. Organizer fiir bis zu 7 SpleiRkassetten

N502061A BPEO-S1-EDP-DROP 7 pas (1xD18) Kabelende fiir eine ungeschnittene Biindelader und vier Abzweigkabel Organizer fir bis zu 7 Spleil3kassetten.
W Reparatur Muffe, vorbestiickt: 7 EMK jeweils bis zu 12 x Crimp, 7 Kabeleinfiihrung 3,8-6,2 mm, 1 Dichtung 2 x 6-18 mm (ovale Kabeleinfiihrung)

BPEO S1.5 GroBe 1.5

Artikelnummer Produktbeschreibung
uu004973481 BPEO-S1.5-FDP-BRANCH Verteilermuffe fir bis zu 13 Drop-Kabel und zwei Abzweigkabel.Organizer fur bis zu 12 SpleiRkassetten
Uuu007740473 BPEO-S1.5-FDP-DROP Verteilermuffe fir bis zu 25 Drop-Kabel und zwei Abzweigkabel. Organizer fir bis zu 12 SpleiRkassetten
BPEO Muffe Grée O BPEO Muffe Groe 1 BPEO Muffe GroBe 1.5

Corning Optical Communications
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100082228
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/UU009372267
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100080834
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/UU001507605
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/N502030A
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100068185
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/N502032A
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/N502031A
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/N502061A
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/B1-FD4-D925-07A-07H-0000
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/B1-FD4-D925-07A-07H-0000
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/UU00497348
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/UU007740473

BPEO Glasfasermuffen und OSC Reparaturmuffe

BPEO GroBe 2

Artikelnummer Produktbeschreibung

W BPEO-S2-CDP Verteilermuffe fur eine ungeschnittene Blindelader und sechs Abzweigkabel Organizer fir bis zu O SpleiRkassetten

W BPEO-S2-EDP Kabelende fir bis zu eine ungeschnittene Bindelader und 12 Abzweigkabel Organizer fur bis zu 30 SpleiRkassetten Organizer fir bis zu 28 SpleiRkassetten

mw BPEO-S2-BDP (1xD18) Abzweigverteilungspunkt fiir bis zu eine ungeschnittene Blindel- ader und 16 Abzweigkabel Organizer fir bis zu 30 Spleil3kassetten

BPEO GroBe 3

Artikelnummer Produktbeschreibung

FQ100068250 BPEO-S3-CDP Verteilermuffe fir ein ungeschnittene Blindelader und sechs Abzweigkabel. Organizer fiir bis zu 48 SpleiRkassetten

FQ100068268 BPEO-S3-EDPKabelende fir bis zu eine ungeschnittene Biindelader und 12 Verzweigungskabel. Organizer fiir bis zu 48 SpleiRkassetten

N501998A BPEO-S3-BDP Abzweigverteilungspunkt fir bis zu eine Express-Faser und 16 Abzweigkabel. Organizer fir bis zu 48 SpleiRkassetten

Reparaturmuffe OSC

Artikelnummer Produktbeschreibung

OSC-1-50-00-41 OSC Reparaturmuffe: 4 Kabeln CSM, 1Halter fir 12 runde EinzelfusionsspleiRe mit 2,4 mm AuRendurchmesser (nicht im Lieferumfang enthalten), schwarz
Reparaturmuffe OSC BPEO Muffe GréBe 2 BPEO Muffe GréBe 3
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/B2-CDP-0000-000-000-0000
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/B2-CDP-0000-000-000-0000
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/B2-EDP-0000-000000-0000
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/B2-EDP-0000-000000-0000
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/B2-BDP-0000-000-000-0000
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/B2-BDP-0000-000-000-0000
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100068250
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100068268
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/N501998A
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/OSC-1-50-00-41

ECAM Kabeleinflihrungen fiir BPEO Glasfasermuffen

Kabeleinfiihrungen (ECAM) Einzel-Kabeleinfiihrung

Artikelnummer Produktbeschreibung

N721240A ECAM S6 Einzelport-Abdichtung fiir Kabel von 3,8 bis 6,2 mm Durchmesser und fiir die C)ffnungen ECAM S7 Ports

UuU003030390 ECAM S7 Einzelport-Abdichtung fiir Kabel von 3 bis 7 mm Durchmesser \
Uu003028675 ECAM S9.5 Einzelport-Abdichtung fiir Kabel von 3,5 bis 9,5 mm Durchmesser

FQ100083556 ECAM S12 Einzelport-Abdichtung fiir Kabel von 4 bis 12 mm Durchmesser

FQ100079562 ECAM S12 Einzelport-Abdichtung fiir Kabel von 5 bis 18 mm Durchmesser ECAM S6 ROUND Einzelport-Abdichtung

Kabeleinfiirungen ECAM — Doppel-Kabeleinfiihrung*

Artikelnummer Produktbeschreibung

FQ100084638 ECAM D18 Kérper fur Doppeleinfiihrung fir Kabel von 4,5 bis 6 mm Durchmesser

FQ100084646 ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen fiir Kabel von 4,5 bis 6 mm Durchmesser

FQ100081857 ECAM D18 Kérper fur Doppeleinfiihrung fir Kabel von 6 bis 18 mm Durchmesser

FQ100081931 ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen fiir Kabel von 6 bis 9 mm Durchmesser

FQI00081949 ECAM DI8 Doppelport-Abdichtungen fiir Kabel von 9 bis 12 mm Durchmesser ECAM D18 Kérper fir Doppelkabeleinfihrung
FQ100081956 ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen fiir Kabel von 12 bis 5 mm Durchmesser

FQ100081964 ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen fiir Kabel von 15 bis 18 mm Durchmesser

FQ10007891 Doppelport-Abdichtungen fir Kabel von 5 bis 27 mm Durchmesser

ECAM-D-18-BDY-CSM- ECAM D18 Kérper fur Doppeleinfiihrung fir Altos und CSM Kabel

HC
I ECAM D27 Doppelport-Abdichtungen fir CSM, MiniXtend®, ALTOS Kabel
* Hinweis : Bestellen Sie fir das Double ECAM D6-18 das Gehduse (FQ100081857) und bestellen Sie jedes Dichtungsset in Abhéingigkeit vom benétigten
Kabeldurchmesser (von 6 bis 18 mm). ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen
(4,5 bis 6 mm Durchmesser)
Artikelnummer Produktbeschreibung
N721291A ECAM S7 Gasstop 7 mm
N712046A 7 mm Réhrchenabfangung und -fihrung fir BPEO GroRe 1.5 r_
N721292A ECAM S9,5 Gasstop 10 mm

Kabeleinfiihrung ECAM GASSTOP 10 mm
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/N721240A
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/UU003030390
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/UU003028675
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100083556
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100079562
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100084638

https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100084646
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100081857
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100081931
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100081949
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100081956
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100081964
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100078911
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/ECAM-D-18-BDY-CSM-HC
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/ECAM-D-18-BDY-CSM-HC
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/ECAM-D-27-RND-CSM-CL
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/ECAM-D-27-RND-CSM-CL
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/N721291A
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/N712046A
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/N721292A

SpleiBkassetten und Zubehor fiir BPEO Glasfasermuffen

Artikelnummer Produktbeschreibung . N \
N541264A BPEO-BZ-12+12 kann 2 x 12 Schrumpf-SpleiRe in zwei unterschiedlichen Zonen (1x12 und 1x12) aufnehmen. 1SLOT =5 mm (/ )
FQ100068284 BPEO-UZ-12 Kann 12 Schrumpf-Spleie (1x12) aufnehmen, 1SLOT =5 mm 1 >
FQ100073805 BPEO-UZ-12 ANT+ 1PLC 7 x4 mm. Passend fiir 12 Stlick Crimp-SpleiRschutz (ANT), 1SLOT =5 mm \ / - Y/
FQI00069274 BPEO-UZ-12 ANT+IPLC 4 x 4 mm. Passend fir 12 Stiick Crimp-Spleischutz, 2 SLOTS =10 mm — -
N541272A BPEO-BZ-6 RIBBON Kassette 2 SLOTS-UNIZONE- 6 RIBBON, 12 bis zu sechs RIBBON sleeves (4,5 x 4 x 45 mm), 2 SLOTS =10 mm SpleiBkassette 1 Slot

Artikelnummer Produktbeschreibung

uu004018741 Masthalterung aus Kunststoff zur Verwendung mit BPEO-Glasfasermuffen GréRe 1und GroRe 1.5 m

FQI00075909 Wand-/Schachthalterung aus Kunststoff zur Verwendung mit BPEO-Glasfasermuffen GréRe Tund GroRe 1.5

FQI100075917 Wand-/Schachthalterung aus Kunststoff zur Verwendung mit BPEO-Glasfasermuffen GréRe 2 und GréRe 3

N711961A Frontklammer zur Verwendung mit BPEO-Glasfasermuffen GroRe 1

N712044A Adapter-Kit zur Montage von BPEO STund S1.5 Masthalterung

* Weitere Kassetten- oder Splitterlésungen auf Anfrage erhdiltlich

k.1 5

Wand-/Schachthalterung

Erfahren Sie mehr:
Uber BPEO Muffen Lésung:
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/N541264A
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100068284
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100073805
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100069274
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/N541272A
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/UU004018741
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100075909
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100075917

https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/N711961A
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/N712044A
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/Muffen/Glasfasermuffen/BPEO-Glasfasermuffe/p/bpeo-fiber-closure?pagePath=p/bpeo-fiber-closure
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/Muffen/Glasfasermuffen/BPEO-Glasfasermuffe/p/bpeo-fiber-closure?pagePath=p/bpeo-fiber-closure
https://www.youtube.com/watch?v=QTtytco72hw

Vorkonfektionierte BPEO Glasfasermuffen mit Evolv Pushlok Steckverbinder
mit Pushlok™ Technologie

Evolv™ BPEO Muffe mit Pushlok™ Technologie*

Artikelnummer Produktbeschreibung
BO-04P-DO0-02A-PGO4 Evolv BPEO Muffe mit Pushlok Technologie, 4 Kabeleinfihrungen, GroRe O mit 2 SpleiRkassetten, 4 SC APC Adapter
BO-08P-DO0-02A-PGO8 Evolv BPEO Muffe mit Pushlok Technologie, 8 Kabeleinflhrungen, GroRe O mit 2 SpleiRkassetten, 8 SC APC Adapter
B1-08P-DO0-02A-PGO8 Evolv BPEO Muffe mit Pushlok Technologie, 8 Kabeleinfihrungen, GroRe 1mit 2 SpleiRkassetten, 8 SC APC Adapter
BH-12P-DO0-03A-PGI12 Evolv BPEO Muffe mit Pushlok Technologie, 12 Kabeleinfihrungen, GroRe 1.5 mit 3 SpleiRkassetten, 8 SC APC Adapter
*zusdtzliche Konfigurationen erhdiltlich
Zubehor
Artikelnummer Produktbeschreibung
KT-PL-ECAM-CONV Evolv ECAM Adapter flr Pushlok Steckverbinder auf ROC-Drop-Kabel
4
-
Evolv BPEO Muffe Grée 1.5 mit Pushlok Technologie Evolv ECAM Adapter fiir Pushlok Steckverbinder auf ROC-Drop-Kabel

E E QR code scannen
13 um Evolv ECAM Adapter
im Einsatz zu sehen
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/B0-04P-D00-02A-PG04
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/B0-08P-D00-02A-PG08
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/B1-08P-D00-02A-PG08
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BH-12P-D00-03A-PG12
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/KT-PL-ECAM-CONV
https://www.youtube.com/watch?v=QTtytco72hw
https://www.youtube.com/watch?v=QTtytco72hw

Corning® Crimplok™+ Steckverbinder

Corning® Crimplok™+ Steckverbinder ermoglichen eine schnelle und einfache Installation von 250 und 900 pm Singlemode-
und Multimode-Fasern ohne SpleiB, Gel oder Klebstoff.

- Einteilige, vormontierte

- |deal fir FTTP-Drop-

- Polierfilm wird mit jedem

Ausfihrung Terminierung

- Schnelle Installation,
keine Stromquelle
notwendig

- Keine Verbindung, kein Gel

- Integriertes mechanisches
Greifelement

) ) - Schnelle Feldpolitur mit
- Keine losen Teile

- Aktivierungs-Tool inklusive

- SC/PC und SC APC &
Q-

- Kompatibel mit allen

Stecker mitgeliefert

N\

Singlemode-Fasern

Crimplok+ Nano-Finisher Crimplok+ Steckverbinder Crimplok+ SC APC
Crimplok + Steckverbinder
Single-Mode Single-Mode
8700-AT/UPC 8700-AT/APC
Einfigedampfung (dB) typisch 0,2 0,25
Reflexion (dB) typisch bei Raumtemperatur <-40 <-65
Reflexion (dB) maximal liber den Betriebs- <35 <60

temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich (°C)

von -40°C bis 75°C

von -40°C bis 75°C

Lagertemperatur (°C) von -40°C bis 85°C von -40°C bis 85°C

Stecker-ldentifikation Blau/Weif3 Griin/Weif3

Montagewerkzeugsatz 8765T-UPC 8765T-APC
Stecker Ferrule Keramik

Materialien SIEE IR IEOUE Kunstharz

-korper

Knickschutz

Thermoplastisches Elastomer

Corning Optical Communications
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Corning® Crimplok™+ Steckverbinder

Crimplok™ + Stecker

Artikelnummer

Produktbeschreibung

80611622004

Crimplok™+ Stecker SC APC SM 250/900 pm mit Aktivierungswerkzeug (8700-AT/APC)

80611622087

Crimplok+ Stecker SC UPC SM 250/900 pm mit Aktivierungswerkzeug (8700-AT/UPC)

80611622335

Crimplok+ Stecker SC APC SM 250/900 pm mit Aktivierungswerkzeug und Easy Cleaver (8700-AT/APC/C)

80611622343

Crimplok+ Stecker SC UPC SM 250/900 pm mit Aktivierungswerkzeug und Easy Cleaver (8700-AT/UPC/C)

Crimplok + Steckerwerkzeuge

Artikelnummer

Produktbeschreibung

80611621907

Crimplok+ SC APC Aktivierungswerkzeug (8765-AT/APC)

80611621998

Crimplok+ SC UPC Aktivierungswerkzeug (8765-AT/UPC)

Uu009430503

Crimplok+ SC APC Stecker Montagewerkzeugsatz Kompakt (8765T-APC)

80611622459

Crimplok+ SC UPC Stecker Montagewerkzeugsatz (8765T-UPC)

80611380751

Nano-Finishing Werkzeug fur Crimplok+ UPC (8765-NF /UPC)

80611380967

Nano-Finishing Werkzeug fur Crimplok+ APC (8765-NF / APC)

Ny

Crimplok+ SC APC Kit

Crimplok+ Nano Werkzeug
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611622004
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611622087
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611622335

https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611622343
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611621907
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611621998
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/UU009430503
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611622459
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611380751
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611380967

NE4 Mehrfamilienhaus (MFH) Losungen

Die passende Losung fur lhren Glasfaseranschluss im MFH.

Mehrfamilienhduser umfassen ganz unterschiedliche Wahlen Sie einen Lieferanten, der fur diese vielfaltigen
Gebaudearten wie z.B. kleinere Wohnblocke mit mehreren Situationen Losungsvorschlage entwickelt hat. Auf den folgen-
Wohnungen, Projekte mit ausgepragtem Wohn-und Gewerbe-  den Seiten finden Sie Losungen fur die unterschiedlichsten
mix bis hin zu klassischen Hochhausern. Je nach Gebaudetyp  Umgebungen, die Sie in diesem Bereich antreffen kdnnen,
stellt die Verlegung von Glasfaseranschlissen Planungsbiros  unterstitzt durch das Fachwissen, das wir in mehr als 15 Jah-
und Installateure vor einige Herausforderungen: ren globaler Einsatze erworben haben.

Voll belegte, unterdimensionierte, unbrauchbar gewordene

oder nicht durchgehende Kabelkanale

Fehlende Freiffachen im Keller, in den Fluren und in den

Treppenaufgangen

Notwendiger Zugang zu den Wohnungen (erfordert Pla-

nung und Koordination mit den Mietern).
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Mehrfamilienhaus (MFH) — L6sungen

Im Untergeschoss

Building Access Terminals (BAT) bilden den Hauslbergabepunkt (HUP) vom Tele-
kom-Netz im AuBenbereich (OSP) zum Kundenstandort und bieten dem Betreiber
einen Zugangspunkt. Hier werden AuBenkabel angeschlossen und auf flamm-
hemmende Innenkabel umgestellt. Das Terminal kann Splitter fur passive optische
Netzwerkstrukturen (PON) aufnehmen.

Im Treppenhaus

Abhangig von der Anzahl der bedienten Kunden und der Anzahl der Etagen kdnnen
Sie ein einziges Kundenanschluss- bzw. Dropkabel zu jeder Wohnung fihren
(Direktverkabelung) oder mehrere Fasern und/oder Kabel zusammenfassen, um
Platz und Installationszeit zu sparen. Diese Kabel variieren in der Anzahl der Glasfa-
sern und kénnen im Keller und/oder an den Etagenanschliissen vorkonfektioniert
werden, um Ihren BedUrfnissen gerecht zu werden.

Auf der Etage

Das Kabel in diesem Abschnitt des Netzwerks wird typischerweise eingesetzt,

wenn der Kunde den Telekomservice bestellt. Oftmals sind nicht geniigend Kanéle
vorhanden. Der Clear Track Hallway Fibre Pathway und Clear Track ILU Fibre Pathway
ermoglichen einen sicheren, schnellen und einfachen Einsatz, indem man Kabel zu
jeder Wohnung ziehen kann, indem man die selbstklebenden Kanéle des Clear Track
Systems verwendet.

Innerhalb der Wohneinheit (Netzebene 5)

Corning bietet Innen Lésungen fur Kabel, KundenanschluBdosen (Gf-TA) und
Stecker, die Sie dabei unterstlitzen, sich mehr um Ilhre Kunden zu kiimmern, da die
Installation weniger Zeit und Aufwand in Anspruch nimmt.

Corning Optical Communications
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Clear Track Hallway
Miniaturkabelkanal mit 12-Faser
Mikromodul
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Geschlitzt SC APC Patch kabel

Clear Track-Miniaturkabelkanal
flr Innenrdume mit 900-um-
starker, transparenter Faser
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Die Corning® ClearCurve® ZBL Glasfaser

Die ClearCurve ZBL Faser bietet die branchenweit beste
Makrokrimmungsleistung bei gleichzeitiger Kompatibilitat mit
gangigen Lichtwellenleitern, Methoden und Verfahren. Diese
Vollspektrum-Einmoden-Glasfaser erfahrt bei kleineren Radien
praktisch keinen Signalverlust (ZBL — Zero Bend Loss).

Die Biegefahigkeit der ClearCurve ZBL-Faser Ubertrifft die
héchsten Anforderungen der ITU-T-Richtlinie G.652.D und
G.657.B3 sowie der bereits im Feld befindlichen Einmoden-Fa-
sern, Corning® SMF-28e® und SMF-28e+°.

Dank ihrer einfachere Installation und Handhabung sind Netz-
werkbetreiber und Planer somit endlich in der Lage, Lichtwellen-
leiter auch in anspruchsvollen Umgebungen einzuplanen.

S eed sells.
Reliability
retains.

®
ClearCurve

single-M0%

optical fiber

ClearCurve ZBL-Faser Spule

Corning Optical Communications

Maximale Dampfung

Wellenlange (nm) Maximalwert* (dB/km)
1310 <0,35
1383** <035
1490 <024
1550 =0,20
1625 =023

*Alternative Ddmpfungsoptionen auf Anfrage verfiigbar.
**Die Ddmpfungswerte bei dieser Wellenldnge spiegeln die Leistung nach Alterung durch Wasserstoff-
einwirkung wider.

Verlust bei Makrobiegung

Wickeldorn-Radius (mm) | Windungzahl Wellenlange (nm) Induzierte Dampfung*** (dB)
5 1 1550 <010
5 1 1625 <0.30

***Dje induzierte Ddmpfung, die durch die Wicklung der Glasfaser um einen Wickeldorn mit einem
bestimmten Radius bewirkt wird.

Modenfelddurchmesser

Wellenlange (nm) MFD (pm)
1310 86:04
1550 9,65+0,5
Polarisationsmodusdispersion (PMD)

Value (ps/vkm)
PMD Link Design Wert < 0.06*+**
Maximale einzelne Faser PMD <02

****Entspricht IEC 60794-3: 2001, Abschnitt 5.5, Methode 1, (m = 20, Q = 0,01 %), September 2001.
Die Werte der Kabel kénnen je nach Kabeldesign variieren, Details entnehmen Sie bitte den
Kabeldatenbldttern.

E ‘E Erfahren Sie mehr

Uber Corning® Glasfaser-
Produktportfolio
(=] Rt P
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https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/products/fiber/optical-fiber-products.html

Building Access Terminal (BAT) MAX

BAT vorkonfektionierte Wandgehéuse 1 Faser pro Wohneinheit mit Splitter und mit Schraube als SchlieBung

Artikelnummer Produktbeschreibung
BAT MAXS1WE

BXSSAAO2B3PGG- NE 3:1x Zugabfangung 7-12 mm, 1x Dichtung

BO10OVOOCO1 NE 4:1x Zugabfangung Kevlar (<3 mm), 1x Dichtung;
1% SC 250 pm Faserkassette 12 x Crimp, 1x Pigtail LC APC Grade B, 2 x LC APC duplex
BAT MAXS 2 WE

BXSSAAO2B3PGG- NE 3:1xZugabfangung 7-12 mm, 1x Dichtung

B0O200VOOCO1 NE 4: 2 x Zugabfangung Kevlar (<3 mm), 1x Dichtung
1xSC tray 12 x Crimp, 2 x Pigtail LC APC Grade B, 2 x LC APC duplex
BAT MAXS3WE

BXSSAA04B3PGG- NE 3: 1x Zugabfangung 7-12 mm, 1x Dichtung

BO300VOOCO1 NE 4: 3 x Zugabfangung Kevlar (<3 mm), 1x Dichtung

1xSC tray 12 x Crimp, 3 x Pigtail LC APC Grade B,2 x LC APC duplex

BAT MAX S 4 WE Splitter 1:4

BXSSAA04B31104000X- NE 3: 1x Zugabfangung 7-12 mm, 1x Dichtung

SCCO3 NE 4: 4 x Zugabfangung Kevlar (<3 mm), 1x Dichtung

3xSC tray 12 x Crimp, 1x Splitter 1:4 Eingang 250 pm Faser/Ausgang LC APC, 2 x LC APC duplex

BAT MAX S 5-8 WE Splitter 2x1:4

BXSSAA08B32104000X~ NE 3:1x Zugabfangung 7-12 mm, 1x Dichtung

SCCO3 NE 4: 8 x Zugabfangung Kevlar (<3 mm), 2 x Dichtung

3xSC tray 12 x Crimp, 2 x Splitter 1:4 Eingang 250 pm Faser/Ausgang LC APC, 4 x LC APC duplex

BAT MAX'S 9-12 WE Splitter 3x1:4

BXSSAAI2B33104000X- NE 3:1xZugabfangung 7-12 mm, 1x Dichtung

SCCO3 NE 4: 12 x Zugabfangung Kevlar (<3 mm), 3 x Dichtung

3xSC tray 12 x Crimp, 3 x Splitter 1:4 Eingang 250 pm Faser/ Ausgang LC APC, 6 x LC APC duplex

BAT MAX M 13-16 WE Splitter 4 x1:4

BXMSBBI16B34104000X- NE 3: 1x Zugabfangung 7-12 mm, 1x Dichtung

SCCO05 NE 4:16 x Zugabfangung Kevlar (<3 mm), 2 x Dichtung

5xSC tray 12 x Crimp, 4 x Splitter 1:4 Eingang 250 pm Faser/Ausgang LC APC, 8 x LC APC duplex

BAT MAX M 17-20 WE Splitter 4 x1:4

BXMSBB20B35104000X-~ NE 3: 1xZugabfangung 7-12 mm 1 x Dichtung

SCCO05 NE 4: 20 x Zugabfangung Kevlar (<3 mm), 3 x Dichtung

5xSC tray 12 x Crimp, 5 x Splitter 1:4 Eingang 250 pum Faser/ Ausgang LC APC, 10 x LC APC duplex

BAT MAX L 21-32 WE Splitter 1x1:32

BXLSSD32B31132000X~ NE 3: 1xZugabfangung 7-12 mm,1 x Dichtung

SCCo8 NE 4: 32 x Zugabfangung Kevlar (<3 mm), 1x Dichtungmodul

8xSC tray 12 x Crimp, 1x Splitter 1: 32 Eingang 250 um Faser/Ausgang LC APC, 16 x LC APC duplex

BAT MAX XL 33 - 64 WE Splitter 2x1:32

BXXSGE64B32132000X- NE 3:1xZugabfangung 7-12 mm, 1x Dichtung

SCCl6 NE 4: 64 x Zugabfangung Kevlar (<3 mm), 2 x Dichtungmodul

8xSC tray 12 x Crimp, 1x Splitter 1: 32 Eingang 250 um Faser/Ausgang LC APC, 16 x LC APC duplex

BATMAX Gréf3e S
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BAT MAX GréBe M
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXSSAA02B3PGGB0100V00C01
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXSSAA02B3PGGB0100V00C01
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXSSAA02B3PGGB0200V00C01
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXSSAA02B3PGGB0200V00C01
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXSSAA04B3PGGB0300V00C01
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXSSAA04B3PGGB0300V00C01
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXSSAA04B31104000XSCC03
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXSSAA04B31104000XSCC03
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXSSAA08B32104000XSCC03
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXSSAA08B32104000XSCC03
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXSSAA12B33104000XSCC03
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXSSAA12B33104000XSCC03
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXMSBB16B34104000XSCC05
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXMSBB16B34104000XSCC05
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXMSBB20B35104000XSCC05
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXMSBB20B35104000XSCC05
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXLSSD32B31132000XSCC08
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXLSSD32B31132000XSCC08
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXXSGE64B32132000XSCC16
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXXSGE64B32132000XSCC16

Building Access Terminal (BAT) als Hausiibergabepunkt (HUP)

BAT vorkonfektionierte Wandgeh&use 4F pro Wohneinheit + 2F pro Gebaude (Punkt zu Punkt) mit Schraube als SchlieBung

Artikelnummer Produktbeschreibung
BAT MAX S HUP 6F - TWE

BXSSAA06B3PGG- NE 3:1x Zugabfangung 7-12 mm, 1x Dichtung

BO6VOOC0O2 NE 4: 4 x Zugabfangung Kevlar (<3 mm), 1x Dichtung
2xSC tray 12 x Crimp, 6 x Pigtail LC APC Grade B, 3 x LC APC duplex
BAT MAX S HUP 10F - 2 WE

BXSSAAIOB3PGG- NE 3: 1xZugabfangung 7-12 mm, 1x Dichtung

BIOVOOCO2 NE 4: 6 x Zugabfangung Kevlar (<3 mm), 2 x Dichtung
2xSC tray 12 x Crimp, 10 x Pigtail LC APC Grade B, 5x LC APC duplex
BAT MAX S HUP 14F - 3WE

BXSSAA14B3PGG- NE 3:1xZugabfangung 7-12 mm, 1x Dichtung

B14VO0CO3 NE 4: 8 x Zugabfangung Kevlar (<3 mm), 2 x Dichtung
3xSC tray 12 x Crimp, 14 x Pigtail LC APC Grade B, 7 x LC APC duplex
BAT MAX L HUP 34F - 4-8 WE

BXLSED34B3PGG- NE 3:1xZugabfangung 7-12 mm, 1x Dichtung

B34V0O0C06 NE 4:18 x Zugabfangung Kevlar (<3 mm), 3 x Zugabfangung Kevlar (<8 mm), 1x Dichtungmodul
6xSC tray 12 x Crimp, 34 x Pigtail LC APC Grade B, 17 x LC APC duplex
BAT MAX L HUP 42F - 9-10 WE

BXLSED42B3PGG- NE 3: 1xZugabfangung 7-12 mm, 1x Dichtung

B42v00C08 NE 4: 22 x Zugabfangung Kevlar (<3 mm), 3 x Zugabfangung Kevlar (<8 mm), 1x Dichtungmodul
8xSC tray 12 x Crimp, 42 x Pigtail LC APC Grade B, 21x LC APC duplex
BAT MAX XL HUP 50F - TI-I2WE

BXXSHG50B3PGG- NE 3: 1xZugabfangung 7-12 mm, 1x Dichtung

B50VO0CIO NE 4: 26 x Zugabfangung Kevlar (<3 mm), 8 x Zugabfangung Kevlar (<8 mm), 2 x Dichtungmodul
10 xSC tray 12 x Crimp, 50 x Pigtail LC APC Grade B, 25 x LC APC duplex
BAT MAX XL HUP 70F -13-17 WE

BXXSHG70B3PGG- NE 3:1xZugabfangung 7-12 mm, 1x Dichtung

B70vOO0CH NE 4: 36 x Zugabfangung Kevlar (<3 mm), 10 x Zugabfangung Kevlar (<8 mm), 2 x Dichtungmodul
11xSC tray 12 x Crimp, 70 x Pigtail LC APC Grade B, 35 x LC APC duplex
BAT MAX XL HUP 94F - bis zu 23 WE

BXXSHG94B3PGG- NE 3: 1x Zugabfangung 7-12 mm, 1x Dichtung

B94VOOCTl NE 4: 36 x Zugabfangung Kevlar (<3 mm), 10 x Zugabfangung Kevlar (<8 mm), 2 x Dichtungmodul
16 x SC tray 12 x Crimp, 94 x Pigtail LC APC Grade B, 47 x LC APC duplex

Corning Optical Communications
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXSSAA06B3PGGB06V00C02
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXSSAA06B3PGGB06V00C02
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXSSAA10B3PGGB10V00C02
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXSSAA10B3PGGB10V00C02
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXSSAA14B3PGGB14V00C03
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXSSAA14B3PGGB14V00C03
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXLSED34B3PGGB34V00C06
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXLSED34B3PGGB34V00C06
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXLSED42B3PGGB42V00C08
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXLSED42B3PGGB42V00C08
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXXSHG50B3PGGB50V00C10
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXXSHG50B3PGGB50V00C10
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXXSHG70B3PGGB70V00C11
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXXSHG70B3PGGB70V00C11
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXXSHG94B3PGGB94V00C11
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/BXXSHG94B3PGGB94V00C11

Innenkabel und Innen/AuBen Universalkabel

Artikelnummer Fasern Produktbeschreibung CPR Klasse AuBendurchmesser
001U3Z-32525EB2 1 4,8 mm Drop, Innen, 1Faser ZBL, weiRer AuRenmantel, 300 m Spule im Karton (German: 4,8 mm-French 2,4 mm) Dca-sla,dO,al 2,4mm
001U3Z-32925EB2 1 4,8 mm Drop, Innen, 1Faser ZBL, weiRer AuRenmantel, 300 m Spule im Karton Dca-sla,dO,al 4,8 mm
002U8Z-36125EB2 2 MIC Festader, Innen, 2 Faser ZBL, weif3er AuBenmantel, 300 m Spule im Karton Dca-sla,dO,al 3,8mm
00428Z-36125EWH 4 MIC Festader, Innen, 4 Faser Ultra, weilRer AuRenmantel Dca-sla,dl,al 42mm
004U8Z-36125EB2 4 MIC Festader, Innen, 4 Faser ZBL, weif3er AufRenmantel, 300 m Spule im Karton Dca-sla,dl,al 42 mm
012Z8Z-36125EWH 12 MIC Festader, Innen, 12 Faser Ultra, weiRer AuRenmantel Dca-sla,dl,al 6,2mm
012U8Z-36125EB2 12 MIC Festader, Innen, 12 Faser ZBL, weif3er AuRenmantel, 300 m Spule im Karton Dca-sla,dl,al 6,2mm
02478Z-36125EWH 24 MIC Festader, Innen, 24 Faser Ultra, weiRer AuRenmantel Dca-sladl,al 8,0mm
024U8Z-36125EB2 24 MIC Festader, Innen, 24 Faser ZBL, weiRer AuRenmantel, 300 m Spule im Karton Dca-sladl,al 8,0mm
Innen/Aussen Universalkabel*

Artikelnummer Fasern Produktbeschreibung CPR Klasse AuBendurchmesser
00278J-36125ESL 2 FREEDM™ Festader, Innen/AuRRen, 2 Faser Ultra, grauer AuRenmantel Cca-sla,dl,al 6,2mm
002U8J-36125EB2 2 FREEDM Festader, Innen/Auf3en, 2 Faser ZBL, grauer AuRenmantel, 300 m Spule im Karton Cca-sla,dl,al 6,2mm
00478J-36125ESL 4 FREEDM Festader, Innen/Au3en, 4 Faser Ultra, grauer AuBenmantel Cca-sla,dl,al 6,2mm
004U8U-36125EB2 4 FREEDM Festader, Innen/AuR3en, 4 Faser ZBL, grauer AuRenmantel, 300 m Spule im Karton Cca-sla,dl,al 6,2mm

01278 J-36125ESL 12 FREEDM Festader, Innen/Au3en, 12 Faser Ultra, grauer AuBenmantel Cca-sla,dl,al 8,7 mm
012U8J-36125EB2 12 FREEDM Festader, Innen/Auf3en, 12 Faser ZBL, grauer Aufdenmantel, 300 m Spule im Karton Cca-sla,dl,al 8,7 mm
02478J-36125ESL 24 FREEDM Festader, Innen/ Aul3en, 24 Faser ZBL, grauer Aufdenmantel, 300 m Spule im Karton Cca-sla,dl,al 10,3 mm
024U8J-36125EB2 24 FREEDM Festader, Innen/ Aul3en, 24 Faser ZBL, grauer Aufdenmantel, 300 m Spule im Karton. Cca-sla,dl,al 10,3 mm

*In anderen Fasertypen und -zahlen erhdltlich, weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Katalog

Spule im Karton

Corning Optical Communications

E- E Erfaren Sie mehr tiber
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EU Bauproduktenverordnung
(BauPvO)
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/001U3Z-32525EB2
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/001U3Z-32925EB2
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/002U8Z-36125EB2
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/004Z8Z-36125EWH
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/004U8Z-36125EB2
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/012Z8Z-36125EWH
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/012U8Z-36125EB2
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/024Z8Z-36125EWH
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/024U8Z-36125EB2
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/002Z8J-36125ESL
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/002U8J-36125EB2
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/004Z8J-36125ESL
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/004U8J-36125EB2
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/012Z8J-36125ESL
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/012U8J-36125EB2
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/024Z8J-36125ESL
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/024U8J-36125EB2
https://www.corning.com/emea/de/products/communication-networks/support/products-certification-center/construction-products-regulation.html
https://www.corning.com/emea/de/products/communication-networks/support/products-certification-center/construction-products-regulation.html

PBPO Wandverteiler und SFT Etagenverteiler

Artikelnummer Produktbeschreibung
PBPOS-000F2P PBPO max. 12 WE, 25 mm Kassetten jeweils 12 x Crimp
PBPOC-166CPGGBI6VOF4 PBPO 16 SC APC Pigtails VDE und 4 Crimp (MonoZone) Cassettes
FQ100084315 Schutzabdeckung Kabelausgang fiir PBPO
oor Te a agenverteile
Artikelnummer Produktbeschreibung
SFTS-0000CP SFT S max. 8 WE, 1xKassette 16 x Crimp 8 Ausgange fir Dropkabel
SFTC-086CPGGBO8VOCP SFT C, 8 xSC APC Adapter, 8 SC APC Pigtails, VDE und 1x Kassette 16 x Crimp
B
] ©
)
g B
y "
yY EEEEEEEE
PBPOS mit interner Kabelabfangung SFT Etagenverteiler SFTC Etagenverteiler fir Patchverbindung SFTS Etagenverteiler fir SpleiBverbindung

E E—; Erfahren Sie mehr

Uber PBPO in unserem
Online-Katalog
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/LWL-Anschlusskomponenten/Terminals/Inhaus-Terminals/PBPO/p/pbpo
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/LWL-Anschlusskomponenten/Terminals/Inhaus-Terminals/PBPO/p/pbpo
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/SFTS-0000CP
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/SFTC-086CPGGB08V0CP
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/PBPOS-000F2P
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/PBPOC-166CPGGB16V0F4
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100084315

Auf der Etage — Clear Track Hallway Miniaturkabelkanal

Der Corning® Clear Track Hallway Miniaturkabelkanal fiir den Einsatz in Gebauden ist dsthetisch ansprechend und eignet
sich ideal flr die Verkabelung in Blro- oder Wohngebauden. Der Miniaturkabelkanal fiihrt ein bis zu 2,4-mm-starkes Clear Track
Mikromodul bzw. Innenkabel. Die Rickseite des praktisch unsichtbaren Clear Track-Glasfaserkanals ist mit einem speziellen

selbstklebenden Material ausgestattet, dessen Schutzfolie einfach abgezogen werden kann.

Artikelnummer

Produktbeschreibung

80611622780

Clear Track-Hallway Miniaturkabelkanal fir den Flurbereich, 38 m (125 FuR)

CLR-TRK-CVR -HALL-39XIM

Abdeckung fir Clear Track Hallway Miniaturkabelkanale fur Kabel bis 2,3 mm, 39 Stiick a 1m Lange

004JT742622N2C

4 F Corning® ClearCurve® Single-mode LBL, Faser, weil3, BauPVO B2ca-sla,dO,al

CLR-HALLM-750-8F

Clear Track-8-Faser-Mikromodul 1,8 mm 228 m (750 Fuf3)

80611623051

Clear Track-12-Faser-Mikromodul 1,8 mm, 228 m (750 Fuf3)

Artikelnummer

Produktbeschreibung

80611380892

Clear Track Hallway Universal-Splei3verteiler (one pass multipurpose box)

80611622822

Clear Track Hallway kleine Eingangsbox (small point of entry) (30 Stiick)

80611623085

Clear Track-Installationswerkzeug fur Hallway/QUAD

80611621337

Grtelclip-Spulenhalterung, 3 x 2 Zoll (Innendurchmesser x Breite)

80611623671

Gewicht und Teststreifen fir Wandfflachenkompatibilitatstest

80611635063

Werkzeugset fur Clear Track Hallway-Miniaturkabelkanale (Pick and Mid-Span-Auftrennwerkzeug fur Fasern
und Mikromodule)

Corning Optical Communications

Clear Track Hallway Miniaturkabelkanal fir
Innenkabel bis 2,4 mm Durchmesser

Verlegung des Clear Track- Glasfaserkanals fiir den
Flurbereich um eine AuBenecke

-
2
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Erfahren Sie mehr
Uber Corning® Clear-Track
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https://www.corning.com/fiber-to-the-premise/emea/de/home/solutions/clear-track-fiber-pathway.html
https://www.corning.com/fiber-to-the-premise/emea/de/home/solutions/clear-track-fiber-pathway.html
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611622780
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CLR-TRK-CVR-HALL-39X1M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/004JTZ42622N2C
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CLR-HALLM-750-8F
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611623051
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611380892
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611622822
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611623085
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611621337
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611623671
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611635063

Innerhalb der Wohneinheit — Clear Track ILU Miniaturkabelkanal

Der Corning® Clear Track ILU (In Living Unit) Miniaturkabelkanal fir 900 pum Clear Fiber Glasfasern ist asthetisch ansprechend
und eignet sich ideal fiir die Verkabelung von Birordumen oder privaten Wohnbereichen.
Der Miniaturkabelkanal schutzt und fihrt die 900 um klare Glasfaser zum gewlnschten Ausgang oder Terminalstandort, wobei
sie praktisch unsichtbar bleibt. Die spezielle selbstklebende Riickseite ermdglicht eine schnelle und einfache Installation auf
praktisch jeder Oberflache, ohne Kleben, Tackern, Plastikschienen oder zusatzliche Kanéle. Einfach die Schutzfolie abziehen
und andricken. Wenn es halt, dann halt's.

Artikelnummer

Produktbeschreibung

80611621311

Clear Track ILU Miniaturkabelkanal fir 900 pm Clear Fiber fir Innenrdume 63 m Spule

CLR-TRK-CVR-63XIM-ILU

Clear Track Abdeckung fur ILU Miniaturkabelkanal 63 Stick a 1m Lange

CLR-TRK-QUAD-80

Clear Track QUAD 4-fach Miniaturkabelkanal, 24 m Spule

CLR-TRK-CVR-QUAD

Clear Track Abdeckung fiir QUAD 4-fach Miniturkabelkanal 200 Sttick a 1m Lange

80611498058

900-pm Clear Fiber Glasfaser, 1km Spule

80611622038

900-pm Clear Fiber Glasfaser, 183 m Spule

Artikelnummer

Produktbeschreibung

80611498074

Micro Point-of-Entry Wanddurchfiihrung

80611486459

Clear Track ILU/Quad Installationswerkzeug

80611621337

Giirtelclip-Spulenhalterung (Innendurchmesser 3-, Breite 2 Zoll)

80611623671

Gewicht und Teststreifen fur Wandfflachen-Kompatibilitatstest

80611486871

Nachfullpack Clear Track-Teststreifen fur Wandflachenkompatibilitat (Pack a 40 Stiick)

80611382187

Clear Track Uberbr(]ckungsstreifen 30 cm (12 Zoll ), Metall

CLR-TRK-BRG-PLS

Clear Track Uberbr(]ckungsstreifen 40 cm (16 Zoll), Plastik

Corning Optical Communications < ﬁ >

Clear Track-Glasfaserkanal mit Clear
Fibre Faser

Clear Track-Testkit fiir linstallations-
und Oberfldchenvertréglichkeit

Glirtelclip-Rollenhalterung mit Clear
Track-Glasfaserkanalrolle

Glirtelclip-Rollenhalterung
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611621311
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CLR-TRK-CVR-63X1M-ILU
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CLR-TRK-QUAD-80
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CLR-TRK-CVR-QUAD
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611498058
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611622038
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611498074
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611486459
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611621337
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611623671
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611486871
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611382187
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CLR-TRK-BRG-PLS

Innerhalb der Wohneinheit — Gf-TAE

OTO-10080 Teilnehmera einheit (TA

Artikelnummer Produktbeschreibung

OTO10080-016SPGGBVCP QOTO-10080 Teilnehmeranschlussdose, 1F, SC APC Kupplung mit Schutzklappe und Pigtails (VDE), Crimp, Pack a 96 Stk.
QOTO10080-01BSPGGBVCP QOTO-10080 Teilnehmeranschlussdose, 1F, LC APC duplex Kupplung mit Schutzklappe und Pigtails (VDE), Crimp, Pack a 96 Stk.
OTOI0080-026SPGGBVCP QOTO-10080 Teilnehmeranschlussdose, 2 F, SC APC Kupplung mit Schutzklappe und Pigtails (VDE), Crimp, Pack a 96 Stk.
OTOI0080-02BSPGGBVCP OTO-10080 Teilnehmeranschlussdose, 2 F, LC APC duplex Kupplung mit Schutzklappe und Pigtails (VDE), Crimp, Pack a 96 Stk.
OTO10080-04BSPGGBVCP OTO-10080 Teilnehmeranschlussdose, 4 F, LC APC duplex Kupplung mit Schutzklappe und Pigtails (VDE), Crimp, Pack a 96 Stk.

In anderen GréBen und Konfigurationen erhdiltlich, weitere Informationen finden Sie in unserem Online-Katalog.

Flache TAE

Artikelnummer Produktbeschreibung

CLR-WPT-02-LCASH Flache TAE (Gf-TA) mit konfektioniertem LC APC duplex -Adapter

CLR-WPT-02-LCASH-CS Flache TAE (Gf-TA) mit konfektioniertem LC APC duplex -Adapter, inkl. Command Klebestreifen

80611488745 Flaches TAE mit geschiitztem SC APC-Adapter (CLR-WPT-01-SCASH-WH)

FXAXAQ1J1Z30001M geschitztes 1,0 m SC APC-zu-SC APC-Patchkabel mit Festader (3,0-mm-Mantel) (CLR-PCD-SCASH-1M)
FXAXAQ1J1Z30002M geschtztes 2,0 m SC APC-zu-SC APC-Patchkabel mit Festader (3,0-mm-Mantel) (CLR-PCD-SCASH-2M)
FXAXAQ1J1Z30003M geschlitztes 3,0 m SC APC-zu-SC APC-Patchkabel mit Festader (3,0-mm-Mantel ) (CLR-PCD-SCASH-3M)
FXAXAQ1J1Z30004.5M geschtztes 4,5 m SC APC-zu-SC APC-Patchkabel mit Festader (3,0-mm-Mantel) (CLR-PCD-SCASH-4.5M)

Flaches TAE mit konfektioniertem SC-Patchkabel Geschiitztes SC-Patchkabel 0TO0-10080 TAE
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/OTO10080-01BSPGGBVCP
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/OTO10080-026SPGGBVCP
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/OTO10080-02BSPGGBVCP
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/OTO10080-04BSPGGBVCP
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/OTO10080-04BSPGGBVCP
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CLR-WPT-02-LCASH-CS
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CLR-WPT-02-LCASH-CS
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FXAXA01J1Z30001M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FXAXA01J1Z30002M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FXAXA01J1Z30003M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FXAXA01J1Z30004.5M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FXAXA01J1Z30004.5M
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/OTO10080-016SPGGBVCP
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/CLR-WPT-02-LCASH
80611488745

Corning® Fibrlok® Mechanische Spleife

Fibrlok® mechanische SpleiRe ermoglichen eine schnelle mechanische Verbindung von 250 pm und 900 um Singlemode- bzw.
Multimode-Fasern vor Ort.

Fibrlok Portfolio

Artikelnummer Produktbeschreibung
80610755896 Fibrlok Il Universal mechanischer Spleif? fir 250 und 900 pm Faser 4 x 6 mm (2529)
JE421001619 Fibrlok 250 pm mechanischer Spleil fir 250 pm Faser 4 x 4 mm (2540G)

Fibrlok und Easy Cleaver Packung

Artikelnummer Produktbeschreibung

80611494396 Fibrlok Il Universal mechanischer Spleif3 fur 250/900 pm Faser 4 x 6 mm mit Easy Cleaver (2529/C_60)

Fibrlok Montagewerkzeug

Artikelnummer Produktbeschreibung
80611323751 Fibrlok Montagewerkzeugsatz ohne Faserbrechwerkzeug (2559)
FQ100079216 NPC / Fibrlok Universal Werkzeugsatz (2559-C)

Fibrlok Splei NPC / Fibrlok Universal Werkzeugsatz (2659-C)
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80610755896
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/JE421001619
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611494396
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611323751
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100079216

No Polish Steckverbinder (NPC, NPC+)

NPC-Steckverbinder ermdglichen eine schnelle Installation von Single- und Multimode-Steckern vor Ort von 250 pm, 900 pm

NPC Stecker

NPC 8800 SC UPC SM NPC 8800 SC APC SM/FS
Spezifikationen NPC 8830 LC UPC SM NPC 8830 LC APC SM/FS
NPC+ SC UPC SM/FS NPC+ SC APC SM/FS
Einfligungedampfung (dB) typisch 03 0.3
Reflexion (dB) typisch bei Raumtemperatur <-40 <-55
Reflexion (dB) m.aximal Uber den Betriebs- <35 <35
temperaturbereich
Betriebstemperaturbereich (°C) -40°Cbis 75 °C -40 °C bis 75 °C
Lagertemperatur (°C) -40°Cbis 85 °C -40 °C bis 85 °C
Stecker-ldentifikation Blau/Weif3 Grin-Weifl3
Montagewerkzeugsatz 8865/8865-C/2559-C

Stecker Ferrule Zirkonia Keramik

Steckergehause und
-kérper

Materialien Kunstharz

Knickschutz Thermoplastisches Elastomer

NPC+ SC Stecker

NPC LC Stecker
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No Polish Steckverbinder (NPC, NPC+)

No Polish Connector (NPC) als NPC und NPC+

Artikelnummer

Produktbeschreibung

NPCP-SCA-48

NPC+ SC APC, Geradbruch Splei? (FS), 250 pm and 900 pm

NPCP-SCU-SM-48

NPC+ SC UPC, Geradbruch Spleil3, 250 pm and 900 pm

NPCP-LCU-SM-12

OS2 LC UPC Steckverbinder 250 um/900 pm

80611326226

NPC SC-Stecker SM 9 pm 250/900 pm - Geradbruch Spleif3 (8800)

80611326267

NPC SC APC-Stecker SM SC APC 9 um 250/ 900 pm Geradbruch SpleiR mit Easy Cleaver (8800-APC/FS)

80611327760

NPC LC-Stecker SM 250/900 pm Geradbruch Spleil3 mit Easy Cleaver (8830)

80611327786

NPC LC APC-Stecker SM 9 pm 250/ 900 pm Geradbruch Spleif3 mit Easy Cleaver (8830-APC/FS)

No Polish Steckverbinder (NPC+) mit

Artikelnummer

Montagewerkzeug und Easy Cleaver

Produktbeschreibung

NPCP-SCA-120-C

NPC+ (No Polish Connector) SC APC, FS, 250 uym and 900 pm including one Easy Cleaver and one semi-tight buffer clamp

NPCP-SCU-SM-120-C

NPC+ (No Polish Connector) SC UPC SM, 250 pm and 900 pm including one Easy Cleaver and one semi-tight buffer clamp

80611494115 NPC SC-Stecker SM 9/250/900 mit Easy Cleaver (8800/C)
80611494123 NPC SC APC-Stecker SM 9/250/900 Geradbruch Spleif? mit Easy Cleaver (8800-APC/FS/C)
80611494156 NPC LC-Stecker SM 9/250/900 mit Easy Cleaver (8830/C)
80611494164 NPC LC APC-Stecker SM 9/250/900 Geradbruch SpleiR mit Easy Cleaver (8830-APC/FS/C)

Artikelnummer

No Polish Steckverbinder (NPC) Montagewerkzeugsatze

Produktbeschreibung

80611323793

8865-C Montagewerkzeugsatz mit Geradbruch-Faserbrechwerkzeug inkl. 1x 8835-AT, 1x 8865-AT und 1x 8845-AT

TKT-NPCP-CIO1

8865 Montagewerkzeugsatz ohne Faserbrechwerkzeug 2559-C Corning® Fibrlok®

FQ100079216

Montagewerkzeugsatz mit Geradbruch-Faserbrechwerkzeug
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Montagewerkzeugsatz mit Geradbruch-

Corning Optical Communications

Faserbrechwerkzeug Montagewerkzeugsatz ohne Faserbrechwerkzeug/ Fibrlok Universal (25659-C)
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https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/NPCP-SCA-48
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/NPCP-SCU-SM-48
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/NPCP-LCU-SM-12
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/NPCP-LCU-SM-12
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611326226
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611326267
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611327760
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611327786
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/NPCP-SCA-120-C
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/NPCP-SCU-SM-120-C
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611494115
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611494123
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611494156
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611494164
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/80611323793
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/TKT-NPCP-CI01
https://ecatalog.corning.com/optical-communications/EMEA/de/p/FQ100079216

Nachhaltigkeit bei Corning

Wir wollen jeden Tag Positives in der Welt bewirken, indem
wir unsere Mitarbeiter und Standortgemeinden unterstutzen, EI3EEE e sie menr

unsere Umwelt schiitzen und uns fir verantwortungsvolle = {iber Nachhaltigkeit
Geschifts- und Produktionsprozesse einsetzen. [= bei Corning
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https://www.corning.com/emea/de/about-us/sustainability.html
https://www.corning.com/emea/de/sustainability.html
https://www.corning.com/emea/de/sustainability.html
https://www.corning.com/emea/de/about-us/sustainability.html

Web-Links und Ressourcen

Programme und Leistungen
www.corning.com/emea/de/loyalty-programs

Online-Produktkatalog
www.catalog.corning.com/opcomm

Online-Bibliothek
www.corning.com/emea/de/resource-library

Produktzeichnungen
www.corning.com/emea/Produkt-Zeichnungen

Zertifikate
www.corhing.com/emea/Zertifikate

BauPVO
www.corning.com/opcomm/cpr

.See the Light®“-Seminare und -Webinare
www.corning.com/emea/training

Corning Optical Communications

Installationsvideos Kundendienst
www.corning.com/opcomm/youtube cc.emea@corning.com

Veranstaltungen
www.corning.com/emea/de/events

Bestellverfolgung
Newsletter-Archiv https://ordertracker.corning.com

www.corning.com/optical-communications
emea/de/home/news-and-events
news-releases.html

Newsletter-Kommunikationspraferenzen
www.corning.com/optical-communications/emea
de/home/support/preference-center.html

Installateure und Vertriebspartner
www.corhing.com/opcomm/emea/npi
www.corning.com/opcomm/auth/emea/en

. . . Erfahren Sie mehr lber uns.
Vertriebskontakte in lhrer Region -

www.corhing.com/opcomm/emea/de/sales
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https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/loyalty-programs.html
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/products.html
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/Resources/resource-library.html
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/Resources/product-drawings.html
https://www.corning.com/emea/de/certificates
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/support/products-certification-center/construction-products-regulation.html
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/training-and-events/training-programs.html
https://www.youtube.com/user/corningcablesystems
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/news-and-events/events.html
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/news-and-events/news-releases.html
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/news-and-events/news-releases.html
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/news-and-events/news-releases.html
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/support/preference-center.html
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/support/preference-center.html
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/support/authorized-distributors/enterprise-authorized-distributors.html
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/support/authorized-distributors/enterprise-authorized-distributors.html
https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/support.html
mailto:cc.emea%40corning.com%0D?subject=
https://ordertracker.corning.com/
https://www.corning.com/emea/de.html
https://www.corning.com/emea/de.html

Verzeichnis der Abkiirzungen

APL Abschlusspunkt Linie HUP Hauslbergabepunkt

APC Angled Physical Contact (Stecker mit Schragschliff) Hk Hauptkabel

Ask Anschlusskabel HRL High Return Loss (hohe Riickflussdampfung)
BB Breitband HVt Hauptverteiler

BauPvO Bauproduktenverordnuung KKKSch Kunststoffkleinkabelschacht

DA Doppelader KUG Kabellibergabegestell

DIN Deutsches Institut fir Normung KVz Kabelverzweiger

FRNC Druckdichte Klemmbohrmuffe LT Linientechnik

Dplx. Duplex MFG Multifunktionsgehéuse

E&MMS Einzel- & Mehrfaser Management System MMK Mehrfaser Management Kassette
EQU Corning® SMF-28° Ultra fiber NVt Netz-Verteiler

EMK Einzelfaser Management Kassette MSAN Multiservice Access Node

ETSI European Telecommunication Standards Institute MM (OM4) Multimode Fasern

EVs Endverschluss SM (0S2) Singlemode Fasern

FAB Kabel mit garnfreier FastAccess™Technik SC Single Circuit = EMK

Festader TB 1000 mm/100 cm absetzbar PON Passive Optical Network
Festader TB3 10 cm absetzbar SNR SpeedNet Rohrverband

Festader TB30 30 cm absetzbar SE Singel Element = MMK

FMB Fernmeldebucht SuU Subrack Unit (ETSI)

Gf Glasfaser SST-Drop™ flaches Hausanschlusskabel (A-DQ(2ZN)2Y)
Gf-AF Glasfaser-Anschlussfeld UsS Uberspannungsschutz

Gf-AP Glasfaser-Abschlusspunkt SyG Systemgestell

Gf-EVs Glasfaser-Endverschluss VzK Verzweigerkabel

Gf-HVt Glasfaser-Hauptverteiler uT Ubertragungstechnik

Gfk Glasfaserkabel WDM Wavelength Division Multiplexing
HD hohe Dichte Vbk Verbindungskabel

HE Hoheneinheit (z.T. auch als U = Unit bezeichnet) WE Wohneinheit (-en)

Corning Optical Communications
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CORNING

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG - Leipziger Strasse 121 - 10117 Berlin, GERMANY
+00 800 2676 4641 = FAX: +49 30 5303 2335 - www.corning.com/opcomm/emea/de

Corning Optical Communications behalt sich das Recht vor, ohne vorherige Ankiindigung, Eigenschaften und Spezifikationen von

Corning Optical Communications Produkten zu verbessern, zu erweitern und zu modifizieren. Eine komplette Liste aller Marken von Corning finden Sie unter
www.corning.com/opcomm/trademarks. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Corning Optical Communications ist ISO 9001-zertifiziert.
© 2018, 2024 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten. CRR-718-DE / Mai 2024


https://www.corning.com/optical-communications/emea/de/home/products.html
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