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Innovacion continua

oL6L

Lanzamos la
primera fibra
Optica capaz de
mantener sinales
de la luz laser
adistancias
significativas
conocida por
fibra 6ptica

baja pérdida

S00¢

Lanzamos

cableado universal
“plug-and-play”
para permitir la
migracion a dptica
en paralelo

Presentamos los
modulos de “baja
pérdida” de 0,75
dBen los sistemas
“Plug & Play”

800¢

Incorporamos las
soluciones integradas
Pretium™, basadas en
MTPy disefiadas para
conmutadores Cisco

Anunciamos
sistemas “Plug
& Play” con
desempefio listo
para 100G

oLoz

Lanzamos jumpers
MTP de 40y 100G

[4Xe14

Desarrollamos
el primer
acceso para
puertos pasivo
completamente
integrado para
dispositivos

de cableado
estructurado

141014

Implementamos:
+ Troncos de alto
recuento de fibras
» Modulos BiDi TAP
« Alojamiento
con replicacion
de puertos

8L0T

Adquirimos todos
los productos
dealtoanchode
banda de 3Mm,
ampliando las
soluciones dpticas
para nuestros
clientesy el acceso
ala conectividad
de banda ancha

144"

Corning establecid
su presencia en
Brasil,en 1944
para cumplir con
la demanda en
América Latina,
inicialmente
enfocandoen

el mercado de
vidrio especial

866L

Establecimos

en el mercado

los sistemas
MTP® terminados
en fabrica

Plug & Play™

L00T

Corning Optical Communications

600¢

Mejoramos los médulos
MM “plug-and-play”
estdndara0.75dB
eincorporamos un
mddulo “plug-and-
play” de 0.5 dB de baja
pérdida. Se acepta

enel programa

CTDP de Cisco

Introduccion de
la fibra Corning®
ClearCurve® OM3y
OM4 al mercado.

LLot

Presentamos
EDGE™ como la
primera oferta de
576 fibras en 4U.

Incluimos el
conector de

cobre S500 para
respaldar las
implementaciones
10G

-

Incorporamos el
alojamiento 144 1U
EDGE

€L0T

Adquisicion

de una nueva
fabrica en Brasil,
que permite el
desarrollo local
y la fabricacién
de soluciones
adecuadas para
el mercado
latinoamericano

SLo¢

Lanzamos la

solucion EDGE8®
MTP Base 8 para
centros de datos
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Corning Optical Communications

EVOLUCIONA TU RED.
TRANSFORMA EL MUNDO.

La especificacion, compra y instalacion de su Red de Area Local (LAN)

o Centro de Datos (DC) nunca fueron tan faciles. Proporcionamos
informacion sencilla para los pedidos de nuestros productos mas
populares. Nuestros distribuidores autorizados tienen en inventario
estos componentes modulares para un menor tiempo de espera. En
esta gufa, también se incluye informacidn sobre nuestros productos
mas recientes y sobre los recursos que creamos para ahorrarle tiempo
y dinero, porque los productos son solo una parte de lo que se requiere
para construir una red confiable y preparada para el futuro.
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Conozca también nuestra linea
completa de Cierres de Empalme

Su red crece, nuestra cartera también.

Cierre de Terminales BPEO
Cierres de empalme de fibra dptica Corning

Solo debe conocer los aspectos basicos de donde necesita cierres de fibray

el tipo de conexion que llevara a cabo. Asi, los planes de expansion pueden
ayudarlo a tomar las decisiones correctas para su red actual y para cuando
crezca. Nuestra linea completa de cierres incluye productos disponibles para
Corning, como BPEO y la familia 2178, aumentando asi el portafolio de cierres
existente que ya conocia (incluido el CEFO). Con el portafolio de cierres de fibra
mas amplia implementada en el mundo, Corning es una opcién comprobada
para su proxima instalacion.

Cierre de Empalme CEFO

Para obtener mas informacion sobre como elegir el cierre de fibra adecuado para

su aplicacién, entre en contacto con Atencién al Cliente.

Cierres de Fibra Optica 2178 Corning

Corning Optical Communications Soluciones para Redes de Area Local y Centro de Datos | LAN-2564-ESS | 4
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Red es d |ta me n‘te Plano de datos definido por software (SDDP)
escalablesy flexibles. 4

Unidad de Fuente de Energia
Red de area local definida por software (SD-LAN)

Nuestro nuevo portafolio SD-LAN ofrece una tecnologia verdaderamente V

adaptable, con capacidades escalables e inteligentes, definida por un

software, que desvincula las capas de hardware y software y centraliza Alojamiento de

la gestion de red con opciones flexibles de topologia para reducir los costos Conector de armario
de actualizacion. et

La plataforma es neutra en relacion con la tecnologia. Admite Ethernet
activo dentro de la red y LAN &ptica pasiva en una arquitectura de red

definida por software. T

) ) CLOSET ,
Soluciones Small Cell listas para las empresas HORIZONTAL :
Para las empresas que buscan controlar su propia cobertura y capacidad | |
celular, las soluciones Small Cell de Corning ofrecen una senal celular de Nodo de Acceso Definido Puntcl)pie@c;ceso
alta capacidad que puede cubrir un solo edificio, instalaciones remotas o por Software (SDAN) nalambrico
el entorno de un campus. Nuestra solucién Small Cell ahora esta disponible e
para cualquier empresa que no esté satisfecha con su servicio celulary w

operadores moviles y recursos de soporte.

cuentan con el respaldo de un proceso de implementacion aprobado por h

Nodo de Radio Punto de Acceso
Spider Cloud Inalambrico

Explore las soluciones Small Cell y SD-LAN de Corning en v b

corning.com/flexibility \/ -
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jCables mas pequenos, mayores posibilidades!

MiniXtend® HD binderless* con tecnologia FastAccess®

Las redes de densidad extrema llegaron para quedarse. Por eso, inventamos

el cable MiniXtend HD binderless* con tecnologia FastAccess nuestro cable
micro de mayor densidad. Con la fibra Corning” SMF-28" Ultra 200, con hasta
288 fibras, el cable MiniXtend HD es hasta un 20% mas pequefo que los cables
micro estandar, mejora la utilizacion del espacio limitado en los conductos y
ofrece capacidad de escala para actualizaciones futuras.

Para facilitar y agilizar la instalacion, incorporamos la tecnologia FastAccess,
que permite un acceso hasta un 70% mas rapido al cable y un riesgo reducido
de dafios en el tubo de buffer.

Experimente cables mas pequeiios y de mayor densidad que le ofrecen
grandes posibilidades

¢Esta listo para el futuro?

Visite corning.com/minixtend para obtener
mas informacion.

*La tecnologia FastAccess® de propiedad exclusiva de Corning
es una tecnologia innovadora utilizada para ligar la construccién
del cable en el proceso de fabricacion y eliminar el uso de hilos
aglutinantesy cintas para el bloqueo de agua.

Corning Optical Communications Soluciones para Redes de Area Local y Centro de Datos | LAN-2564-ESS | 6
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Redes de Area Local

Desempeno de Transmision
OM1

62.5 pm fibra multimodo

OM3

50 pm fibra multimodo Para cada parte de su red dptica proporcionamos cable, conectividad,

hardware, accesorios y la experiencia para conectarlo todo.

OoM4

50 pum fibra multimodo
05?2 ¢No encuentra lo que esta buscando?

Fibra monomodo Visite nuestro catalogo de productos en linea en corning.com/opcomm para
mas informacion facil de encontrar, descargar o imprimir seglin sea necesario.

Corning Optical Communications Soluciones para Redes de Area Local y Centro de Datos | LAN-2564-ESS | 7
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Redes de Area Local

Desempeno de Transmision

Tipo de Fibra Optica

62.5 pm Multimodo

OoMm3

OoM4

0S2

50 pm Multimodo

50 pm Multimodo

Monomodo

Longitud de onda (nm)

850/1300

850/1300

850/1300

1310/1550

Atenuacion maxima
Tubo Holgado (dB/km)

3.4/1.0

3.0/1.0

3.0/1.0

0.4/03

Atenuacion maxima
con Buffer Ajustado (dB/km)

2.8/1.0

2.8/1.0*

2.8/1.0*

0.65/0.5

Ancho de banda Minima de
Sobrellenado (MHz+km)

200/500

1500/500

3500/500

Ancho de banda minimo
Modal Efectivo (MHz+km)

2200/ -

2000/ —

4700/ -

Distancia 1 Gigabit
Ethernet (m)

300/550

OM3

OoM4

1000/600

1000/600

5000/ —

Distancia 10 Gigabit
Ethernet (m)

33/-

300/ -

550/ —'

10000/40000

Distancia 40 Gigabit
Ethernet (m)

100/ -

150/ —

10000 (40GBASE-LR4)

Distancia 100 Gigabit
Ethernet (m)

100/ -

150/ —

10000 (100GBASE-LR4)
40000 (100GBASE-ER4)

*La atenuacién del cable FREEDM® LST ™ es 3.0/1.0.

'IEEE 802.3 especifica una distancia mdxima de 400 m para la transmisién T0GBASE-SR. 550 m se considera una distancia de longitud de ingenieria aceptable utilizando una solucién completa de Corning.

Corning Optical Communications
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OM1 (62.5 pm Fibra Multimodo)

Cables

MIC® (Sin Armadura) MIC DX con Armadura Dieléctrica ALTOS® Cable con tecnologia FastAccess® ALTOS Lite Armado
Riser Plenum Plenum OospP 012KUC-T4130D20
006K81-31130-24 006K88-31130-29 006K88-31130-D3 024KU4-T4730D20 024KUC-T4130D20
012K81-33130-24 012K88-33130-29 012K88-33130-D3 048KU4-T4730D20 048KUC-T4130D20
024K81-33130-24 024K88-33130-29 024K88-33130-D3 072KU4-T4730D20 072KUC-T4130D20

MIC con Armadura Interc

onectadas (Metalicas)

2.0 mm Zipcord

Riser

Plenum

Riser

Plenum

006K81-31130-A1

006K88-31130-A3

002K51-31330-24

002K58-31330-24

012K81-33130-A1

012K88-33130-A3

Paneles/Casetes

Corning Optical Communications
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Numero de Fibras LC SC Duplex ST® Compatible
024K81-33130-A1 024K88-33130°-A3 6 CCH-CPO6-A8 CCH-CPO6-91 CCH-CPOG6-15T
FREEDM® One FREEDM LST™ 24 CCH-CP24-A8
024K8F-31130-29 024K8P-31130-29 006KSF-T4130D20 006KSP-T4130D20 Ndmero de Fibras \C SC Duplex ST Compatible
048K8F-61130-29 048K8P-61130-29 012KSF-T4130D20 012KSP-T4130D20 5 CCH-CS06-A8-POOKET CCH-CS06-91-POOKET CCH-CS06-5T-POOKET
O72K8FT3130-29 072K8PT3130-29 024KSF-TH130D20 12 CCH-CS12-A8-POOKEY CCH-C$12-91-POOKET CCH-CS12-5T-POOKET
096K8F-Y3130-29 096K8P-Y3130-29 2 CCH-CS24-A8-POOKET
144K8FY3130-29 144K8P¥3130-29 “Casetes de empalme con pigtails para hardware CCH, SCH y WDC.

FREEDM Tubo Holgado *El tiempo de entrega puede variar. Péngase en contacto con el a tencion al cliente y constiltelos.
Riser Plenum

024KUF-T4130D20 024KWP-T4130D20

048KUF-T4130D20 048KWP-T4130D20

072KUF-T4130D20 072KWP-T4130D20




OM1 (62.5 um Fibra Multimodo)
Hardware

HDWR-GRND-KIT

“EDC también disponible para pedido en acero inoxidable

SCH-01C Hardware SCH, soporta 1 Casete CCH CCH-01U Hardware CCH 1U, acepta hasta 2 paneles o casetes CCH
SPH-01P Hardware SPH, soporta 1 panel de conectores CCH CCH-02U Hardware CCH 2U, acepta hasta 4 paneles o casetes CCH
WCH-02P Hardware WCH, soporta 2 paneles CCH de conector o Casetes CCH-03U Hardware CCH 3U, acepta hasta 6 paneles o casetes CCH
WCH-04P Hardware WCH, soporta 4 paneles CCH de conector o Casetes CCH-04U Hardware CCH 4U, acepta hasta 12 paneles o casetes CCH
R o e [ eosseree ]
EDC-02P-NH* Hardware Externo EDC, soporta 2 paneles CCH de conector, NEMA 4X

SPH-DIN-KIT Kit de montaje en riel DIN para SPH
EDC-06P-NH* Hardware Externo EDC, soporta 6 paneles CCH de conector, NEMA 4X

ICH-SPLC-2 Soporte de bandeja de empalme para ICH-02P
EDC-12P-NH* Hardware Externo EDC, soporta 12 paneles CCH de conector, NEMA 4X

ICH-SPLC-6 Soporte de bandeja de empalme para ICH-06P
ICH-02P Hardware Industrial ICH, soporta 2 paneles CCH de conector, NEMA 35

CCHA-LOCK-KIT Kit de bloqueo de hardware solo para hardware CCH y WCH
ICH-06P Hardware Industrial ICH, soporta 6 paneles CCH de conector, NEMA 3S ‘

HDWR-LOCK-KIT Kit de bloqueo de hardware LANscape® (no CCH o WCH)
ICH-12P Hardware Industrial ICH, soporta 12 paneles CCH de conector, NEMA 35S

Kit de puesta a tierra de hardware para hardware LANscape

CCH-CS Casete de empalme, soporta 1 panel de conector CCH y hasta 24 empalmes por fusion
CCH-CF Casete de terminacion, soporta 1 panel de conector CCH y hasta 24 terminaciones en campo
M67-048 Bandeja de empalme, soporta 12 empalmes por fusién con termocontraibles, para cierres de emaplme LANscape
M67-076 Bandeja de empalme, soporta 12 empalmes por fusién con termocontraibles, para hardware LANscape
M67-110 Bandeja de empalme, soporta 12 empalmes por fusién con termocontraibles, para hardware de pared LANscape
Conectores Herramientas
_ Kit de herramientas UniCam™ alto desempefio 2 TKT-UNICAM-PFC2
Conectores Alto desempefio " 00.a1* IR
UniCam® (0,5 dB maximo) 95-000-99 95-000-41 95-000-51 Kit de herramientas UniCam alto desempefio TKT-UNICAM-PFC
Conectores Desempefio estandar 95.000-40* 95-000-50 Kit de herramientas UniCam desempefio estandar TKT-UNICAM
UniCam (0,75 dB maximo)
Kit de herramientas anaerébico TKT-ANAEROBIC2
Conectores | 1y 1 pefio estandar | 95101-98-5P* | 95-101-41-5P* | 95-101-52-5P

Anaerébicos

Consumibles Anaerdbicos

TKT-ANAEROBIC2-C

*Agregue “-Z” al nimero de pieza del conector UniCam para el paquete organizador con 25 unidades
(es decir, 95-000-99-2). Incluye botas solo para 900 um.

Corning Optical Communications
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OM1 (62.5 pm Fibra Multimodo)
Productos Adicionales

050502K5120003M | LC Duplex/LC Duplex
575702K5120003M SC Duplex/SC Duplex
505002K5120003M Compatible ST®/ST
055702K5120003M LC Duplex/SC Duplex
505702K5120003M ST Compatible/SC Duplex

CEFO-TCT2-xxx-
PCS-STD

Cierre 6ptico CEFOTC, 12-72 F,

sello termocontraible, para

cables con didmetro de hasta

22 mm, con bandejas de empalme,
protectores de empalme y soporte
de instalacion incluidos

CEFO-G2T1-xxx-

Cierre 6ptico CEFO G2,
12-144 F, sello mecanico, para
cables con didmetro de hasta 22

PCS-STD mm, con bandejas de empalme,
protectores de empalme y soporte
de instalacién incluidos
Cierre de empalme de fibra 6ptica

2178-S-2172 2178-S, capacidad de 96 fusion

individual/288 fusion en masa

2178-15/4-LUG

Cierre de empalme de fibra 6ptica
2178-LS, capacidad de288 fusion
individual/864 fusién en masa con
4 kits de entrada de cables y

4 bornes para puesta a tierra

Corning Optical Communications

Kit Fan-Out para tubo buffer, interior, 6 fibras, piernas de

FAN-BT25-06 63,5 cm, solamente para uso en ambiente con temperatura
controlada
Kit Fan-Out para tubo buffer, interior, 12 fibras, piernas de

FAN-BT25-12 63,5 cm, solamente para uso en ambiente con temperatura
controlada

FAN-OD25-06 Kit Fan-Out para tubo buﬁer, exte'nor,46' fibras, piernas de
63,5 cm, para uso en cualquier aplicacion

FAN-OD25-12 Kit Fan-Out para tubo buffer, exterior, 12 fibras, piernas de

63,5 cm, para uso en cualquier aplicacién

2181-LS

Kit para adicion de cable para cierre de empalme dptico
2178-LS series

2543-D-288RF Tray

Bandeja de empalme para fibra dptica, capacidad de 288
fibras ribbon

2534-D-96SF tray

Bandeja de empalme para fibra dptica, capacidad de 96
fusiones individuales

FCC-WIPES Toallitas de fibra ptica

FCC-CLEANER-FIBER | Liquido de limpieza de fibra 6ptica

Limpiador de puerto de fibra

CLEANER-PORT-LC | ica, 1C y LC con llave

Limpiador de puerto de fibra

CLEANER-PORT-25 | ica, compatible con SCy ST

Protectores de empalme por
fusion termocontraibles,
fibra simple, 60 mm de largo,
cantidad 50

Identificador de trafico de fibra
con indicador

2806031-01

CHECKPOINT PRO

Localizador visual de fallas,
adaptador para ferrollo de
2,5mm

VFL-350

Soluciones para Redes de Area Local y Centro de Datos | LAN-2564-ESS | 11
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OMS3 50 pm
Fibra Multimodo

Cables
Cable Interior Cable Exterior
MIC® (Sin Armadura) MIC DX con Armadura Dieléctrica ALTOS® Cable con tecnologia FastAccess® ALTOS Lite Armado
Riser Plenum Plenum OosP 012TUC-T4180D20
006T81-31180-24 006T88-31180-29 006T88-31180-D3 024TU4-T4780D20 024TUC-T4180D20
012781-33180-24 012788-33180-29 012788-33180-D3 048TU4-T4780D20 048TUC-T4180D20
024T81-33180-24 024T788-33180-29 024788-33180-D3 072TU4-T4780D20 072TUC-T4180D20
MIC con Armadura Interconectadas (Metalicas) 2.0 mm Zipcord 096TU4-T4780D20
Riser Plenum Riser Plenum 144TU4-T4780D20

006T81-31180-A1

006T88-31180-A3

002T751-31380-24

002T758-31380-24

012T81-33180-A1

012788-33180-A3

Paneles/Casetes

024T81-33180-A1

024T88-33180-A3

Paneles estandard

Corning Optical Communications
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N de Fibi @ SC Dupl ST® C tibl
Cable Interior/Exterior amero de Fibras uplex ompatible

6 CCH-CPO6-E4 CCH-CPO6-E7 CCH-CPO6-H3

FREEDM® One FREEDM LST™
, R 12 CCH-CP12-E4 CCH-CP12-E7 CCH-CP12-H3

Riser Plenum Riser Plenum

24 CCH-CP24-E4
024T8F-31180-29 024T8P-31180-29 006TSF-T4180D20 006TSP-T4180D20
048T8F-61180-29 048T8P-61180-29 012TSF-T4180D20 012TSP-T4180D20 Casetes de empalme con pigtails*
072T8F-T3180-29 072T8P-T3180-29 024TSF-T4180D20 Nimero de Fibras LC SC Duplex ST Compatible
096T8F-Y3180-29 096T8P-Y3180-29 6 CCH-CS06-E4-POOTEY CCH-CS06-E7-POOTEY CCH-CS06-H3-POOTET
144T8F-Y3180-29 14478P-Y3180-29 12 CCH-CS12-E4-POOTE CCH-CS12-E7-POOTET CCH-CS12-H3-POOTE®
FREEDM Tubo Holgado 24 CCH-CS24-E4-POOTE
Riser Plenum *Casetes de empalme con pigtails para hardware CCH, SCH y WDC.

tEl tiempo de entrega puede variar. Péngase en contacto con el a tencién al cliente y constiltelos.

024TUF-T4180D20 024TWP-T4180D20
048TUF-T4180D20 048TWP-T4180D20
072TUF-T4180D20 072TWP-T4180D20
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Hardware

Hardware de Pared Hardware para Rack

SCH-01C Hardware SCH, soporta 1 Casete CCH CCH-01U

Hardware CCH 1U, acepta hasta 2 paneles o casetes CCH

SPH-01P Hardware SPH, soporta 1 panel de conectores CCH CCH-02U | Hardware CCH 2U, acepta hasta 4 paneles o casetes CCH

WCH-02P Hardware WCH, soporta 2 paneles CCH de conector o Casetes CCH-03U | Hardware CCH 3U, acepta hasta 6 paneles o casetes CCH

WCH-04P Hardware WCH, soporta 4 paneles CCH de conector o Casetes CCH-04U | Hardware CCH 4U, acepta hasta 12 paneles o casetes CCH

WCH-06P Hardware WCH, soporta 6 paneles CCH de conector o Casetes n
Accesorios Hardware

EDC-02P-NH* Hardware Externo EDC, soporta 2 paneles CCH de conector, NEMA 4X SPH-DIN-KIT Kit de montaje en riel DIN para SPH

EDC-06P-NH* Hardware Externo EDC, soporta 6 paneles CCH de conector, NEMA 4X ICH-SPLC-2 Soporte de bandeja de empalme para ICH-02P

EDC-12P-NH* Hardware Externo EDC, soporta 12 paneles CCH de conector, NEMA 4X ICH-SPLC-6 Soporte de bandeja de empalme para ICH-06P

ICH-02P Hardware Industrial ICH, soporta 2 paneles CCH de conector, NEMA 3S CCHA-LOCK-KIT Kit de bloqueo de hardware solo para hardware CCH y WCH

ICH-06P Hardware Industrial ICH, soporta 6 paneles CCH de conector, NEMA 35 HDWR-LOCK-KIT Kit de bloqueo de hardware LANscape® (no CCH o WCH)

ICH-12P Hardware Industrial ICH, soporta 12 paneles CCH de conector, NEMA 35S HDWR-GRND-KIT | Kit de puesta a tierra de hardware para hardware LANscape

"EDC también disponible para pedido en acero inoxidable

Casetes/Bandejas de Empalme

CCH-CS Casete de empalme, soporta 1 panel de conector CCH y hasta 24 empalmes por fusién

CCH-CF Casete de terminacion, soporta 1 panel de conector CCH y hasta 24 terminaciones en campo

M67-048 Bandeja de empalme, soporta 12 empalmes por fusién con termocontraibles, para cierres de emaplme LANscape

M67-076 Bandeja de empalme, soporta 12 empalmes por fusién con termocontraibles, para chasis de rack LANscape

M67-110 Bandeja de empalme, soporta 12 empalmes por fusién con termocontraibles, para chasis de pared LANscape

Conectores Herramientas

Terminacién Desempefio ST® Compatible Herramientas

Alto Kit de herramientas UniCam™ alto desempefio 2 TKT-UNICAM-PFC2
UniCam® desempefio CN.00y* S, EA.E1y*
T - (05d8B 95-050-99-X 95-050-41-X 95-050-51-X

maximo)

Kit de herramientas UniCam alto desempefio TKT-UNICAM-PFC

Kit de herramientas UniCam desempefo estandar TKT-UNICAM

Goneaies Desempefio 95.051-98-5px | 2205141 95-051-52-5P-X Kit de herramientas anaerdbico TKT-ANAEROBIC2
Anaerdbicos estandar SP-X

Consumibles Anaerébicos TKT-ANAEROBIC2-C

“Agregue “-Z” al nimero de pieza del conector UniCam para el paquete organizador con 25 unidades
es decir, 95-000-99-Z). Incluye botas solo para 900 um.
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Productos Adicionales

Jumpers 2 fibras, Riser (3 m length)

Kits Fan-Out

Consumibles

Kit Fan-Out para tubo buffer, interior, 6 fibras, piernas

FCC-WIPES

Toallitas de fibra dptica

050502T75120003M LC Duplex/LC Duplex
575702T5120003M SC Duplex/SC Duplex
505002T5120003M | Compatible ST®/ST
055702T5120003M LC Duplex/SC Duplex
50570275120003M ST Compatible/SC Duplex

Cierres de Empalme

CEFO-TCT2-xxx-
PCS-STD

Cierre 6ptico CEFO TC, 12-72 F,
sello termocontraible, para

cables con didmetro de hasta 22
mm, con bandejas de empalme,
protectores de empalme y soporte
de instalacion incluidos

CEFO-G2T1-xxx-

Cierre 6ptico CEFO G2,
12-144 F, sello mecanico, para
cables con didmetro de hasta 22

PCS-STD mm, con bandejas de empalme,
protectores de empalme y soporte
de instalacion incluidos
Cierre de empalme de fibra 6ptica

2178-S-2172 2178-S, capacidad de 96 fusion

individual/288 fusion en masa

FAN-BT25-06 de 63,5 cm, solamente para uso en ambiente con e o
temperatura controlada FCC-CLEANER-FIBER Ij'qlf'do de limpieza de fibra
Optica
Kit Fan-Out para tubo buffer, interior, 12 fibras, piernas Lo
FAN-BT25-12 de 63,5 cm, solamente para uso en ambiente con CLEANER PORT-LC | Limpiador de puerto de fibra
Unica, LCy LC con llave
temperatura controlada
Limpiador de puerto de fibra
Kit Fan-Out para tubo buffer, exterior, 6 fibras, piernas de CLEANER-PORT-2.5 Gnica, compatible con SCy ST
FAN-OD25-06 ] S » comp y
63,5 cm, para uso en cualquier aplicacién
Protectores de empalme por
. . . fusion termocontraibles
’ g Kit Fan-Out para tubo buffer, exterior, 12 fibras, piernas de 2806031-01 A g
FAN-0D25-12 63,5 cm, para uso en cualquier aplicacién ﬁbra‘5|mple, 60 mm de largo,
cantidad 50
Accesorios para el Cierre 2178 Equipos de Prueba
2181LS Kit para adicion de cable para cierre de empalme optico
: 2178-LS series CHECKPOINT Identificador de trafico de fibra
PRO BIF con indicador
2543-D-288RF Tray Ela;adseﬂiabii:mpalme para fibra 6ptica, capacidad de 288
Localizador visual de fallas,
VFL-350 adaptador para ferrollo de

2534-D-96SF tray

Bandeja de empalme para fibra ptica, capacidad de 96
fusiones individuales

2,5mm

2178-15/4-LUG

Cierre de empalme de fibra 6ptica
2178-LS, capacidad de288 fusion
individual/864 fusién en masa
con 4 kits de entrada de cables y
4 bornes para puesta a tierra

Corning Optical

Allows for

Communications

spiral binding
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Allows for spiral binding

Cables

Cable Interior Cable Exterior

MIC® (Sin Armadura) MIC DX con Armadura Dieléctrica ALTOS® Cable con tecnologia FastAccess® ALTOS Lite Armado

Riser Plenum Plenum OospP 012TUC-T4190D20

006T81-31190-24 006T88-31190-29 006T88-31190-D3 024TU4-T4790D20 024TUC-T4190D20

012T81-33190-24 012T88-33190-29 012T88-33190-D3 048TU4-T4790D20 048TUC-T4190D20

024781-33190-24 024788-33190-29 024788-33190-D3 072TU4-T4790D20 072TUC-T4190D20

MIC con Armadura Interconectadas (Metalicas) 2.0 mm Zipcord 096TU4-T470D20

Riser Plenum Riser Plenum 144TU4-T470D20

006T81-31190-A1 006T88-31190-A3 002T51-31390-24 | 002T58-31390-24
012T81-33190-A1 012T88-33190-A3 Paneles / Casetes

024T781-33190-A1 024788-33190-A3 Paneles Estandard

. ) o -
Cable Interior/Exterior Namero de Fibras Lc SC Duplex ST® Compatible

FREEDM® One FREEDM LST™ 6 CCH-CPO6-E4 CCH-CPO6-E7 CCH-CP0O6-H3

. . 12 CCH-CP12-E4 CCH-CP12-E7 CCH-CP12-H3
Riser Plenum Riser Plenum

024T8F-31190-29 024T8P-31190-29 006TSF-T4190D20 006TSP-T4190D20 2 CCH-CP24-E4

048T8F-61190-29 048T8P-61190-29 012TSF-T4190D20 012TSP-T4190D20 Casetes de empalme con pigtails*

072T8F-T3190-29 072T8P-T3190-29 024TSF-T4190D20 Numero de Fibras LC SC Duplex ST Compatible

096T8F-Y3190-29 096T8P-Y3190-29 6 CCH-CS06-E4-POOQEY CCH-CS06-E7-POOQET CCH-CS06-H3-POOQET

144T8F-Y3190-29 144T8P-Y3190-29 12 CCH-CS12-E4-POOQE CCH-CS12-E7-POOQET CCH-CS12-H3-POOQEY

FREEDM Tubo Holgado 24 CCH-CS24-E4-POOQE

Riser Plenum *Casetes de empalme con pigtails para hardware CCH, SCH y WDC.
TEl tiempo de entrega puede variar. Péngase en contacto con el a tencion al cliente y constiltelos.

024TUF-T4190D20 024TWP-T4190D20

048TUF-T4190D20 048TWP-T4190D20

072TUF-T4190D20 072TWP-T4190D20

Corning Optical Communications Soluciones para Redes de Area Local y Centro de Datos | LAN-2564-ESS | 15
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OM4 50 um
Fibra Multimodo

Hardware

Hardware de Pared

Hardware para Rack

SCH-01C

Hardware SCH, soporta 1 Casete CCH

CCH-01U

Hardware CCH 1U, acepta hasta 2 paneles o casetes CCH

SPH-01P

Hardware SPH, soporta 1 panel de conectores CCH

CCH-02U

Hardware CCH 2U, acepta hasta 4 paneles o casetes CCH

WCH-02P

Hardware WCH, soporta 2 paneles CCH de conector o Casetes

CCH-03U

Hardware CCH 3U, acepta hasta 6 paneles o casetes CCH

WCH-04P

Hardware WCH, soporta 4 paneles CCH de conector o Casetes

CCH-04U

WCH-06P

Hardware WCH, soporta 6 paneles CCH de conector o Casetes

Hardware CCH 4U, acepta hasta 12 paneles o casetes CCH

EDC-02P-NH*

Hardware Externo EDC, soporta 2 paneles CCH de conector, NEMA 4X

Accesorios de Hardware

SPH-DIN-KIT

EDC-06P-NH*

Hardware Externo EDC, soporta 6 paneles CCH de conector, NEMA 4X

Kit de montaje en riel DIN para SPH

ICH-SPLC-2

EDC-12P-NH*

Hardware Externo EDC, soporta 12 paneles CCH de conector, NEMA 4X

Soporte de bandeja de empalme para ICH-02P

ICH-SPLC-6

ICH-02P

Hardware Industrial ICH, soporta 2 paneles CCH de conector, NEMA 35

Soporte de bandeja de empalme para ICH-06P

CCHA-LOCK-KIT

ICH-06P

Hardware Industrial ICH, soporta 6 paneles CCH de conector, NEMA 35

Kit de bloqueo de hardware solo para hardware CCHy WCH

HDWR-LOCK-KIT

ICH-12P

Hardware Industrial ICH, soporta 12 paneles CCH de conector, NEMA 3S

Kit de bloqueo de hardware LANscape® (no CCH o WCH)

HDWR-GRND-KIT

Kit de puesta a tierra de hardware para hardware LANscape

*EDC also available for order in stainless steel.

Médulos/Bandejas de Empalme

CCH-CS Casete de empalme, soporta 1 panel de conector CCH y hasta 24 empalmes por fusién

CCH-CF Casete de terminacién, soporta 1 panel de conector CCH y hasta 24 terminaciones en campo

M67-048

Bandeja de empalme, soporta 12 empalmes por fusién con termocontraibles, para cierres de emaplme LANscape

M67-076

Bandeja de empalme, soporta 12 empalmes por fusién con termocontraibles, para chasis de rack LANscape

M67-110

Bandeja de empalme, soporta 12 empalmes por fusién con termocontraibles, para chasis de pared LANscape

Conectores

Herramientas

Terminacion

Desempefio LC sC

sT®

Herramientas

Compatible

UniCam®
Connectors

Alto desempefio
(0,5 dB maximo)

Kit de herramientas UniCam™ alto desempefio 2

TKT-UNICAM-PFC2

95-050-99-X* | 95-050-41-X* 95-050-51-X*

Kit de herramientas UniCam alto desempefio

TKT-UNICAM-PFC

Anaerobic
Connectors

Desempefio estandar

95-051-98- 95-051-41- 95-051-52-

Kit de herramientas UniCam desempefio estandar

TKT-UNICAM

SP-X SP-X SP-X

*Add “-Z” to UniCam connector part number for 25/pack organizer pack (i.e. 95-050-99-2).
Includes boots for 900 um only.

Kit de herramientas anaerébico

TKT-ANAEROBIC2

Consumibles Anaerdbicos

TKT-ANAEROBIC2-C

Corning Optical Communications

Allows for spiral binding
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Allows for spiral binding

Productos Adicionales

Jumpers 2 fibras, Riser (Longitud 3 m)

Kits Fan-Out

Consumibles

050502Q5120003M

LC Duplex/LC Duplex

575702Q5120003M

SC Duplex/SC Duplex

505002Q5120003M

Compatible ST®/ST

FAN-BT25-06

Kit Fan-Out para tubo buffer, interior, 6 fibras, piernas de
63,5 cm, solamente para uso en ambiente con temperatura
controlada

FCC-WIPES

Toallitas de fibra optica

055702Q5120003M

LC Duplex/SC Duplex

505702Q5120003M

ST Compatible/SC Duplex

FAN-BT25-12

Kit Fan-Out para tubo buffer, interior, 12 fibras, piernas de
63,5 cm, solamente para uso en ambiente con temperatura
controlada

FCC-CLEANER-FIBER

Liquido de limpieza de fibra dptica

CLEANER-PORT-LC

Limpiador de puerto de fibra
Unica, LCy LC con llave

Ci

erres de Empalme

CEFO-TCT2-xxx-
PCS-STD

Cierre 6ptico CEFO TC, 12-72 F,

sello termocontraible, para

cables con didmetro de hasta

22 mm, con bandejas de empalme,
protectores de empalme y soporte
de instalacion incluidos

FAN-OD25-06

Kit Fan-Out para tubo buffer, exterior, 6 fibras, piernas de
63,5 cm, para uso en cualquier aplicacion

CLEANER-PORT-2.5

Limpiador de puerto de fibra
Unica, compatible con SCy ST

FAN-OD25-12

Kit Fan-Out para tubo buffer, exterior, 12 fibras, piernas de
63,5 cm, para uso en cualquier aplicaciéon

2806031-01

Protectores de empalme por
fusion termocontraibles,
fibra simple, 60 mm de largo,
cantidad 50

CEFO-G2TT-xxx-
PCS-STD

Cierre 6ptico CEFO G2,

12-144 F, sello mecanico, para
cables con didmetro de hasta 22
mm, con bandejas de empalme,
protectores de empalme y soporte
de instalacion incluidos

Accesorios para Cierre 2178

Equipos de Prueba

2181-LS

Kit para adicién de cable para cierre de empalme 6ptico
2178-LS series

2543-D-288RF Tray

Bandeja de empalme para fibra 6ptica, capacidad de
288 fibras ribbon

CHECKPOINT
PRO BIF

Identificador de trafico de fibra
con indicador

2178-5-2172

Cierre de empalme de fibra 6ptica
2178-S, capacidad de 96 fusion
individual/288 fusion en masa

2534-D-96SF tray

Bandeja de empalme para fibra dptica, capacidad de
96 fusiones individuales

VFL-350

Localizador visual de fallas,
adaptador para ferrollo de
2,5mm

2178-15/4-LUG

Cierre de empalme de fibra 6ptica
2178-LS, capacidad de288 fusion
individual/864 fusién en masa con
4 kits de entrada de cablesy

4 bornes para puesta a tierra

Corning Optical Communications

0S2
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0S2
Fibra Monomodo

Cables

Cable Interior

MIC® (Sin Armadura)

MIC DX con Armadura Dieléctrica

MIC con Armadura Interconectadas (Metalicas)

2.0 mm Zipcord

Riser

Plenum

Plenum

Riser

Plenum

Riser

Plenum

006E81-31131-24

006E88-31131-29

006E88-31131-D3

006E81-31131-A1

006E88-31131-A3

002E51-31331-24

002E58-31331-24

012E81-33131-24

012E88-33131-29

012E88-33131-D3

012E81-33131-A1

012E88-33131-A3

024E81-33131-24

024E88-33131-29

024E88-33131-D3

024E81-33131-A1

024E88-33131-A3

Cable Interior/Exterior

Cable Exterior

FREEDM® One FREEDM LST™

FREEDM Tubo Holgado

ALTOS® binderless* con

Riser Plenum Riser

Plenum

Riser

Plenum

tecnologia FastAccess®

ALTOS
Lite Armado

ALTOS Lite con
tecnologia FastAccess

024E8F-31131-29 | 024E8P-31131-29 006ESF-T4101D20

006ESP-T4101D20

024EUF-T4101D20

024EWP-T4101D20

012ZU4-T4F22D20"

012EUC-T4101D20"

012ZUC-T4F22D20"

048E8F-61131-29 | 048E8P-61131-29 | 012ESF-T4101D20

012ESP-T4101D20

048EUF-T4101D20

048EWP-T4101D20

024ZU4-TAF22D20"

024EUC-T4101D20"

024ZUC-T4F22D20"

072E8F-T3131-29 | 072E8P-T3131-29 024ESF-T4101D20

072EUF-T4101D20

072EWP-T4101D20

048ZU4-T4F22D20"

048EUC-T4101D20'

048ZUC-T4F22D20'

096E8F-Y3131-29 | 096E8P-Y3131-29

072ZU4-T4F22D20'

072EUC-T4101D20"

072ZUC-T4F22D20"

144E8P-Y3131-29

144E8F-Y3131-29

Paneles/Casetes

*Apenas disponible con Ultra Fibra Corning® SMF-28° Ultra

*La tecnologia FastAccess® de propiedad exclusiva de Corning es una tecnologia
innovadora utilizada para ligar la construccion del cable en el proceso de fabricacion y
eliminar el uso de hilos aglutinantes y cintas para el bloqueo de agua.

Paneles Estandard

Casetes de empalme con pigtails*

Nimero de Fibras LC

SC Duplex

ST® Compatible

Numero de Fibras

LC

SC Duplex

ST Compatible

6

CCH-CP06-A9

CCH-CP06-59

CCH-CP06-19T

6

CCH-CS06-A9-POORET

CCH-CS06-59-POORET

CCH-CS06-6T-POORET

12

CCH-CP12-A9

CCH-CP12-59

CCH-CP12-19T

12

CCH-CS12-A9-POORE

CCH-CS12-59-POORE

CCH-CS12-6T-POORE

24

CCH-CP24-A9

24

CCH-CS24-A9-POORE

Hardware

Conectores

*Casetes de empalme con pigtails son para hardware CCH, SCH y WDC.
*El tiempo de entrega puede variar. Péngase en contacto con el a tencién al cliente y constiltelos

Herramientas

Hardware para Rack

Terminacion

Desempeno

LC

Ne ST Compatible

Herramientas

Hardware CCH 1U, acepta hasta 2 paneles

CCH-OW | Casetes ccH

Hardware CCH 2U, acepta hasta 4 paneles

CCH-02U | casetes ccH

Hardware CCH 3U, acepta hasta 6 paneles

CCH-03U o casetes CCH

Conectores
UniCam® UPC

Alto desempefio
(0,5 dB maximo)

95-200-99*

95-200-41

95-200-51"

Conectores
UniCam APC

Alto desempefio
(0,75 dB maximo)

95-200-94*

95-200-44*

Conectores
Anaerébicos

Desempefo
estandar

95-201-98-SP

95-201-41-SP

95-201-52-SP

*A

Hardware CCH 4U, acepta hasta 12 paneles

CCH-03U | casetes ccH

Corning Optical Communications

Allows for spiral binding

9
(es decir, 95-000-99-Z). Incluye botas solo para 900 um.

“-Z” al nimero de pieza del conector UniCam para el paquete organizador con 25 unidades

alto desempefio 2

Kit de herramientas UniCam™

TKT-UNICAM-PFC2

Kit de herramientas UniCam
alto desemperio

TKT-UNICAM-PFC

desempefio estandar

Kit de herramientas UniCam

TKT-UNICAM

Kit de herramientas
anaerdbico

TKT-ANAEROBIC2

Consumibles Anaerdbicos

TKT-ANAEROBIC2-C
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Allows for spiral binding

Hardware
Hardware de Pared Accesorios de Hardware
SCH-01C Hardware SCH, soporta 1 Casete CCH SPH-DIN-KIT Kit de montaje en riel DIN para SPH
SPH-01P Hardware SPH, soporta 1 panel de conectores CCH ICH-SPLC-2 Soporte de bandeja de empalme para ICH-02P
WCH-02P Hardware WCH, soporta 2 paneles CCH de conector o Casetes ICH-SPLC-6 Soporte de bandeja de empalme para ICH-06P
] CCHA-LOCK-KIT Kit de bloqueo de hardware solo para carcasas CCHy WCH
WCH-04P Hardware WCH, soporta 4 paneles CCH de conector o Casetes
HDWR-LOCK-KIT Kit de bloqueo de hardware para hardware LANscape® (no CCH o WHICH)
WCH-06P Hardware WCH, soporta 6 paneles CCH de conector o Casetes
HDWR-GRND-KIT | Kit de puesta a tierra de hardware para hardware LANscape
EDC-02P-NH* Hardware Externo EDC, soporta 2 paneles CCH de conector, NEMA 4X
Casetes/Bandejas de Empalme
EDC-06P-NH* Hardware Externo EDC, soporta 6 paneles CCH de conector, NEMA 4X
CCH-CS Casete de empalme, soporta 1panel de conector CCHy hasta 24 empalmes por fusion
EDC-12P-NH* Hardware Externo EDC, soporta 12 paneles CCH de conector, NEMA 4X
CCH-CF Casete de terminacion, soporta 1 panel de conector CCH y hasta
ICH-02P Hardware Industrial ICH, soporta 2 paneles CCH de conector, NEMA 35 24 terminaciones en campo
ICH-06P Hardware Industrial ICH, soporta 6 paneles CCH de conector, NEMA 35 M67-04g | Bandeja de empalme, soporta 12 empalmes por fusion con termocontraibles,
para cierres de emaplme LANscape
ICH-12P Hardware Industrial ICH, soporta 12 paneles CCH de conector, NEMA 35S R A, .
M67-076 Bandeja d_e empalme, soporta 12 empalmes por fusién con termocontraibles,
*EDC también disponible para pedido en acero inoxidable para chasis de rack LANscape
Bandeja de empalme, soporta 12 empalmes por fusién con termocontraibles,
P d -t Ad el | M67-110 para chasis de pared LANscape
roauctos IClONnales
Jumpers 2 fibras, Riser (Longitud 3 m) Kits Fan-Out Consumibles

FAN-BT25-06

Kit Fan-Out para tubo buffer, interior, 6 fibras,
piernas de 63,5 cm, solamente para uso en
ambiente con temperatura controlada

FCC-WIPES

Toallitas de fibra dptica

040402G5120003M LC Duplex/LC Duplex
727202G5120003M SC Duplex/SC Duplex
616102G5120003M Compatible ST®/ST
047202G5120003M LC Duplex/SC Duplex
617202G5120003M ST Compatible/SC Duplex

FAN-BT25-12

Kit Fan-Out para tubo buffer, interior, 12 fibras,
piernas de 63,5 cm, solamente para uso en
ambiente con temperatura controlada

FCC-CLEANER-FIBER

Liquido de limpieza de fibra
Optica

CLEANER-PORT-LC

Limpiador de puerto de fibra
Unica, LCy LC con llave

Cierres de Empalme

CEFO-TCT2-xxx-
PCS-STD

Cierre 6ptico CEFO TC, 12-72 F, sello termocontraible,
para cables con didmetro de hasta 22 mm, con bandejas
de empalme, protectores de empalme y soporte de
instalacion incluidos

FAN-OD25-06

Kit Fan-Out para tubo buffer, exterior, 6 fibras,
piernas de 63,5 cm, para uso en cualquier
aplicacion

CLEANER-PORT-2.5

Limpiador de puerto de
fibra Unica, compatible con
SCyST

FAN-OD25-12

Kit Fan-Out para tubo buffer, exterior, 12 fibras,
piernas de 63,5 cm, para uso en cualquier
aplicacion

CEFO-G2TT-xxx-
PCS-STD

Cierre 6ptico CEFO G2, 12-144 F, sello mecanico, para cables
con didmetro de hasta 22 mm, con bandejas de empalme,
protectores de empalme y soporte de instalacion incluidos

Accesorios para Cierre 2178

2806031-01

Protectores de empalme
por fusion termocontraibles,
fibra simple, 60 mm de
largo, cantidad 50

2178-S-2172

Cierre de empalme de fibra 6ptica 2178-S, capacidad de
96 fusion individual/288 fusion en masa

2181-LS

Kit para adicion de cable para cierre de
empalme dptico 2178-LS series

Equipt

0s de Prueba

2178-15/4-LUG

Cierre de empalme de fibra 6ptica 2178-LS, capacidad
de288 fusion individual/864 fusion en masa con 4 kits
de entrada de cables y 4 bornes para puesta a tierra

2543-D-288RF Tray

Bandeja de empalme para fibra dptica,
capacidad de 288 fibras ribbon

CHECKPOINT PRO

Identificador de trafico de
fibra con indicador

2534-D-96SF tray

Bandeja de empalme para fibra dptica,
capacidad de 96 fusiones individuales

VFL-350

Localizador visual de fallas,
adaptador para ferrollo de
2,5mm

Corning Optical Communications

Centro de Datos
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Centro de Datos

Centro de Datos

Desempeno de transmision/

Pérdida por insercion
Soluciones EDGE™: OM3

50 um fibra multimodo

Soluciones EDGE: OM4

50 pm fibra multimodo

Soluciones EDGE: OS2

Fibra monomodo

Soluciones EDGE8®: OM
50 um fibra multimodo

Soluciones EDGES: OS2

Fibra monomodo

Corning Optical Communications

Allows for spiral binding

La infraestructura 6ptica en el centro de datos de hoy debe ofrecer
una ventaja competitiva, menor costo inmediato de propiedad, y
un camino de evolucién para soportar aplicaciones de proxima
generacion. Corning puede ayudarle.

Nuestras soluciones permiten implementaciones 10G de alta densidad,
rentables y la migracién mas simple a 40,100 e incluso 400G.

Para obtener mas informacion, visite corning.com/data-center
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Allows for spiral binding

OM3/0M4 m 0S2 Pérdida por Insercion Maxima (dB) | OM3/OM4 m 0S2
Tipo de fibra éptica 50 pm Multimodo | 50 pm Multimodo | Monomodo Pares acoplados conectados LC 0.10 010 | 0.25
Longitud de onda (nm) 850 850 1310/1550 Conector MTP® 0.25 025 | 035
Atenuacién maxima (dB/km) 2.8 2.8 0.4/03 Médulo/Arness EDGE™ 0.5 0.5 1.0
Ancho de banda minimo 2000/4700 2000/4700 -/- Moédulo/Arness EDGES® 0.35 035 | 0.60
Modal Efectivo (MHz+km)

*Nota: Los productos Edge estdn disponibles en ULL

Velocidad de datos de Ethernet | Nomenclatura Tipo de Fibra Longitud de enlace maximo (m)
1G 1000BASE-SX om3 1000
10G TOGBASE-SR OM3/0M4/0OM5 300/400/400
40G 40GBASE-SR4 OM3/0M4/OM5 100/150*/150*
100G T00GBASE-SR10 OM3/0M4/OM5 100/150/150
100G T00GBASE-SR4 OM3/0M4/OM5 100/150/150
Velocidad de datos de Ethernet | Nomenclatura Tipo de Fibra Longitud de enlace maximo (m)

400-M5E-SN-I
4 Gb/s 400-M5F-SN-| OM3/0M4/0OM5 380/400/400

800-M5E-SN-I
8 Gb/s 800-MAE-SN-| OM3/0M4/OM5 150/190/190

1600-M5E-SN-I
16 Gb/s 1600-MEF-N-I OM3/0M4/OM5 100/125/125

3200-M5E-SN-S
32Gb/s 3200-MSF-SN-1 OM3/0M4/0M5 70/100/100
128 Gb/s 128GFC-SW4 OM3/0M4/0OM5 70*/100*/100*

*Asume un presupuesto de pérdida de conector de 1dB

Para mas informacion acerca del despliegue OMS5, visite corning.com/wide-band-multimode
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Soluciones de Fibra EDGE™
OM3 50 pm Multimodo

Arneses — Con Pines

Arnés EDGE" escalonado MTP para LC, 12 F, 50 um multimodo (OM3), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo A, escalén tipo 1, xxx m

Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 pm multimodo (OM3), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo A, escalén tipo 2, xxx m

Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 pm multimodo (OM3), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo A, escalén tipo 3, xxx m

Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 pm multimodo (OM3), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo A, escalén tipo 4, xxx m

Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 pm multimodo (OM3), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo A, escalén tipo 5, xxx m

Arneses — Pin Pines

Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 pm multimodo (OM3), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo B, escaldn tipo 1, xxx m

Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 pm multimodo (OM3), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo B, escaldn tipo 2, xxx m

Cables Troncales Arneses
Plenum sin armadura, MTP® sin pines/MTP sin pines,
punta de jalado en un lado, salidas de 83 cm
. ) . H937912TPH-1AXXxXM
Numero de Fibras | Numero de Parte
12 G757512TPNDDUxxxM H937912TPH-2AxxxM
24 G757524TPNDDUxxxM
H937912TPH-3AxxxM
48 G757548TPNDDUxxxM
72 G757572TPNDDUXXXM HI37912TPH-4AxxxM
96 G757596 TPNDDUxxxM HI37912TPH-5AXXXM
144 G7575E4TPNDDUxxxM
192 G7575K2TPNDDUxxxM
288 G7575U8TPNDDUxxxM H757912TPH-1BxxxM
432 G7575AKTPNDDUxxxM H757912TPH-2BxoM
576 G7575AZTPNDDUxxxM
Notas: H757912TPH-3BxxxM

« xxx=longitud de cable de 001-999 m.

Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 pm multimodo (OM3), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo B, escaldn tipo 3, xxx m

« Incrementos de Tm medidos desde el tapon de furca al tapdn de furca. H757912TPH-4BxxxM

« Longitudes superiores a 999m disponibles.

Paneles/Mddulos

Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 pm multimodo (OM3), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo B, escaldn tipo 4, xxx m

H757912TPH-5BxxxM

Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 pm multimodo (OM3), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo B, escalén tipo 5, xxx m

Notas:

« Para la seleccion escalonada, consulte las notas de ingenieria de aplicaciones AENT57,
« xxx = longitud del arnés de hasta 5 m.

Paneles
EDGE-CP24-E3 Panel adaptador MTP con 24 fibras
EDGE-CP48-E3 Panel adaptador MTP con 48 fibras
EDGE-CP72-U3 Panel adaptador MTP con 72 fibras

Médulos

ECM-UM12-05-93T | LC Duplex para MTP con pines 12 fibras

Médulos TAP
ETM-5A-Q | Mddulo EDGE de derivacion, tipo A, LC para LC, OM4, relacién de divisor 50/50
ETM-5B-Q Médulo EDGE de derivacion, tipo B, MTP para LC, OM4, relacion de divisor 50/50
ETM-5C-Q | Mddulo EDGE de derivacion, tipo C, MTP para MTP, OM4, relacion de divisor 50/50
ETM-7A-Q Médulo EDGE de derivacion, tipo A, LC para LC, OM4, relacién de divisor 70/30
ETM-7B-Q Médulo EDGE de derivacion, tipo B, MTP para LC, OM4, relacion de divisor 70/30
ETM-7C-Q Médulo EDGE de derivacion, tipo C, MTP para MTP, OM4, relacién de divisor 70/30

Corning Optical Communications
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Allows for spiral binding

Hardware Jumpers

Hardware para Rack Jumpers OM3 Jumpers MTP® PRO Sin
Pines para MTP PRO Sin Pines

EDGE-01U Hardware EDGE™ HD, 1U, soporta 8 médulos o paneles 797902TD120001m | Jumper LC Uniboot, polaridad
reversa, 1m J757512TE8-NAXXXM | Jumper Tipo A, xxx m
Jumper LC Uniboot, polaridad
reversa, 2 m J757512TE8-NBxxxM Jumper Tipo B, xxx m

EDGE-01U-SP Hardware EDGE HD, 1U, soporta 12 médulos o paneles

797902TD120002M

EDGE-02U Hardware EDGE HD, 2U, soporta 24 médulos o paneles

Jumper LC Uniboot, polaridad
EDGE-04U Hardware EDGE HD, 4U, soporta 48 médulos o paneles 797902TD120003M reversa,3m Jumpers MTP PRO Sin Pines para MTP PRO Con Pines

Herraje sin Rack Jumper in a Box J759312TE8-NAXxxM Jumper Tipo A, xxx m

EDGE-BKT-WT-2RU | Soporte para montaje de housing EDGE sobre bandeja de cables, 2U J759312TE8-NBxxxM | Jumper Tipo B, xxx m

7979-OM3-B70-01M Jumper LC Uniboot, pqlarldad

reversa, 1m, con 70 unidades
EDGE-BKT-WT-4RU | Soporte para montaje de housing EDGE sobre bandeja de cables, 4U Jumpers MTP PRO Con Pines para MTP PRO Con Pines
Jumper LC Uniboot, polaridad
EDGE-BKT-LR-2RU Soporte para montaje de housing EDGE sobre rack de escalera, 2U 7979-OM3-B70-02M reversa, 2 m, con 70 unidades J939312TE8-NAXXXM Jumper Tipo A, xxx m

EDGE-BKT-LR-4RU Soporte para montaje de housing EDGE sobre rack de escalera, 4U f : N i
p 3 J g 7979-OM3-B70-03M Jumper LC Uniboot, po!arldad J939312TE8-NBxxxM Jumper Tipo B, xxx m
reversa, 3 m, con 70 unidades

. . Notas:

PI’OCI UCJ[OS AdICIOﬂa|ES « xxx = longitud del jumper.

« Para aplicaciones de puertos y dpticas paralelas fijacion y
Consumibles Equipos de Prueba polaridad, consulte ingenieria de aplicaciones

notas AEN151y AENT52.

Limpiador de Identificador PRO
2104466-01 conectory de trafico de de S ——
i ibili roductos

adaptador MTP CHECKPOINT PRO BIF baja sensibilidad

. a curvatura, fibras
Limpiador de puerto monomodo y MTPPRO-TOOL
de fibra Unica, multimodo
compatible con X . . : . . S
SCy ST Localizador visual MTPPRO-PEX-MME-NOPINS | Kit MTP PRO intercambiador de pines, Multimodo MTP Elite, vacio (sin pines)
— VFL-350 defallas, adaptador
CLEANER-PORT-LC Limpiador de puerto 3 para ferrollo de MTPPRO-PEX-MME-PINS Kit MTP PRO intercambiador de pines, Multimodo MTP Elite, cargado (con pines)
de fibra tnica, LCy 25mm
LC con llave

Herramienta de campo para efectuar colocacién de pines y cambio de

polaridad en conectores MTP PRO
CLEANER-PORT-2.5

Soluciones EDGE

Jumper Hardware Cable Troncal Hardware Panel adaptador
EDGE EDGE 4U EDGE EDGE 2U EDGE MTP

Switch Arnés EDGE Switch
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Soluciones de Fibra EDGE™
OM4 50 pm Multimodo

Cables Troncales Arneses

Plenum sin armadura, MTP® sin pines/MTP sin pines, punta Arneses — Con Pines
de jalado en un lado, salidas de 83 cm

Arnés EDGE™ escalonado MTP para LC, 12 F, 50 pm multimodo (OM4), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
H937912QPH-1AxxxM . X P
Numero de Fibras | Catalog Part Number Q XX polaridad tipo A, escalén tipo 1, xxx m

12 G757512QPNDDUxxxM H937912QPH-2A%xxM Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 um multimodo (OM4), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo A, escalén tipo 2, xxx m

24 G757524QPNDDUxxxM

H937912QPH-3AxxxM Arnés EDGE escalonadQ MTP para LC, 12 F, 50 pm multimodo (OM4), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
48 G757548QPNDDUxXxXM polaridad tipo A, escalén tipo 3, xxx m

72 G757572QPNDDUxxxM H937912QPH-4AxxxM Ames_ EDGI_E escalonadQ MTP para LC, 12 F, 50 pm multimodo (OM4), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo A, escalén tipo 4, xxx m

96 G757596QPNDDUXxXM 5 R ] -
H937912QPH-5AXxXM ArTes_dEDthl_E es;alona(lilo I\i\TP p;;ara LC, 12 F, 50 pm multimodo (OM4), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
G7575E4QPNDDUXXXM polaridad tipo A, escaldn tipo 5, xxx m

192 G7575K2QPNDDUxxxM Arneses —Sin Pines

288 G7575U8QPNDDUXxXM Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 um multimodo (OM4), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,

H757912QPH-TB00M polaridad tipo B, escaldn tipo 1, xxx m

432 G7575AKQPNDDUxxxM

H757912QPH-2BxxxM Arnés EDGE escalonadp MTP para LC, 12 F, 50 um multimodo (OM4), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
576 G7575AZQPNDDUxxxM polaridad tipo B, escaldn tipo 2, xxx m

Notas: H757912QPH-3BxxxM Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 um multimodo (OM4), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
« xxx=longitud de cable de 001-999 m. polaridad tipo B, escalon tipo 3, xxx m

* Incrementos de Im medidos desde el tapcn de furca al tapdn de furca. Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 um multimodo (OM4), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot
« Longitudes superiores a 999 m disponibles. H757912QPH-4BxxxM polaridad tipo B, escalén tipo EL o rfn 220 ( ), P p p g

H757912QPH-5BxxxM Arnés EDGE escalonadp MTP para LC, 12 F, 50 pm multimodo (OM4), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo B, escaldn tipo 5, xxx m

. . Notas:
P ane | e S/M Od u | 0OS « Para la seleccion escalonada, consulte las notas de ingenieria de aplicaciones AENT57. « Xxx = longitud del arnés de hasta 5 m.

Paneles

EDGE-CP24-E3 Panel adaptador MTP con 24 fibras

EDGE-CP48-E3 Panel adaptador MTP con 48 fibras

EDGE-CP72-U3 Panel adaptador MTP con 72 fibras

Médulos

ECM-UM12-05-93Q LC Duplex para MTP con pines 12 fibras

ECM-UM12-05-93Q-ULL Pérdida ultra baja, 12 fibras, LC Duplex para MTP con pines

Médulos TAP

ETM-5A-Q Médulo EDGE de derivacion, tipo A, LC para LC, OM4, relacién de divisor 50/50

ETM-5B-Q Médulo EDGE de derivacion, tipo B, MTP para LC, OM4, relacion de divisor 50/50

ETM-5C-Q Médulo EDGE de derivacion, tipo C, MTP para MTP, OM4, relacién de divisor 50/50

ETM-7A-Q Médulo EDGE de derivacion, tipo A, LC para LC, OM4, relacién de divisor 70/30

ETM-7B-Q Médulo EDGE de derivacion, tipo B, MTP para LC, OM4, relacion de divisor 70/30

ETM-7C-Q Médulo EDGE de derivacion, tipo C, MTP para MTP, OM4, relacién de divisor 70/30
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Hardware Jumpers

Hardware para Rack Jumpers OM4 Jumpers MTP® PRO Sin
Pines para MTP PRO Sin Pines

EDGE-01U Hardware EDGE™ HD, 1U, soporta 8 médulos o paneles 797902QD120001M Jumper LC Uniboot, polaridad

X , reversa, 1m J757512QE8-NAXxxM | Jumper Tipo A, xxx m
EDGE-01U-SP Hardware EDGE HD, 1U, soporta 12 médulos o paneles Jumper LC Uniboot, polaridad

797902QD120002M |\ rc om J757512QE8-NBxxxM | Jumper Tipo B, xxx m

EDGE-02U Hardware EDGE HD, 2U, soporta 24 médulos o paneles

Jumper LC Uniboot, polaridad
EDGE-04U Hardware EDGE HD, 4U, soporta 48 médulos o paneles 797902QD120003M [ o iores 3m Jumpers MTP PRO Sin Pines para MTP PRO Con Pines

Herraje Rack-Less Jumper in a Box J759312QE8-NAXxxM Jumper Tipo A, xxx m

EDGE-BKT-WT-2RU | Soporte para montaje de hardware EDGE sobre bandeja de cables, 2U J759312QE8-NBxxxM | Jumper Tipo B, xxx m

Jumper LC Uniboot, polaridad
reversa, 1 m, con 70 unidades
EDGE-BKT-WT-4RU | Soporte para montaje de hardware EDGE sobre bandeja de cables, 4U Jumpers MTP PRO Con Pines para MTP PRO Con Pines

’ R0 Jumper LC Uniboot, polaridad
7979-OM4-B70-02M reversa, 2 m, con 70 unidades 1939312QE8-NAXxxM Jumper Tipo A, xxx m

7979-0M4-B70-01M

EDGE-BKT-LR-2RU Soporte para montaje de hardware EDGE sobre rack de escalera, 2U

EDGE-BKT-LR-4RU Soporte para montaje de hardware EDGE sobre rack de escalera, 4U Jumper LC Uniboot, polaridad 1939312QE8-NBxxxM Jumper Tipo B, xxx m

7979-OM4-B70-03M reversa, 3 m, con 70 unidades

Notas:

Productos Adicionales « xo0x = longitud del jumper,

« Para aplicaciones de puertos y dpticas paralelas fijacion y

Consumibles Equipos de Prueba polaridad, consulte ingenieria de aplicaciones
notas AEN15Ty AENT52.

Limpiador de Identificador
2104466-01 conector y adaptador PRO de trafico de
MTP CHECKPOINT PRO BIF baja sensibilidad Productos MTP PRO
Lmpiador d N a curvatura, fibras
impiador de puerto monomodoy g Herramienta de campo para efectuar colocacién de pines y cambio de
de fibra Unica, multimodo MTPPRO-TOOL polaridad en conectores MTP PRO
compatible con
SCyST Localizador visual de MTPPRO-PEX-MME-NOPINS Kit MTP PRO intercambiador de pines, multimodo MTP Elite, vacio (sin pines)
. VFL-350 fallas, adaptador para
Limpiador de puerto ferrollode 25mm MTPPRO-PEX-MME-PINS Kit MTP PRO intercambiador de pines, multimodo MTP Elite, cargado (con pines)
CLEANER-PORT-LC | defibra tnica, LCy LC
con llave

CLEANER-PORT-2.5

Soluciones EDGE Enlace de Fibra Optica

Jumper Médulo Hardware Cable Troncal Hardware Panel adaptador
EDGE EDGE EDGE 4U EDGE EDGE 2U EDGE MTP

Switch Arnés EDGE Switch

e
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Soluciones de Fibra EDGE™
0S2 Monomodo

Cables Troncales

Arneses

Plenum sin armadura, MTP® sin pines/MTP sin pines,

punta de jalado en un lado, salidas de 83 cm

Numero de Fibras

Numero de Parte

12

G909012GPNDDUxxxM

24

G909024GPNDDUxxxM

48

G909048GPNDDUxxxM

72

G909072GPNDDUxxxM

96

G909096GPNDDUxxxM

144

G9090E4GPNDDUxxxM

Arneses — Con Pines

H897812GPH-1AXxxM

Arnés EDGE™ escalonado MTP para LC, 12 F, 50 pm multimodo (OS2), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo A, escalén tipo 1, xxx m

H897812GPH-2AxxxM

Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 um multimodo (0S2), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo A, escaldn tipo 2, xxx m

H897812GPH-3AxxxM

Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 um multimodo (0S2), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo A, escalén tipo 3, xxx m

H897812GPH-4AxxxM

Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 um multimodo (0S2), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo A, escaldn tipo 4, xxx m

H897812GPH-5AxxxM

Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 um multimodo (0S2), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo A, escalén tipo 5, xxx m

192

G9090K2GPNDDUxxxM

Arneses —Sin Pines

288

G9090U8GPNDDUxxxM

432

G9090AKGPNDDUxxxM

576

G9090AZGPNDDUxxxM

Notas:

« xxx=longitud de cable de 001-999 m.

« Incrementos de Tm medidos desde el tapon de furca al tapon de furca.

« Longitudes superiores a 999 m disponibles.

Paneles/Mddulos

Paneles

H907812GPH-1BxxxM

Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 um multimodo (0S2), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo B, escaldn tipo 1, xxx m

H907812GPH-2BxxxM

Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 um multimodo (0S2), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo B, escaldn tipo 2, xxx m

H907812GPH-3BxxxM

Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 um multimodo (0S2), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo B, escaldn tipo 3, xxx m

H907812GPH-4BxxxM

Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 um multimodo (0S2), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo B, escaldn tipo 4, xxx m

H907812GPH-5BxxxM

Arnés EDGE escalonado MTP para LC, 12 F, 50 um multimodo (0S2), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo B, escaldn tipo 5, xxx m

Notas:

« Para la seleccion escalonada, consulte las notas de ingenieria

de aplicaciones AENT57.

« xxx = longitud del arnés de hasta 5 m.

EDGE-CP24-90 Panel adaptador MTP con 24 fibras

EDGE-CP48-90 Panel adaptador MTP con 48 fibras

EDGE-CP72-U1 Panel adaptador MTP con 72 fibras

Médulos

ECM-UM12-04-89G LC Duplex para MTP con pines 12 fibras

ECM-UM12-04-89G-ULL | Pérdida ultra baja, 12 fibras, LC Duplex para MTP con pines

Médulos TAP

Médulo EDGE de derivacion, tipo A, LC para LC, OS2, relacién de divisor 50/50

Médulo EDGE de derivacion, tipo B, MTP para LC, OS2, relacién de divisor 50/50

Médulo EDGE de derivacion, tipo C, MTP para MTP, OS2, relacién de divisor 50/50

Médulo EDGE de derivacion, tipo A, LC para LC, OS2, relacion de divisor 70/30

Médulo EDGE de derivacion, tipo B, MTP para LC, OS2, relacion de divisor 70/30

Médulo EDGE de derivacion, tipo C, MTP para MTP, OS2, relacién de divisor 70/30
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Hardware Jumpers
Hardware para Rack Jumpers OS2 Jumpers MTP® PRO Sin
y - Pines para MTP PRO Sin Pines
EDGE-01U Hardware EDGE™ HD, 1U, soporta 8 médulos o paneles 787802GD120001M Jumper LC Uniboot, polaridad
- - reversa, 1m J909012GE8-NAXxxM | Jumper Tipo A, xxx m
EDGE-01U-SP Hardware EDGE HD, 1U, soporta 12 médulos o paneles Jumper LC Uniboot, polaridad
787802GD120002M ! "
EDGE-02U Hardware EDGE HD, 2U, soporta 24 médulos o paneles reversa, 2m J909012GE8-NBxxxM | JumperTipo B, xxx m
Jumper LC Uniboot, polaridad
EDGE-04U Hardware EDGE HD, 4U, soporta 48 médulos o paneles 787802GD120003M reversa, 3m Jumpers MTP PRO Sin Pines para MTP PRO Con Pines
Herraje sin Rack Jumper in a Box J908912GE8-NAxxxM | Jumper Tipo A, xxx m

EDGE-BKT-WT-2RU

Soporte para montaje de housing EDGE sobre bandeja de cables, 2U

7878-052-B70-01M

EDGE-BKT-WT-4RU

Soporte para montaje de housing EDGE sobre bandeja de cables, 4U

Jumper LC Uniboot, polaridad
reversa, 1m, con 70 unidades

J908912GE8-NBxxxM

Jumper Tipo B, xxx m

EDGE-BKT-LR-2RU

Soporte para montaje de housing EDGE sobre rack de escalera, 2U

7878-0S52-B70-02M

EDGE-BKT-LR-4RU

Soporte para montaje de housing EDGE sobre rack de escalera, 4U

Jumper LC Uniboot, polaridad
reversa, 2 m, con 70 unidades

Jumpers MTP PRO Con Pines para MTP PRO Con Pines

J898912GE8-NAXXXM

Jumper Tipo A, xxx m

7878-0S2-B70-03M

Productos Adicionales

Jumper LC Uniboot, polaridad
reversa, 3 m, con 70 unidades

J898912GE8-NBxxxM

Jumper Tipo B, xxx m

Notas:

CLEANER-PORT-2.5

con SCy ST

Unica, compatible

MTPPRO-PEX-SME-

Localizador visual NOPINS

Consumibles Equipos de Prueba Productos MTP PRO
Limpiador de Identificador Herramienta de campo para
2104466-01 conectory PRO de trafico de MTPPRO-TOOL efectuar colocacién de pines
adaptador MTP® CHECKPOINT PRO BIF baja sensibilidad y cambio de polaridad en
— a curvatura, fibras conectores MTP PRO
Limpiador de monomodo y
puerto de fibra multimodo

Elite, vacio (sin pines)

Kit MTP PRO intercambiador
de pines, multimodo MTP

de fallas, adaptador

« xxx = longitud del jumper.
« Para aplicaciones de puertos y dpticas paralelas fijacion y
polaridad, consulte ingenieria de aplicaciones
notas AENT51y AENT52.

Limpiador de puerto VFL-350 para ferrollo de
CLEANER-PORT-LC | de fibra Gnica, LCy Kit MTP PRO intercambiador
LC con llave 25mm Q’I\LF;PRO-PEX-SME_ de pin, multimodo MTP Elite,
cargado (con pines)
Soluciones EDGE
. Jumper Médulo Hardware Cable Troncal Hardware Panel adaptador . .
Switch EDGE EDGE EDGE 4U EDGE EDGE 2U EDGE MTP Arnés EDGE Switch
=
=
=
L] E
5 \ " E
> —— —_—— '
- »
- . \
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Cables Troncales

Soluciones de Fibra EDGE8®
OM4 50 pm Multimodo

Arneses

Plenum sin armadura, MTP® sin pines/MTP sin pines, Arneses — Con Pines
punta de jalado en un lado, salidas de 83 cm " - -
HES57908QPH-1BXXXM Arnés EDGE8® escalonado MTP para LC, 8 F, 50 um multimodo (OM4), MTP PRO con pines para LC duplex
Numero de Fibras | Numero de Parte uniboot, polaridad tipo B TIA-568, escalén tipo 1, xxx m
8 GESE508QPNDDUxXxXM HES57908QPH-2BxxxM Arnés EDGES8 escalonado MTP para LC, 8 F, 50 pm multimodo (OM4), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo B TIA-568, escaldn tipo 2, xxx m
16 GESES16QPNDDUXxxM HE57908QPH-3BxxxM Arnés EDGES8 escalonado MTP para LC, 8 F, 50 pm multimodo (OM4), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
24 GESE524QPNDDUXXXM polaridad tipo B TIA-568, escalon tipo 3, xxx m
B Arnés EDGE8 escalonado MTP para LC, 8 F, 50 pm multimodo (OM4), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
32 GES5E532QPNDDUxxxM HE57908QPH-4BxxxM polaridad tipo B TIA-568, escalén tipo 4, xxx m
48 GESE548QPNDDUXxxM HE57908QPH-5BxxxM Arnés EDGE8 escalonado MTP para LC, 8 F, 50 um multimodo (OM4), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
7 GESE572QPNDDUsocM polaridad tipo B TIA-568, escaldn tipo 5, xxx m
96 GE5E596QPNDDUxxXxM Arneses —Sin Pines
144 GESESE4AQPNDDUxxxM HE67908QPH-TAXXXM Arnés EDGES8 escalonado MTP para LC, 8 F, 50 pm multimodo (OM4), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo A TIA-568, escaldn tipo 1, xxx m
192 GESE5K2QPNDDUxxxM
2 i HE67908QPH-2A00M | ATNEs EDGES escalonado MTP para LC, 8 F, 50 jm multimodo (OM4), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
288 GESE5U8QPNDDUxxxM polaridad tipo A TIA-568, escaldn tipo 2, xxx m
Notas: HE67908QPH-3AxxxM Arnés EDGE8 escalonado MTP para LC, 8 F, 50 pm multimodo (OM4), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
. XXX;/ong/tud de cable de 001-999 m. polaridad tipo A TIA-568, escaldn tipo 3, xxx m

« Incrementos de Tm medidos desde el tapon de furca al tapon de furca.

« Longitudes superiores a 999 m disponibles.

Paneles/Mddulos

HE67908QPH-4AxxxM

Arnés EDGE8 escalonado MTP para LC, 8 F, 50 pm multimodo (OM4), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo A TIA-568, escaldn tipo 4, xxx m

HE67908QPH-5AxxxM

Paneles

EDGE8-CP08-V3

Panel adaptador MTP con 8 fibras

EDGE8-CP16-V3

Panel adaptador MTP con 16 fibras

EDGE8-CP24-V3

Panel adaptador MTP con 24 fibras

EDGE8-CP32-V3

Panel adaptador MTP con 32 fibras

Arnés EDGE8 escalonado MTP para LC, 8 F, 50 pm multimodo (OM4), MTP PRO con pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo A TIA-568, escaldn tipo 5, xxx m

Notas:

« Para la seleccion escalonada, consulte las notas de ingenieria de aplicaciones AENT57.
« xxx = longitud del arnés de hasta 5 m.

Médulos

Médulo de Ruptura de Puerto

ECM8-UM08-05-E6Q-ULL

Pérdida ultra baja, 8 fibras, LC duplex para MTP sin pines

ECM8-05E6-QE8B-xxxM | MTP sin pines para LC duplex, plenum, tipo B, xxx m

Médulos TAP Notas: xxx = longitud del cable hasta 20 m.
ETM8-50A-Q Médulo EDGE8 de derivacion, tipo A, LC para LC, OM4, relacién de divisor 50/50 [

ETM8-50B-Q Médulo EDGES8 de derivacion, tipo B, MTP para LC, OM4, relacién de divisor 50/50 -\\\
ETM8-50C-Q Moédulo EDGE8 de derivacion, tipo C, MTP para MTP, OM4, relacion de divisor 50/50

ETM8-70A-Q Médulo EDGE8 de derivacion, tipo A, LC para LC, OM4, relacién de divisor 70/30 i

ETM8-70B-Q Modulo EDGE8 de derivacion, tipo B, MTP para LC, OM4, relacion de divisor 70/30 .. "“ "‘
ETM8-70C-Q Médulo EDGES8 de derivacion, tipo C, MTP para MTP, OM4, relacién de divisor 70/30 L} r
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Hardware Jumpers
Hardware para Rack Jumpers OM4 Jumpers MTP® PRO Sin
- - Pines para MTP PRO Sin Pines
EDGES-01U Hardware EDGE8® HD, 1U, soporta 8 mddulos o paneles 797902QD120001M Jumper LC Uniboot, polaridad
reversa, Tm
‘ 5 . JEGE608QE8-NAXxxM | Jumper Tipo A, xxx m
EDGE8-01U-SP Hardware EDGE8 HD, 1U, soporta 12 médulos o paneles . .
797902QD120002M Jumper IiC Uniboot, polaridad
EDGE8-02U Hardware EDGE8 HD, 2U, soporta 24 médulos o paneles reversa, 2m JEGE608QES-NBxxxM | Jumper Tipo B, xxx m
Jumper LC Uniboot, polaridad
EDGE8-04U Hardware EDGE8 HD, 4U, soporta 24 médulos o paneles 797902QD120003M revefsa, 3m P Notas:
EDGE8-01U-TRAY Kit 12 tes EDGES8 1U, identificado del 1al 2 « xxx = longitud del jumper.
ftcon 12 casetes \dentincadodel 12 050502Q5120001M LC DuplexJumper,1Tm « Para aplicaciones de puertos y dpticas
EDGES-01U-SP-TRAY | Kit con 12 casetes EDGE8 1U-SP, identificado del 1al 3 paralelas fijacién y polaridad, consulte
050502Q5120002M | LC Duplex Jumper,2m ingenieria de aplicaciones notas AEN151y AENT52.
EDGE8-02U-TRAY Kit con 12 casetes EDGES 2U, identificado del 1al 6
050502Q5120003M | LC Duplex Jumper,3m

EDGE8-04U-TRAY

Kit con 12 casetes EDGE8 4U, identificado del 1al 12

Productos Adicionales

Herraje sin Rack

Ju

mper in a Box

Consumibles

EDGE-BKT-WT-2RU

Soporte para montaje de housing EDGE sobre bandeja de cables, 2U

EDGE-BKT-WT-4RU

Soporte para montaje de housing EDGE sobre bandeja de cables, 4U

EDGE-BKT-LR-2RU

Soporte para montaje de housing EDGE sobre rack de escalera, 2U

EDGE-BKT-LR-4RU

Soporte para montaje de housing EDGE sobre rack de escalera, 4U

Productos MTP PRO

MTPPRO-TOOL

Herramienta de campo para efectuar colocacién de pines y
cambio de polaridad en conectores MTP PRO

7979-OM4-B70-01M

Jumper LC Uniboot, polaridad
reversa, 1 m, con 70 unidades

7979-OM4-B70-02M

Jumper LC Uniboot, polaridad
reversa, 2 m, con 70 unidades

7979-OM4-B70-03M

Jumper LC Uniboot, polaridad
reversa, 3 m, con 70 unidades

0505-ZR4-B70-01M

LC Duplex Jumpers, zipcord,
1m, con 70 unidades

2104466-01

Limpiador de conectory
adaptador MTP

CLEANER-PORT-2.5

Limpiador de puerto de
fibra Unica, compatible
con SCy ST

CLEANER-PORT-LC

Limpiador de puerto de
fibra tinica, LC y LC con llave

Equipo!

s de Prueba

MTPPRO-PEX-SME-NOPINS

Kit MTP PROintercambiador de pines, multimodo MTP Elite,
vacio (sin pines)

MTPPRO-PEX-SME-PINS

Kit MTP PRO intercambiador de pines, multimodo MTP Elite,
cargado (con pines)

0505-ZR4-B60-02M

LC Duplex Jumpers, zipcord,
2 m, con 60 unidades

0505-ZR4-B50-03M

LC Duplex Jumpers, zipcord,
3'm, con 50 unidades

Soluciones EDGES8

CHECKPOINT PRO BIF

Identificador PRO de trafico
de de baja sensibilidad

a curvatura, fibras
monomodo y multimodo

VFL-350

Localizador visual de fallas,
adaptador para ferrollo de

25mm

. Jumper Médulo Hardware Cable Troncal Hardware Panel adaptador a .
Switch EDGES EDGES EDGES 4U EDGES EDGES 2U EDGES MTP Arnés EDGES Switch
=
=
=
=
S —— S —_—— "E !
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Soluciones de Fibra EDGE8®
0S2 Monomodo

Cables Troncales Arneses
Plenum sin armadura, MTP® sin pines/MTP sin pines, Arneses — Con Pines
punta de jalado en un lado, salidas de 83 cm " — -
HE77808GPH-1BxxxM Arnés EDGE8® escalonado MTP para LC, 8 F, 50 pm monomodo (0S2), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
Numero de Fibras Numero de Parte polaridad tipo A TIA-568, escalon tipo 1, xxx m
08 GE7E708GPNDDUxxxM HE77808GPH-2BxoxM Arnés EDGE8 escalonado MTP para LC, 8 F, 50 pm monomodo (0S2), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
polaridad tipo A TIA-568, escaldn tipo 2, xxx m
16 GETETI6GPNDDUxxxM HE77808GPH-3BxxxM Arnés EDGE8 escalonado MTP para LC, 8 F, 50 um monomodo (0S2), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
24 GE7E724GPNDDUxxxM polaridad tipo A TIA-568, escaldn tipo 3, xxx m
. Arnés EDGES escalonado MTP para LC, 8 F, 50 um monomodo (0S2), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
32 GE7E732GPNDDUxxxM HE77808GPH-4BxxxM polaridad tipo A TIA-568, escalén tipo 4, xxx m
48 GE7E748GPNDDUXxxM HE77808GPH-5Bx00M Arnés EDGE8 escalonado MTP para LC, 8 F, 50 pm monomodo (0S2), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
7 GE7E772GPNDDUxxxM polaridad tipo A TIA-568, escaldn tipo 5, xxx m
96 GE7E796GPNDDUxxxM Arneses —Sin Pines
144 GE7E7EAGPNDDUxxxM g Arnés EDGE8 escalonado MTP para LC, 8 F, 50 pm monomodo (0S2), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
HEB7808GPH-TAxM polaridad tipo B TIA-568, escalén tipo 1, xxx m
192 GE7E7K2GPNDDUxxxM - — -
HEB7808GPH-2Ax0M Arnés EDGE8 escalonado MTP para LC, 8 F, 50 pm monomodo (0S2), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
288 GE7E7U8GPNDDUxxxM polaridad tipo B TIA-568, escaldn tipo 2, xxx m
. Arnés EDGE8 escalonado MTP para LC, 8 F, 50 pm monomodo (0S2), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
Notas: HE87808GPH-3AxxxM ’ - Faa
- xxx=longitud de cable de 001-999 m. polaridad tipo B TIA-568, escal6n tipo 3, xxx m
+ Incrementos de Tm medidos desde el tapon de furca al tapon de furca. Arnés EDGES escalonado MTP para LC, 8 F, 50 um monomodo (0S2), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
+ Longitudes superiores a 999 m disponibles. HEB7808GPH-4A00M polaridad tipo B TIA-568, escalén tipo 4, xxx m
. Arnés EDGE8 escalonado MTP para LC, 8 F, 50 pm monomodo (0S2), MTP PRO sin pines para LC duplex uniboot,
, , HEB7808GPH-5A0xM polaridad tipo B TIA-568, escal6n tipo 5, xxx m
Paneles/Mddulos

Paneles

Notas:

« Para la seleccion escalonada, consulte las notas de ingenieria de aplicaciones AENT57.
« xxx = longitud del arnés de hasta 5 m.

EDGE8-CP08-V1 | Panel adaptador MTP con 8 fibras

EDGE8-CP16-V1 Panel adaptador MTP con 16 fibras

EDGE8-CP24-V1 | Panel adaptador MTP con 24 fibras

EDGE8-CP32-V1 | Panel adaptador MTP con 32 fibras

Médulos Méddulo de Ruptura de Puerto
ECM8-UMO08-04-E8GC-ULL | Pérdida ultra baja, 8 fibras, LC duplex para MTP sin pines

ECMB8-04E8-GE8B-xxxM | MTP pin pines para LC duplex, plenum, tipo B, xxx m

Médulos TAP Notas: xxx = longitud del cable hasta 20 m

ETM8-50A-G Médulo EDGE de derivacion, tipo A, LC para LC, OS2, relacion de divisor 50/50

ETM8-50B-G Médulo EDGE de derivacion, tipo B, MTP para LC, OS2, relacion de divisor 50/50 o
ETM8-50C-G Médulo EDGE de derivacion, tipo C, MTP para MTP, OS2, relacion de divisor 50/50

ETM8-70A-G Médulo EDGE de derivacion, tipo A, LC para LC, OS2, relacion de divisor 70/30 I
ETM8-70B-G Médulo EDGE de derivacion, tipo B, MTP para LC, OS2, relacion de divisor 70/30 ﬂ ¥
ETM8-70C-G Médulo EDGE de derivacion, tipo C, MTP para MTP, OS2, relacién de divisor 70/30
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Hardware

Jumpers

Productos Adicionales

Hardware para Rack

Jumpers 0S2

Consumibles

EDGE8-01U

Hardware EDGE8® HD, 1U, holds 12 modules or panels

EDGE8-01U-SP

Hardware EDGE8 HD, 4U, soporta 18 mdédulos o paneles

EDGE8-02U

Hardware EDGE8 HD, 4U, soporta 36 mddulos o paneles

EDGES-04U

Hardware EDGE8 HD, 4U, soporta 72 médulos o paneles

EDGE8-01U-TRAY

Kit con 12 casetes EDGES8 1U, identificado del 1al 2

Jumper LC Uniboot

787802GD12000TM 7
polaridad reversa, 1m

2104466-01

Limpiador de conector y
adaptador MTP®

Reverse Polarity LC

787802GD120002M Uniboot, jumper, 2 m

CLEANER-PORT-2.5

Limpiador de puerto de fibra
Unica, compatible con SCy ST

Reverse Polarity LC

787802GD120003M | (j b CC T S

CLEANER-PORT-LC

Limpiador de puerto de fibra
Unica, LCy LC con llave

EDGE8-01U-SP-TRAY

Kit con 12 casetes EDGES8 1U-SP, identificado del 1al 3

EDGE8-02U-TRAY

Kit con 12 casetes EDGES 2U, identificado del 1al 6

EDGE8-04U-TRAY

Kit con 12 casetes EDGES8 4U, identificado del 1al 12

Herraje sin Rack

Jumper in a Box

Eq

uipos de Prueba

Jumper LC Uniboot
polaridad reversa, 1m,
con 70 unidades

7878-052-B70-01M

EDGE-BKT-WT-2RU

Soporte para montaje de housing EDGE sobre bandeja de cables, 2U

EDGE-BKT-WT-4RU

Soporte para montaje de housing EDGE sobre bandeja de cables, 4U

Jumper LC Uniboot
polaridad reversa, 2 m,
con 70 unidades

7878-0S2-B70-02M

CHECKPOINT
PRO BIF

Identificador PRO de trafico de
de baja sensibilidad a curvatura,
fibras monomodo y multimodo

VFL-350

Localizador visual de fallas,
adaptador para ferrollo de 2,5 mm

EDGE-BKT-LR-2RU

Soporte para montaje de housing EDGE sobre rack de escalera, 2U

EDGE-BKT-LR-4RU

Soporte para montaje de housing EDGE sobre rack de escalera, 4U

Jumper LC Uniboot
polaridad reversa, 3 m,
con 70 unidades

7878-052-B70-03M

Productos MTP PRO

N

Jumpers MTP PRO Sin
Pines para MTP PRO Sin Pines

MTPPRO-TOOL

Herramienta de campo para
efectuar colocacion de pines
y cambio de polaridad en
conectores MTP PRO

JEBE808GES-NAXxxM | Jumper Tipo A, xxx m

JEBE8O8GES-NBxxxM

Jumper Tipo B, xxx m

Soluciones EDGES8

Notas:

« xxx = longitud del jumper.

« Para aplicaciones de puertos y dpticas paralelas
fijacion y polaridad, consulte ingenieria de aplicaciones
notas AENT51y AEN152.

MTPPRO-PEX-SME-
NOPINS

Kit MTP PRO intercambiador de
pine, multimodo MTP Elite, vacio
(sin pines)

MTPPRO-PEX-SME-
PINS

Kit MTP PRO intercambiador
de pine, multimodo MTP Elite,
cargado (con pines)

Switch

Hardware
EDGES 4U

Jumper
EDGE8

Cable Troncal
EDGES8

Hardware
EDGES 2U

Panel adaptador
EDGE8 MTP

Arnés EDGE8

Switch

N\
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Programas y Recursos

Entrenamientos See the Light”

Programas para Miembros
Distribuidores Autorizados
Alianzas Tecnologicas

Soporte Técnico

Corning Optical Communications

Allows for spiral binding

Usted conoce su red y la importancia de que sea confiable mejor
que nadie. Por eso ofrecemos asistencia personalizada y recursos
para ayudarlo a hacer bien el trabajo desde la primera vez. Desde

el disefio hasta la implementacion (y todo lo demds), usted puede
contar con Corning para expandir su experiencia y rentabilidad para
transformar tu red.

Conozca nuestro sitio de Programas para mas informacion
corning.com/loyalty-programs

Soluciones para Redes de Area Local y Centro de Datos | LAN-2564-ESS | 32




Allows for spiral binding

- ceT

®

i

Entrenamientos de Fibra Optica See The Light®

Con el objetivo de que tenga éxito en este momento de rapida transformacion de la red, ofrecemos una variedad de
oportunidades de capacitacion sobre lo Ultimo en aplicaciones y productos. Para obtener la informacién mas actualizada
de la industria, ya sea capacitacion en persona o desde su escritorio, lo tenemos disponible para usted.

Visite corning.com/opcomm/stl para obtener una lista completa de nuestras ofertas de capacitacion.

Webinars

Manténgase actualizado con la serie de webinars See the Light®, nuestra oferta
mensual enfocada en temas especificos que impactan las redes de hoy. Participe

en estos webinars en vivo de una hora para conectarse en tiempo real con
expertos de Corning, o pdngase al dia descargando los webinars grabados de
acuerdo a conveniencia.

Para encontrar la lista completa de webinars disponibles, visite:
corning.com/opcomm/webinars

Clases y seminarios dirigidos por un instructor

Silo mas valioso es la capacitacion en el aula, nuestro instructor estara a cargo
Los cursos son para usted. Cubrimos introducciones de productos y soluciones,
a profundidad capacitacion en instalacion y clases enfocadas en el disefio

de redes y productos. Estas clases van de dos a tres horas a sesiones de
capacitacion y practica con duracion de varios dias, cada una dirigida por
instructores en campo y expertos que comprenden las necesidades de los
profesionales de la industria.

Para ver nuestro programa de seminarios practicos, visite:
corning.com/opcomm/seminars.

Para ver nuestros cursos de capacitacion de diseno e instalacion, visite:
corning.com/opcomm/designandinstall

Corning Optical Communications

Aprendizaje en linea

Entendemos que la capacitacion en el aula no siempre es una opcién.
Nuestros distribuidores en Centroamerica y Latinoamerica tienen acceso a
todas las capacitaciones que se ofrecen en los Estados Unidos.

Aprendizaje en linea stlinfo@corning.com para acceder a capacitaciones en
EE. UU. Através de nuestro Programa See The Light.

Siestd interesado en oportunidades de capacitacion especificas para su
region, envie un correo electrénico a marktngcal@corning.com

Cursos aprobados por la industria

Muchos de nuestros cursos y webinars han sido aprobados por la industria
facilitando que contintie su educacion mientras obtiene las acreditaciones
de la industria. La informacién de acreditacion se puede encontrar dentro de
los listados de cursos individuales o en nuestro sitio web.

Para obtener mas informacion o registrarse para recibir actualizaciones por
correo electrénico sobre las capacitaciones, visite: corning.com/opcomm/stl

Sitiene alguna pregunta, envienos un correo electronico a stlinfo@corning.com

HeEcE l-r

Fiber |
Broadband

electrical//training
IBEW - NECA ALLIANCE

SCTE - ISBE
CONTINUING EDUCATION - ol
T i
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Programa de Garantia Extendida

Programa de garantia extendida (PGE) conecta a los
operadores de red con instaladores locales de fibra
optica que cumplen con los requisitos de calidad y
capacitacion de Corning. Estamos tan seguros de que
nuestros instaladores son los mejores de la industria
que repararemos o reemplazaremos los productos
defectuosos sin cargo hasta 15 afios después de la
instalacion a través de nuestra garantia extendida de
soluciones LANscape”.

corning.com/cala/es/pge

Corning Optical Communications
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Distribuidores Autorizados

Entendemos que soluciones como la LAN de pago a medida que crece, infraestructuras del centro de datos o las implementaciones
de fibra al distribuidor, dependen de modulos entregados e instalados rapidamente.

Afortunadamente, hemos fomentado relaciones a largo plazo con distribuidores autorizados que cuentan con inventarios de
nuestros productos y que respalda alin mas las crecientes necesidades de los ecosistemas de nuestras empresas, incluida la
capacitacion, la evaluacion de las necesidades del cliente, el proyecto planificacion, disefo y logistica.

Consideramos a nuestros distribuidores un verdadero
multiplicador de fuerza, un importante contribuyente
a nuestro dia a dia y proyecto de crecimiento
empresarial.

Para mas informacion, por favor visite:
corning.com/cala/es/distributors
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Alianzas Tecnologicas

Corning esta comprometido a redefinir la innovacion en las redes de area local y en el centro de datos. Este impulso es para
resolver los desafios mas dificiles y asegurar que trabajemos estrechamente con aliados tecnoldgicos para desarrollar soluciones

lideres para hoy y mas alla.

Chatsworth Products, Inc.

Chatsworth Products, Inc. (CPI) se enfoca en las necesidades
criticas de las infraestructuras informaticas actuales con
productos y servicios que protegen las inversiones en
crecimiento de sus clientes. Con Corning, CPI tiene una
preparacion Unica para responder a requisitos especificos
con disponibilidad global y una personalizacion rapida de los
productos, a fin de proporcionar una ventaja competitiva.

El servicio al cliente y el soporte técnico de CPI no tienen
comparacion. Su red global de distribuidores lideres en la
industria permite la entrega de productos y servicios disefiados
para satisfacer las necesidades de los clientes.

Para mas informacion, visite: chatsworth.com

Corning Optical Communications
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Fluke Networks

Corning y Fluke Networks trabajan de manera conjunta
para mejorar el desempeno y la confiabilidad de las redes
empresariales de fibra éptica y para desarrollar hoy las
soluciones para las tecnologias de los centros de datos del
manana. Fluke Networks ofrece herramientas y soporte para
que los instaladores y los encargados del mantenimiento de
redes maximicen el desempeno de sus redes de Corningy
minimicen el tiempo de inactividad. Fluke Networks puede
certificar la instalacion de los sistemas de Corning y resolver
problemas que pueden resultar de la instalacion incorrecta,
de la contaminacién o del uso indebido.

Con base en Everett, Washington, Fluke Networks distribuye
productos en mas de 50 paises.

Para mas informacion, visite: FlukeNetworks.com
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Soporte Tecnico

Sus clientes y usuarios esperan una conectividad confiable, y sabemos
que se necesita mas que productos para cumplir con esas expectativas.
De nosotros, puede contar con un soporte global colaborativo para su
red hoy para prepararla para las aplicaciones y servicios emergentes.

Conéctese con nuestros profesionales de la red en cualquier fase de su
proyecto para obtener las ventajas de la capacitacion, la experiencia y de
nuestro equipo para un resultado de alta calidad. Nuestros expertos ofrecen
servicios de disefio y capacitacion, técnicos, asistencia y recursos de atencion
al cliente.

Puede estar entrando en un nuevo territorio, instalando fibra en horizontal

o desplegar una infraestructura convergente totalmente 6ptica, pero su
aplicacién es algo que hemos hecho antes. Y si es un centro de datos que esta
instalando, hablemos sobre cémo podemos encontrar mas valor en su red.

PODEMOS AYUDARLO.

calaeng@corning.com

IRININiE:

L

Soluciones para Redes de Area Local y Centro de Datos | LAN-2564-ESS | 37

Corning Optical Communications




0202 3p 0J3U3 / $S3-#957-NV1 'SOPEAISS3I SOYIIIP SO| SOPOL “Ssuoiediunwiwio) [ea13do 8uiuio) 0Z0Z ® ‘0707 OSI UOIEIYIHAD e 33sod suoijedtunwiwo) [edndo Suiulo) ‘sousnp
soAlradsal sns ap pepajdoid uos sa|elIawWwod Sedlew Seljo se| sepoj “sylewapel}/wwoddo/wod SuIuIod MMM U 3|qiuodsip BIIUSNDOUD 35 SUOIEdIUNWWO) [e313dO Buiuio) ap sepesysi8ai sedtew se| ap e3a|dwod
e}si| eun elaaid uopedYI3oU Ujs suoljeaiunwwo) [eaixdo 8uiuiod soyanpoid so| ap sauoidesypadsa A sealysiiaioeled sej sesyipow A Jeziwido Jeiofaw ap oyda1ap |2 eAIDSI 35 SUOIEIIUNWWO) [e313dO Buluiod

£53/Wwi0>do/Wod BUILIOY MMM « /€07 LYPZ LT S5+ Xed » OSLS OLYE LT S5+ » [15eid rY ‘onauer ap ory enSedaieder « 0£0-08L7Z dI « ££9 Witiowe) op epeiys3 « seand sagiedrunwio) Suiuiod

W02’ 8UIUI0d@)SEILIaWESID
wod'3uluiod@.qe|edd
(I1zeag) €0vL 680€ LL S5+

wod Butuiod@3uaeed (jeuoijeulalul) 000S-106 878 L+

(on]lVil=] ) SlJOdOS 91Usal|D |e uoldualy

Jrews lews

EIJEIE]] :2U0J3J3L

|erniawod alue1uasajdaa -|ernJawod a1ueluasajdaa

3|doadayol4aqid
SuoIeIIUNWILIOD
|ea13do 8uiulod

soapIn/wiwoddo/wod uiuiormmm wwo>ydo8uiuion®

iISOYLOSON NOD
31VLDINOD!

SUOIILIIUNWIWOD)
jeanndo Suiuiod

SUOITeDIUNWILIOYD)
[ea13do 8uiuiod

Allows for spiral binding



