
コーニングの技術革新が生んだ、最新の到達点 - Axygen MaxRecovery+ ピペットチ
ップは、徹底した研究開発のもとに誕生しました。コーニングが培ってきたイノベーショ
ンの歴史に裏打ちされ、ローリテンションチップの新たな基準を打ち立てます。

 •ローリテンション性能の強化
 •溶媒耐性の向上
 • PFASを使用しない製品設計 * 
* 原材料および最終製品中の総フッ素量が報告下限値（50 mg/kg）未満

規制・環境基準の遵守と、 
サンプル回収率の最大化の両立を実現。

NEW !

Axygen® MaxRecovery+™
テクノロジー 一滴一滴を、確実に。

左上図の視覚化。左から2点ずつ、コーニングの通常のポリプロピレン製ピペットチ
ップ、Axygen MaxRecovery+ピペットチップ、他社品A～C。

右上図の視覚化。
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優れたローリテンション性能

50%グリセロール、40%緑色食用色素、10%水の混合液を用いて、
各社200 µLピペットチップの液体残留量を比較（CLS-AN-871 Low 
Retention Performance of Axygen® MaxRecovery+™ 
Pipette Tips）。残留量（µL）、エラーバーは標準偏差。n=16。
***p<0.001（Axygen MaxRecovery+ チップ比）。
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各種溶媒耐性を確認済み

各社200 µLピペットチップを各種溶媒に5秒暴露（室温下オーバー
ナイト乾燥）した後、50%グリセロール、40%緑色食用色素、10% 
水の混合液を用いて、液体残留量を比較（CLS-AN-872 Solvent 
Resistance of Axygen® MaxRecovery+™ Pipette Tips）。各溶媒
n=3。

液
体
残
留
量（

µ L
）

通常のAxygen  
ピペットチップ

Axygen  
Max Recovery＋™ 他社品A 他社品B 他社品C

https://www.corning.com/media/worldwide/cls/documents/applications/CLS-AN-871.pdf
https://www.corning.com/media/worldwide/cls/documents/applications/CLS-AN-871.pdf
https://www.corning.com/media/worldwide/cls/documents/applications/CLS-AN-871.pdf
https://www.corning.com/media/worldwide/cls/documents/applications/CLS-AN-872.pdf
https://www.corning.com/media/worldwide/cls/documents/applications/CLS-AN-872.pdf


青色溶液ピペッティング後の通常のポ
リプロピレン製ピペットチップ（左）と、
Axygen® MaxRecovery+™ ピペット
チップ（右）の比較。

サンプルのお申し込みは 
こちらから

Axygen® LTS適合チップ

カタログ番号 容量（µL） 本/パック 本/ケース
メーカー希望 
小売価格（円）

ラック入り、フィルター付き、MaxRecovery+、滅菌済み
LTF-20-L-R-S 20 960 4,800 96,700
LTF-200-L-R-S 200 960 4,800 96,700
LTF-1000-L-R-S 1,200 768 3,840 94,000

ラック入り、MaxRecovery+、滅菌済み
LT-20-L-R-S 20 960 4,800 48,400
LT-200-L-R-S 250 960 4,800 48,400
LT-1000-L-R-S 1,200 768 3,840 49,800

ラック入り、MaxRecovery+、非滅菌
LT-20-L-R 20 960 4,800 42,000
LT-200-L-R 250 960 4,800 42,000
LT-1000-L-R 1,200 768 3,840 44,300

バルク、MaxRecovery+、非滅菌
LT-20-L-C 20 1,000 10,000 40,800
LT-200-L-C 250 1,000 10,000 40,800
LT-1000-L-C 1,200 1,000 10,000 54,000

Axygen HybridRack®、フィルター付き、MaxRecovery+、滅菌済み
LTFER-20-L-R-S 20 960 4,800 87,600
LTFER-200-L-R-S 200 960 4,800 87,600
LTFER-1000-L-R-S 1,200 960 4,800 106,300

チップステーション、MaxRecovery+、滅菌済み
LT-20-L-TS-S 20 960 4,800 44,000
LT-200-L-TS-S 250 960 4,800 44,000

チップステーション、MaxRecovery+、非滅菌
LT-20-L-TS 20 960 4,800 40,600
LT-200-L-TS 250 960 4,800 40,600

リロードシステム、MaxRecovery+、非滅菌
LT-20-L-RL 20 960 3,840 27,600
LT-200-L-RL 250 960 3,840 27,600
LT-1000-L-RL 1,200 768 3,072 31,400
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